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PY X-S-05

Mogliche Signalisierungsbereiche der Blitzleuchte nhach EN54-23 /

Possible coverage distances of the beacon according to EN54-23

In den aufgefiihrten Bereichen ist eine Beleuchtungsstarke von 0,4Ix gewahrleistet / in the shown areas a illuminance of 0,4Ix is

guaranteed

Kateqgorie O - frei wihlbare Montageposition / Category O - freely selectable mounting position:

a max

/xew wq@

Dy

hMmax:  max. Montagehéhe / max. mounting height

hg: Gesamthéhe / total height
amax: Max. Raumbreite / max. room width
bmax: Max. Raumtiefe / max. room depth

Montageausrichtung / | Betriebsspannung |  Art.-Nr. / Haubenfarbe | humax | hg | @max | Dmax
Mounting direction / Supply voltage Part.no. /Lenscolor | (m) | (m) | (m) | (m)

* 24V DG 21510801xxx | Klar/Clear | 45 | 11,1 | 8,4 | 6,3

21510805xxx| Rot/Red 1,7 1 41 [ 22 ] 3,2

48V DC 21510701xxx | Klar/Clear | 43 | 10,6 |10,2] 7,9

21510705xxx| Rot/Red 16 | 39 | 33|36

24V DG 21510801xxx | Klar/Clear | 6,6 | 11,1 | 8,4 | 6,3

21510805xxx| Rot/ Red 24 | 41 |22 | 3.2

48V DC 21510701xxx | Klar/Clear | 6,3 | 10,6 |10,2]| 7,9

21510705xxx | Rot/Red 23] 39 |33]36

* Die abgebildete Gehéduseseite ist nach oben ausgerichtet / The shown housing sidewall is directed upwards
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Deckenmontaqe / ceiling mount:

Die Blitzleuchte ist als Kategorie O - Gerat zugelassen. Die u.g. Werte dienen als Planungshilfe.
The beacon is a category O approved device. The values listed below serve as planning aids.

hvMmax:  max. Montagehéhe / max. mounting height

dmax: Max. Durchmesser / max. diameter

Montageausrichtung/ | Betriebsspannung / Art.-Nr./ Haubenfarbe / himmax Amax

Mounting direction * Supply voltage Part.no. Lens color (m) (m)
24 DC 21510801xxx Klar / Clear 6,8 10,6

21510805xxx Rot / Red 3,15 3,6

Keine / none

48 DC 21510701xxx Klar / Clear 8,48 11,2

21510705xxx Rot / Red 3,6 43
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Wandmontage / wall mount:

Die Blitzleuchte ist als Kategorie O - Gerat zugelassen. Die u.g. Werte dienen als Planungshilfe.
The beacon is a category O approved device. The values listed below serve as planning aids.

p e P05~ fax

/

hvMmax:  max. Montagehéhe / max. mounting height

amax: Max. Raumbreite / max. room width
bmax: Max. Raumtiefe / max. room depth
Montageausrichtung / | Betriebsspannung Art.-Nr./ Haubenfarbe | humax | @max | Dmax
Mounting direction / Supply voltage Part.no. / Lens color | (m) (m) | (m)
24 DC 21510801xxx 3,5 7 7
Klar / Clear
43 DC 21510701xxx 42 | 84 | 84
) 24 DC 21510805xxx 24 | 22 | 2,2
Rot / Red
D n 48 DC 21510705%xx 23 | 33 | 36
) 24 DC 21510801xxx 59 | 76 | 7,6
Klar / Clear
D n 48 DC 21510701xxx 68 | 89 | 89

* Die abgebildete Gehéduseseite ist nach oben ausgerichtet / The shown housing sidewall is directed upwards
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