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Skuteczniejszy alarm na 
pokładzie.

Jako wiodący dostawca dla przemysłu okrę-
towego zapewniamy większe bezpieczeń-
stwo w obszarze sygnalizacji pożarowej. 
Certyfikacja zgodnie z dyrektywą MED, 
zastosowane najnowsze technologie i nie-
zwykła niezawodność znajduje swój wyraz w 
10-letniej gwarancji, jakiej udzielamy na nasze 
wyroby.

Sygnalizatory certyfikowane  
zgodnie z dyrektywą MED

Wszystkie zaprezentowane tutaj sygnalizatory 
posiadają certyfikaty MED i DNV-GL.

Zgodność z normami to  
bezpieczeństwo.
 
Europejska Dyrektywa MED w spra-
wie wyposażenia statków narzuca 
stosowanie na statkach certyfikowa-
nych pożarowych urządzeń sygna-
lizacyjnych. Dotyczy to wszystkich 
statków pływających pod jedną 
z flag UE lub mających zostać 
przeniesionych lub przeniesionych 
zwrotnie pod taką flagę.

Armatorzy, usługodawcy i dostawcy 
systemów sygnalizacji pożarowej 
ufają naszym wyrobom posiada-
jącym certyfikat MED. Umożliwiają 
one zgodną z normami i pewną 
sygnalizację pożarową na statkach 
- od mostka przez kładki i kabiny, 
aż po maszynownie i pomieszczenia 

magazynowe. 

Szczególną przydatność naszych 
sygnalizatorów w wymagającym ob-
szarze morskim potwierdza dodat-
kowo dopuszczenie wg DNV GL. 

Efektywniej znaczy  
bezpieczniej.
 
Nasze sygnalizatory akustyczne 
posiadają zoptymalizowany wylot 
zapewniający najlepszą dystrybucję 
przestrzenną fal dźwiękowych. Nie-
zwykle wysoka skuteczność elek-
tromagnetycznie generowanego i 
doskonale przenikającego przeszko-
dy akustyczne dźwięku zmniejsza 
liczbę potrzebnych sygnalizatorów 
akustycznych.

Inteligentniej znaczy  
bezpieczniej.
 
Przemyślane szczegóły naszych 
urządzeń ułatwiają montaż i skracają 
czas trwania ich instalacji. Poszcze-
gólne części obudowy posiadają 
połączenia kształtowe uniemożliwia-
jące błędny montaż. Zastosowanie 
złączy wykluczających zamianę bie-
gunów oraz wstępne okablowanie 
dostarczanych wyrobów świadczą o 
wysokiej jakości naszych sygnaliza-
torów optyczno-akustycznych.
Duża paleta ponad 70 rodzajów 
tonów dodatkowo ułatwia wykorzy-
stanie naszych sygnalizatorów we 
wszystkich obszarach przemysłu 
okrętowego.



PA 20
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 124 dB(A)
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 110 V – 240 V AC, 24 V / 48 V DC

PA 1
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 105 dB(A)
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 24 V / 48 V DC

PA 5
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 108 dB(A)
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 24 V / 48 V DC

PA 10
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 116 dB(A)
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 110 V – 240 V AC, 24 V / 48 V DC

Nadajniki akustyczne certyfikowane wg MED

Sygnalizatory optyczno-akustyczne certyfikowane 
zgodnie z dyrektywą MED

PA X 10-10 / 10-15
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 116 dB(A)
•	 Energia błysku 10 J / 15 J
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 115 V / 230 V AC, 24 V / 48 V DC

PA X 20-10 / 20-15
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 124 dB(A)
•	 Energia błysku 10 J / 15 J
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 115 V / 230 V AC, 24 V / 48 V DC

PA X 1-05
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 105 dB(A)
•	 Energia błysku 5 J
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 24 V / 48 V DC

PA X 5-05 / 5-10
•	 Poziom ciśnienia akustycznego 

 do 108 dB(A) 
•	 Energia błysku 5 J / 10 J
•	 Rodzaj ochrony IP 66
•	 Napięcie znamionowe  

 24 V / 48 V DC

Zalety w skrócie:

•	 10 lat gwarancji na wszystkie  
 urządzenia PATROL.

•	 Najwyższa niezawodność zapew- 
 niona przez ciągle aktualizowane 
 dopuszczenia.

•	 Łatwy i bezpieczny montaż na  
 statku, także wykonalny przez 
 załogę statku.

•	 Duża dostępność i terminowość  
 dostaw.

Prosimy o kontakt bezpośrednio 
na adres info@pfannenberg.pl 

Szczegóły dotyczące certyfikacji 
MED oraz naszych wyrobów 
podano pod adresem www.
pfannenberg.com/pl/wsparcie/
swiadectwo-med/
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Dostawy odbywają się na podstawie ogólnych warunków i usług 
ZVEI (stowarzyszenia niemieckich producentów działających w 
branży elektrycznej i elektronicznej). Prawa do zmian technicznych 
i błędów druku zastrzeżone. Wydrukowano na papierze z bielonej 
bezchlorowo celulozy. 11/06/2019


