


GRUPA PFANNENBERG:

GLOBALNE PRZEDSIEBIORSTWO
DOSTARCZAJACE NAJLEPSZE ROZWIAZANIA,

Pfanneberg to jedna z najwiekszych na swiecie firm dziatajgcych w sektorach:
zarzadzania cieptem w obudowach elektrycznych, chtodzenia procesowego i technologii
sygnalizacyjnej. Efektywna sie¢ sprzedazy i obstugi o zasiegu globalnym gwarantuje

btyskawiczne wsparcie i indywidualne podejscie do klientéw na catym swiecie.

Utrzymanie sie na pozyciji lidera rynku wymaga bycia
zawsze 0 krok przed innymi. Pfannenberg stosuije to
podejscie od ponad 60 lat, kiedy to Otto Pfannenberg
wynalazt wentylator filtrujgcy i potozyt podstawy

pod branze zarzadzania cieptem w obudowach
elektrycznych.

Dzis, Pfannenberg oferuje komponenty, systemy
zintegrowane i niestandardowe rozwigzania dla
roznorodnych obszaréw sektora produkcyjnego i
przetworczego w ponad 42 krajach na catym swiecie.

Oferowane przez nas rozwigzania w sektorze

inzynierii mechanicznej, przemysle motoryzacyjnym
oraz inzynierii medycznej, energii konwencjonalnej i
odnawialnych zrédet energii oraz infrastruktury ciesza
sie uznaniem i renoma. W zasadzie zadna inna firma
nie zapewnia tak kompleksowego doradztwa i dostaw
Z jednego zrodfa, jak Pfannenberg.

Pfannenberg [A\

PFANNENBERG.PL

Nasze specjalizacje obejmujg zardwno zarzgdzanie
cieptem w obudowach elektrycznych, chtodzenie
procesowe, technologie sygnalizacyjng, lampy
przeszkodowe, jak i oswietlenie artystyczne, nadajace
m.in. unikalny blask paryskiej Wiezy Eiffla.

Niezaleznie od zastosowan, nasze produkty
charakteryzuja sie przede wszystkim: efektywnoscia
energetyczng, trwatoscig, innowacyjnoscia, a w
odniesieniu do montazu i konserwacji — tatwoscia w
obstudze.

Niezaleznie od planowanych dziatan klienta, jestesmy
gotowi odpowiedzie¢ na kazde zapytanie. Z checig
doradzimy, w jaki sposob optymalnie potaczy¢
bezpieczenstwo i efektywnos¢ ekonomiczna.
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KLIMATYZACJA SZAF
STEROWNICZYCH:

W jaki sposob dobrac
odpowiednie produkty
Klimatyzacyjne.

Chiodzenie przy pomocy wentylatoréw filtrujgcych.

Wentylator filtrujgcy wdmuchuje chtodne, odfiltrowane powietrze z otoczenia do
wnetrza szafy sterowniczej. Jednoczesnie zwieksza nieco cisnienie, co zapobiega
przedostawaniu sie pytu do szafy. Umieszczenie wentylatora filtrujgcego w dolnej
jednej trzeciej szafy sterowniczej i umieszczenie filtra wylotowego jak najwyzej
réwniez wspomaga naturalne procesy konwekcji ciepta i zapobiega tworzeniu sie
kieszeni cieplnych.

Chitodzenie przy pomocy wymiennikow ciepta powietrze/powietrze.
Wymiennik ciepta powietrze/powietrze jest wykorzystywany, gdy powietrze z
otoczenia jest mocno zanieczy-szczone (pyt, ptyny). Zewnetrzny i wewnetrzny l-l
obieg powietrza sg od siebie odizolowane w celu stworzenia hermetyczne;
przegrody miedzy wnetrzem szafy sterowniczej a wptywami Srodowiska.

Chtodzenie przy pomocy klimatyzatoréw. S
Klimatyzator aktywny pobiera powietrze z wnetrza szafy sterowniczej, obnizajac

w ten sposéb temperature do odpowiedniego poziomu w celu zapewnienia

wymaganej temperatury w szafie sterowniczej. Najnizsza temperatura wewnatrz

szafy niekoniecznie jest najlepsza. Nasze jednostki sg wstepnie ustawione Il-
na 35 °C, co zapewnia dobrg rownowage miedzy okresem eksploatacji a

gromadzeniem sie kondensatu. Istotne jest zapewnienie dobrego nawiewu

i odprowadzenia powietrza w zewnetrznym obiegu powietrza klimatyzatora,

co pozwoli zagwarantowac¢ odpowiednie odprowadzenie energii cieplnej do

otoczenia. .

Chiodzenie przy pomocy wymiennikow ciepta powietrze/woda.
Wymiennik ciepta powietrze/woda dziata bez koniecznosci przeprowadzania
prac serwisowych i niezaleznie od jakosci powietrza otoczenia. Odpowiednie
obszary zastosowania obejmuja szczegdlnie wysokie temperatury otoczenia
(>55 °C) i zaolejone, zapylone, wilgotne i powodujace korozje powietrze

z otoczenia (rodzaj ochrony IP do maksymalnie IP 65). Ze wzgledu na
wykorzystanie wody do odprowadzania strat ciepta jest tez odpowiedni

do zastosowania w klimatyzowanych obszarach produkcyjnych, w ktérych
dodatkowe ogrzewanie nie jest dopuszczalne.
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KONCEPCJA ZARZADZANIA
CIEPLEM PFANNENBERG:

System Plug&Play umozliwia przeprowadzenie montazu przez jedng osobe
w ciggu zaledwie paru minut.

1 Wyciecie montazowe ZEESeEeE

4 Technologie 5 A M

chtodzenia
Kilka srub i tatwy dostep do komponentdéw zapewniaja szybka i przyjemna

obstuge urzadzenia.

11 Wersji urzadzen

Unikalna koncepcja zarzadzania cieptem Pfannenberg

Nasza oferta: Korzysci:
e Kompleksowy program urzgdzen chtodzacych: Producenci maszyn, inzynierowie, uzytkownicy koncowi i

— wymienniki ciepta powietrze/powietrze dystrybutorzy czerpia korzysci z tytutu wigkszej elastycznosci i

— klimatyzatory oszczednosci kosztow:

— wymienniki ciepta powietrze/woda e Wszystkie trzy technologie chtodzenia sa w petni zamienne, aby
Wszystkie trzy technologie chtodzenia sg oparte na spemi¢ wszystkie wymogi klienta w zakresie chtodzenia.
systemie kompatybilnych wycie¢ montazowych, e Dzieki jednemu standardowemu rozmiarowi wyciecia mozna
zaprojektowanych specjalnie na potrzeby montazu bazowac jedynie na kilku modelach obuddw.

w szafach wszystkich wiodgcych producentéw ¢ Minimalne koszty logistyczne.
obudow elektrycznych. e Elastyczno$é w wyborze technologii chtodzenia — nawet po
¢ Wydajna technologia ECOOL. zakoriczeniu fazy planowania.
* Oprogramowanie Pfannenberg Sizing Software e Prosta wymiana technologii chtodzenia po zmianie warunkéw
umozliwia dobranie optymalnego rozwigzania do temperaturowych.
zastosowan indywidualnych. e Szybki i prosty montaz redukujg koszty serwisu i utrzymania.

e Monitoring procesow: ECOOL-Plant dla
klimatyzatoréw — narzedzie programowe do
urzadzen wyposazonych serig 6000.

Klimatyzatory Klimatyzatory serig X Wymienniki ciepta Wymienniki ciepta
800-4000 Watt 1000-4300 Watt powietrze/woda powietrze/powietrze
500-5000 Watt 20-100 W/K
Wymiar 1 DTx 6801 DTx 6X1E PWx 6502 PAx 6203
DTx 6501 DTx 6X2E PWx 6302 PAXx 6173
DTx 6401
DTx 6301
DTx 6201
Wymiar 2 DTx 6301C PWx 6302C PAx 6133
DTx 6201C PWx 6152 PAx 6103
PAx 6073
Wymiar 3 DTx 9041 PWx 6105 PAx 6043
PWx 6052

PFANNENBERG.PL 5



KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

Nowosc: Szybki podglad informacji o produktach
w witrynie internetowe].

Dzieki wprowadzonym niedawno kodom Webcode znajdujgcym sie w tym katalogu mogg Parnstwo
przeniesc sie bezposrednio na nasza witryne internetowg, gdzie bardzo szybko uzyskajg Panstwo
dostep do najbardziej interesujgcych tresci.

Kod web znajdujg sie ponizej zdjecia produktow po lewej stronie kazdej strony. Zapraszamy do skorzystania z naszej
nowej ustugi w celu szybkiego i tatwego zdobycia bardziej szczegdtowych informacji na temat produktow i innych kwestii
poruszonych w tym katalogu.

Zastosowanie:
Kod web 1. Prosze zanotowaé sobie znak “#” i krétka, 4-cyfrowg kombinacje.
#XXXX 2. Wejs¢ na strone pfannenberg.pl lub pfannenberg.com.
3. W polu do wyszukiwania znajdujacym sie u gory po prawej stronie wprowadzic¢

T znak “#” z 4-cyfrowym kodem i nacisnaé “Enter”.

PSS Pfannenberg Sizing Software.
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Oprogramowanie

Pfannenberg Sizing Software jest prostym i bezptatnym narzedziem, ktére opracowalismy, aby pomdc w okresleniu Twoich
wymagan chtodzenia. Mozesz fatwo otrzymac rekomendacje w sprawie wtasciwych komponentow urzadzen potrzebnych
w Twoim projekcien.

Odwiedz naszg strone i sprobuj teraz!

Pobierz Wersja on-line Wersje CD

Duwnloadk‘ S "
www.pss-pfannenberg.com

6 PFANNENBERG.PL




ra
Pfannenberg ﬁ

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

Ogolne informacje o sterowniku.

— prannenborg [’ . pramendorg [

__JogE

Standard Controller (SC) Multi Controller (MC)
Extended Controller (XC)

Gtowny zestyk usterki

o AlertT ..
Dioda LED stanu ° ° ° e Drzwi szafy sg otwarte.
e Przetgcznik wysokiego cisnienia (np. wysokiego ci$nienia w
Gtowny zestyk usterki O C C obwodzie czynnika chtodniczego z powodu zabrudzonego
! wymiennika ciepta lub zbyt wysokiej temperatury otoczenia).
Zestyk drzwiowy ° ° ° . . L . .
¢ Nieprawidtowe ustawienia na ptycie sterownika.
Zintegrowany autotest . o o e Uszkodzony czujnik temperatury.
Interfejs serwisowy ° . . Wyswietlacz temperatury
— ¢ Mozliwo$¢ dostosowania temperatury nadanej (25—-45 °C) oraz
Komunikacja °
£COOL-Plant V2 ° ° ° temperatury alarmu (45-60 °C).
Kontrola przeciw zamarzaniu o) o) o Dioda LED stanu
* Gotowosc.
Tryb oszczednosci energii — o o e Usterka uzytkownika (np. otwarte drzwi szafy).
= o Usterka uktadu (np. przetacznik wysokiego cisnienia).
Wyswietlacz temperatury — ° ° - L

RpCieiustanionk B ‘ ‘ Interfejs serwisowy z tytu klimatyzatora

e Regulacja ustawienia temperatury i histerezy przetacznika.
e Odczyt i rejestracja temperatury oraz kodéw btedow.
Interfejs Modbus — — ° e Konwerter do interfejsu USB dostepny jako wyposazenie
dodatkowe (patrz str. 86).

Funkcja Multi Master — . .

Technologia silnikow BLDC — — °
Tryb oszczednosci energii
e Rozszerzona funkcja oszczedzania energii i wydtuzona

" Funkcja zapobiegajgca zamarzaniu oferowana w standardzie dla trwato$¢ dzigki wytgczaniu wewnetrznego wentylatora.
klimatyzatorow dachowych.

Kompatybilne z chmura — — .

Funkcja Multi Master
Mozliwo$¢ potgczenia w trybie pracy jednoczesnej do 6 klimatyzatoréw za pomoca prostego dwuprzewodowego potaczenia. Bez
skomplikowanych ustawien ani programowania jednostki master (nadrzednej) i jednostek slave (podrzednych).

Technologia silnikow BLDC
Innowacyjna technologia bezszczotkowych silnikéw elektrycznych (BLDC) zapewnia wyjgtkowy wspétczynnik sprawno$ci energetycznej
(EER) — wiekszy niz 6. Z tego wzgledu chtodzenie odbywa sie z wysoka precyzjg w bardzo waskim zakresie toleranciji.

Modbus (tylko XC)
Otwarty standard przemystowy umozliwia komunikacje miedzy klimatyzatorem a jednostka sterujaca maszyny. Klimatyzatory
Pfannenberg z serii X mozna teraz zintegrowac bezpos$rednio z dowolng maszyng i dowolnym procesem produkcyjnym.

PFANNENBERG.PL 7



KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

WENTYLATORY FILTRUJACE 4.0 ECOOL

¢ Opatentowany system 4 zatrzaskéw umozliwia beznarzedziowa instalacje w kilka
sekund oraz zapewnia wtasciwe umiejscowienie wentylatora.
e Dzigki specjalnemu systemowi mocowania pokrywy wymiana maty filtracyjnej

zajmuje kilka sekund.

e Zoptymalizowane zebra i topatki wirnika zapewniajg maksymalny przeptyw
powietrza przy minimalnym zuzyciu energii.

e Wentylator filtrujacy 4.0 mozna opcjonalnie wyposazy¢ w termostat. Wentylator
pracuje wowczas tylko wtedy, gdy chtodzenie rzeczywiscie jest wymagane.

o Dzieki filtrom harmonijkowym wentylatory filtrujace 4.0 posiadaja stopien ochrony
IP 55. W efekcie wymagana czestotliwo$¢ wymiany jest nawet czterokrotnie
mniejsza niz w przypadku konwencjonalnych mat filtracyjnych.

e Wymienione UL.

GlIS

LISTED

92 x 92 mm

WEBCODE #8001

PF 11.000
PRODUKT IP 54

Napigcie znamionowe =10 %

230 VAC 50 1 60 Hz

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

109 x 109 x 66 mm

Wycigcia (szer.xwys.)

92 x 92 mm

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

Swobodny przeptyw powietrza 191 24 m¥h
Przeptyw powietrza w .
pofaczeniu (PF + PFA) 12114 m¥h
Pobor mocy 12111 W

Rodzaj ochrony
(EN 60529 / UL 50)

typ NEMA 12 — filtr standardowy

Typ podtaczenia

kabel 2-zytowy o dtugosci 310 mm

Zywotno$é L,, (+40 °C)

52.500 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)
NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

11611101055

18611600029

18611000032

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

125 x 125 mm S il
LA IP 54 IP 55

230 VAC 50 | 60 Hz

WEBCODE #8002

Napigcie znamionowe =10 %

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

145 x 145 x 75 mm

Wyciecia (szer.xwys.)

125 x 125 mm

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

Swobodny przeptyw powietrza| 60 | 66 m3h 56 | 64 m®h
Przeptyw powietrza w a g
potaczeniu (PF + PFA) 38142 m¥h 40 | 46 m%h
Pobor mocy 19118 W

Rodzaj ochrony typ NEMA 12 — typ NEMA 12 —
(EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

listwa zaciskowa

Zywotnosé L,, (+40 °C)

37.500 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)
NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

11622101055 11622103055
18611600030 18611600034
18611000016

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

177 x 177 mm FELLY
e IP 54 IP 55

230 VAC 50 | 60 Hz

WEBCODE #8003

Napigcie znamionowe =10 %

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

202 x 202 x 93 mm

Wycigcia (szer.xwys.)

177 x 177 mm

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

Swobodny przeptyw powietrza) 98 | 108 m3/h 100 | 110 m3/h
Przeptyw powietrza w g g
potaczeniu (PF + PFA) 73180 m¥h 55164 m¥h
Pobdor mocy 19118 W

Rodzaj ochrony typ NEMA 12 - typ NEMA 12 —

(EN 60529 / UL 50)

filtr standardowy

filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

listwa zaciskowa

Zywotnosé Ly, (+40 °C)

37.500 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)

NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

11632101055 11632103055
18611600031 18611600035
18611000016

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

8 PFANNENBERG.PL



WENTYLATORY FILTRUJACE 4.0 ECOOL

223 x 223 mm PF 42.500
b IP 54 IP 55

WEBCODE #8004

Napiecie znamionowe =10 %

230 VAC

50 | 60 Hz

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

d

N

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

252 x 252 x 103 mm

Swobodny przeptyw powietrza

1251138 m*h

1451160 m¥h

Wycigcia (szer.xwys.)

223 x 223 mm

Przeptyw powietrza w

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

3 3
potaczeniu (PF + PFA) 931102m*h | 1091113 m*h
Pob6r mocy 18117 W
Rodzaj ochrony typ NEMA 12 — typ NEMA 12 -

(EN 60529 / UL 50)

filtr standardowy

filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

zacisk sprezynowy

Zywotnosé Ly, (+40 °C)

40.000 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)

NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

11642101055 11642103055
18611600032 18611600036
18611000033

223 x 223 mm PF 43.000
Ly IP 54 IP 55

WEBCODE #8005

Napigcie znamionowe =10 %

230 VAC

50 1 60 Hz

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

252 x 252 x 119 mm

Swobodny przeptyw powietrza

223 | 247 m¥h

2331265 m¥h

Wycigcia (szer.xwys.)

223 x 223 mm

Przeptyw powietrza w
potaczeniu (PF + PFA)

201 1223 m%h

180 [ 207 m*h

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

Pobor mocy

49 |

42w

Rodzaj ochrony
(EN 60529 / UL 50)

typ NEMA 12 —
filtr standardowy

typ NEMA 12 —
filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

zacisk sprezynowy

Zywotno$é Ly, (+40 °C)

40.000 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)
NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

11643101055 11643103055
18611600032 18611600036
18611000019

291 x 291 mm il
FRODUKT IP 54 IP 55

WEBCODE #8006

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

320 x 320 x 157 mm

Wyciecia (szer.xwys.)

291 x 291 mm

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

Napiecie znamionowe =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz
Swobodny przeptyw powietrza 480 m3/h 505 m%h
U
Pobor mocy 65180 W

Rodzaj ochrony typ NEMA 12 — typ NEMA 12 —
(EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

zacisk sprezynowy

Zywotnosé L., (+40 °C)

40.000 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)
NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

11665102055 11665103055
18611600033 18611600037
18611000044

291 x 291 mm FEGR.000
FHODUKT IP 54 IP 55

WEBCODE #8007

Napiecie znamionowe =10 %

230 VAC

50 | 60 Hz

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

320 x 320 x 157 mm

Swobodny przeptyw powietrza

640 | 653 m*/h

770 1 785 m*/h

Wycigcia (szer.xwys.)

291 x 291 mm

Przeptyw powietrza w
potaczeniu (PF + PFA)

445 | 445 m3/h

490 1 501 m%h

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

Pobdr mocy

115 |

150 W

Rodzaj ochrony
(EN 60529 / UL 50)

typ NEMA 12 —
filtr standardowy

typ NEMA 12 —
filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

zacisk sprezynowy

Zywotnosé Ly, (+40 °C)

40.000 h

NR ARTYKULU (RAL 7035)

NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne
wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

11666102055 11666103055
18611600033 18611600037
18611000045
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KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

WENTYLATORY FILTRUJACE 4.0 ECOOL

o Kol RAL 7035 | RAL 9011
201 x 291 mm PRODUKT PF 67.000 olor
IP 54 IP 55 Wymiary (szer.xwys.xgt.) 320 x 320 x 157 mm
Napigcie znamionowe =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz Wycigcia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Swobodny przeptyw powietrza 845 | 875 m*h 925 1 950 m¥/h Dopuszczenia cULus | CSA | EAC
Przeptyw powietrza w 3 3
potaczeniu (PF + PFA) 9601625 mi/n o170 1625 m/n NR ARTYKULU (RAL 7035) 11667102055 11667103055
O 195 1200W :':Qﬁf:l‘::‘aﬁ'niag'::&ek) 18611600033 | 18611600037
Rodzaj ochrony typ NEMA 12 - typ NEMA 12 — :
(EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy  NR ARTYKULU Zamienne 18611000046
- - - wentylator 230 V AC
Typ podtaczenia zacisk sprezynowy I —
- Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8008 Zywotno$é L, (+40 °C) 40.000 h katalogi gtéwne.

WENTYLATORY FILTRUJACE 4.0 SLIM LINE ECOOL - ptytkim zagtebieniu montazowym

291 x 291 mm PRODUKT PF 65.000 SL Kolor RAL 7035 | RAL 9011
320 x 320 x 131 mm

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

Napigcie znamionowe =10 % 230V AC 50 | 60 Hz
Wyciecia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Swobodny przeptyw powietrza 500 | 550 m%h N
) Dopuszczenia cULus | CSA
# Przeplyw_powmtrza w 345 | 423 m¥h
potaczeniu (PF + PFA) NR ARTYKULU (RAL 7035) 11675103055
Pobér moc 64180W i
y NR ARTYKUtl_l Zamienne 18611600037
..-llll'"—- : maty filtracyjne (5 sztuk)
e GO ERI typ NEMA 12 — filtr harmonijkowy
(EN 60529 / UL 50) NR ARTYKULU Zamienne 18611000001
X B . wentylator 230 V AC
Typ podiaczenia zacisk srubowy N — - -
= Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8009 Zywotno$é L,, (+40 °C) 40.000 h katalogi gtéwne.
291 X 291 mm PRODUKT PF 67-000 SL Kolor RAL 7035 | RAL 9011
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 320 x 320 x 134 mm
Napigcie znamionowe =10 % 230 VAC 50 1 60 Hz
Wycigcia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Swobodny przeptyw powietrza 7051725 m¥h .
Dopuszczenia cULus | CSA
_—-—-"-"I Przeptyw powietrza w 530 | 580 m¥h
# potaczeniu (PF + PFA) NR ARTYKULU (RAL 7035) 11677103055
— ;
Pobor moc 1151165 W i
==-__-_..-- Y NR AR'!'YKUtl:I Zamienne 18611600037
¢ maty filtracyjne (5 sztuk)
_.-"'....'-"-"-"""-' Rodzaj ochrony typ NEMA 12 — filtr harmonijkowy -
__ﬁ (EN 60529 / UL 50) NR ARTYKULU Zamienne 18611000000
R o wentylator 230 V AC
Typ podtaczenia zacisk srubowy N — - -
- Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8010 Zywotnosé L,, (+40 °C) 40.000 h katalogi gtéwne.

10 PFANNENBERG.PL



FILTRY WYLOTOWE 4.0 £ECOOL

e Zaprojektowany i opatentowany przez Pfannenberg system mocowania zatrzaskowego.
e Montaz drzwiowy bez uzycia $rub wedtug normy VDE 0113 (EN 60204).
e katwa wymina maty fi Itracyjnej podczas pracy urzadzeni.

e Zintegrowane uszczelnienie piankowe.

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU
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92 X 92 mm PRODUKT PFI.}P‘I 0_4000 NR ARTYKULU (RAL 7035) 11710001055
5 NR ARTYKULU Zamienne
- . . 18611600029
Rodzaj ochrony ) maty filtracyjne (5 sztuk)
EN 60529 / UL 50) typ NEMA 12 — filtr standardowy
( Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
Kolor RAL 7035 | RAL 9011 katalogi gtowne.
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 109 x 109 x 23 mm
Wyciecia (szer.xwys.) 92 x 92 mm
WEBCODE #8011 Dopuszczenia cULus | CSA | EAC
. NR ARTYKULU (RAL 7
1 25 X 1 25 mm PRODUKT PFA 20.000 ULU ( 035) 11720001055 11720003055
IP 54 IP 55 NR ARTYKULU Zamienne 18611600030 18611600034

W

LU

WEBCODE #8012

Rodzaj ochrony
(EN 60529 / UL 50)

typ NEMA 12 -
filtr standardowy

typ NEMA 12 -
filtr harmonijkowy

Kolor RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

145 x 145 x 31 mm

Wycigcia (szer.xwys.)

125 x 125 mm

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

maty filtracyjne (5 sztuk)

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

177 x 177 mm

W

-

PFA 30.000
FRODUKT IP 54 IP 55

Rodzaj ochrony
(EN 60529 / UL 50)

typ NEMA 12 —
filtr standardowy

typ NEMA 12 -
filtr harmonijkowy

Kolor RAL 7035 | RAL 9011

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

202 x 202 x 40 mm

Wycigcia (szer.xwys.)

177 x 177 mm

NR ARTYKULU (RAL 7035) 11730001055

11730003055

NR ARTYKULU Zamienne

maty filtracyjne (5 sztuk) 18611600031

18611600035

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

WEBCODE #8013 Dopuszczenia cULus | CSA | EAC
223 x 223 mm PRODUKT PFA 40.000 NR ARTYKULU (RAL 7035) 11740001055 11740003055
. IP 54 IP 55 NR ARTYKULU Zamienne
—_— Rodzaj ochrony typ NEMA 12 - ypNEMA 12— maty filtracyine (5sztukg _ '°0 11900097 |  TOOTIO0N0%
_-—-—-'_E (EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy  pja pozostatych wersji odwied? strone www.pfannenberg.pl i pobierz
| — Kolor RAL 7035 | RAL 9011 katalogi gtowne.
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 252 x 252 x 44 mm
Wycigcia (szer.xwys.) 223 x 223 mm
WEBCODE #8014 Dopuszczenia cULus | CSA | EAC
291 X 291 mm PRODUKT PFA 60.000 NR ARTYKULU (RAL 7035) 11760002055 11760003055
IP 54 IP 55 NR ARTYKULU Zamienne
U ——
—-.:—__.—-_ Rodzaj ochrony typ NEMA 12 — typ NEMA 12 — maty filtracyjne (5 sztuk) 1oTTen00E 1ooTTenneE
___..—-—--__- (EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy  pj|a pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
# Kolor RAL 7035 | RAL 9011 katalogi gtowne.
:"""_:._—-:_..-——_. Wymiary (szer.xwys.xgt.) 320 x 320 x 46 mm

WEBCODE #8015

Wycigcia (szer.xwys.)

291 x 291 mm

Dopuszczenia

cULus | CSA | EAC

PFANNENBERG.PL 11



KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

WENTYLATORY FILTRUJACE 4.0 EMC £COOL - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

mm

WEBCODE #8016

PF 22.000 EMC

Kolor

RAL 7035

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

145 x 145 x 75 mm

Wyciecia (szer.xwys.)

126,5 x 126,5 mm

IP 54 IP 55
Napiecie znamionowe =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz
Swobodny przeptyw powietrza 60 | 66 m3h 56 | 64 m%h
s;izsi‘;":ls"(‘:;"fﬁl‘:’) 381 42 m¥/h 401 46 m¥/h
Pobor mocy 19118 W
Rodzaj ochrony typ NEMA 12 — typ NEMA 12 —
(EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy

Typ podtaczenia

listwa zaciskowa

Zywotnosé L,, (+40 °C)

37.500 h

Ostona EMC

stal szlachetna

Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU (RAL 7035) 11822101055 11822103055
N ARTYKUED Zamienne 18611600030 18611600034
maty filtracyjne (5 sztuk)

NR ARTYKULU Zamienne 18611000016

wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

224 x 224 mm

PRODUKT

PF 43.000 EMC

Kolor

RAL 7035 | RAL 9011

IP 54 IP 55 Wymiary (szer.xwys.xgt.) 252 x 252 x 119 mm
Napiecie znamionowe =10 % 230V AC 50 | 60 Hz Wyciecia (szer.xwys.) 294 x 224 mm
Swobodny przeptyw powietrza| 223 | 247 m%/h 2331265 m¥h Dopuszczenia cULus | EAC
o :;:;'c’i‘:’l‘l'ls"(‘;,"fff,il‘:’) 2011223 m¥%h | 1801207 m¥h
EE‘I NR ARTYKULU (RAL 7035) 11843101055 11843103055
[ Pobér mocy 49142 W -
" Rodzaj ochrony typ NEMA 12— | typ NEMA 12 — :Zar‘fm(;ﬂ;';n?g'::t':fk) 18611600032 18611600036
1 (EN 60529 / UL 50) filtr standardowy | filtr harmonijkowy
o Typ podtaczenia zacisk sprezynowy c'v': Iﬁ';raﬁ:’;gozs'::“"e 18611000019
LT Ly (G VL) LU Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8017 Ostona EMC stal szlachetna katalogi gtéwne.
PF 67.000 EMC Kolor RAL 7035 | RAL 9011
292 x 292 mm L&Y

WEBCODE #8018

Napigcie znamionowe =10 %

IP 54

IP 55

230 VAC 50 | 60 Hz

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

320 x 320 x 157 mm

Swobodny przeptyw powietrza

845 | 875 m*h

9251950 m¥h

Przeptyw powietrza w
potaczeniu (PF + PFA)

560 | 625 m%h

5701 625 m*h

Pobdor mocy

135 |

200 W

Rodzaj ochrony
(EN 60529 / UL 50)

typ NEMA 12 —
filtr standardowy

typ NEMA 12 —
filtr harmonijkowy

Typ podiaczenia

zacisk sprezynowy

Zywotnosé Ly, (+40 °C)

40.000 h

Ostona EMC

stal szlachetna

Wycigcia (szer.xwys.) 292 x 292 mm
Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU (RAL 7035) 11867102055 11867103055
NR ARTYKULU Zamienne

maty filtracyjne (5 sztuk) 18611600033 18611600037
NR ARTYKULU Zamienne 18611000046

wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.
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PFANNENBERG.PL



DACHOWE WENTYLATORY FILTRUJACE 4.0 £ECOOL

500 m%/h

*

e

PTF 60.500
FRODUKT IP 54 IP 33

Napiecie znamionowe =10 %

230 VAC 50 | 60 Hz

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

d

N

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

436 x 106 x 436 mm

Swobodny przeptyw powietrza 310 m3/h 500 m%h
Przeptyw powietrza w a a
potaczeniu (PF + PFA) el AT
Pobor mocy 4x28129W

Typ podtaczenia

listwa zaciskowa

Wyciecia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU (RAL 7035) 11685101055 11685100055
NR ARTYKULU Zamienne

maty filtracyjne (20 sztuk) 18611600124

NR ARTYKULU Zamienne 18611000052

wentylator 230 V AC

) O SNy Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8019 Kolor RAL 7035 katalogi gtéwne.
Wymiary (szer.xwys.xgt. 470 x 152 x 470 mm
700 m3/h ymiary (szer.xwys.xgt.)

*

. -

PTF 60.700
FRODUKT IP 54 IP 33

Napiecie znamionowe =10 %

230 VAC 50 | 60 Hz

Swobodny przeptyw powietrza 646 m3/h 700 mé/h
Przeptyw powietrza w a a
potaczeniu (PF + PFA) (AL i

Pobor mocy

801100 W

Typ podtaczenia

listwa zaciskowa

Wyciecia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU (RAL 7035) 11687102055 11687100055
NR ARTYKULU Zamienne

maty filtracyjne (20 sztuk) 186116007143

NR ARTYKULU Zamienne 18611000000

wentylator 230 V AC

) O3 Sy Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8020 Kolor RAL 7035 katalogi gtéwne.
Wymiary (szer.xwys.xgt. 470 x 152 x 470 mm
1000 m%/h (e

*

. -

WEBCODE #8021

PTF 61.000
FRODUKT IP 54 IP 33

Napiecie znamionowe =10 %

230 VAC 50 | 60 Hz

Swobodny przeptyw powietrza 1035 m¥/h 1000 m%/h
Przeptyw powietrza w a a
potaczeniu (PF + PFA) 70 m/n 582 mn
Pobor mocy 120 1 160 W

Typ podtaczenia

listwa zaciskowa

Zywotno$é Ly, (+40 °C)

ok. 40.000 h

Kolor

RAL 7035

Wyciecia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU (RAL 7035) 11681102055 11681100055
NR ARTYKULU Zamienne

maty filtracyjne (20 sztuk) 18611600143

NR ARTYKULU Zamienne 18611000000

wentylator 230 V AC

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

DACHOWE FILTRY WYLOTOWE 4.0 ECOOL

WEBCODE #8022

PTFA 60.000

IP 54 IP 33
Kolor RAL 7035
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 320 x 320 x 46 mm
Wycigcia (szer.xwys.) 291 x 291 mm
Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU (RAL 7035)

NR ARTYKULU Zamienne
maty filtracyjne (20 sztuk)

11786001055 11786000055

18611600124

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

PFANNENBERG.PL 13
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KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

KLIMATYZATORY ECOOL SERIA X

¢ Dzigki wysoce skutecznej kontroli predkosci, kazda jednostka obejmuje szeroki zakres mocy. Prowadzi to do matej
roznorodnosci pod wzgledem rodzajow i co za tym idzie do wigkszego bezpieczerstwa wynikajacego ze sposobu
zaprojektowania urzadzenia.

e Sterownik XC: Jednostka operacyjna opracowana specjalnie dla tej serii pozwala na komunikacje z klimatyzatorem i \
maszyna sterujaca, jak réwniez na integracje z procesem produkciji. (patrz strona 7).

* Rozwigzanie oparte na technologii chmury opracowane we wspotpracy z Telekom Deutschland umozliwia uzyskiwanie za
posrednictwem przegladarki dostepu do danych dotyczacych jednostek w czasie rzeczywistym oraz do przechowywania i
analizy danych pochodzacych z rejestru zdarzen.

e Innowacyjna, bezszczotkowa technologia pradu statego (Brushless DC) pozwala na osiagnigcie wyjatkowej wydajnosci
energetycznej (EER) wynoszacej >6. Zatem chtodzenie odbywa sie z duza precyzjg w ramach bardzo waskiego zakresu
toleranciji.

e W ramach rozwigzania opartego na technologii chmury otwarty standard przemystowy Modbus gwarantuje komunikacje
pomigdzy klimatyzatorem a modutem GSM w celu przesytania danych do chmury. Poza tym integracja z istniejaca maszyna
sterujaca jest tatwa do wdrozenia.

¢ Duza odlegto$¢ pomiedzy otworem wylotowym zimnego powietrza (na dole) a otworem wlotowym cieptego powietrza
(u gory) aerodynamicznie poprawia cyrkulacje w szafie sterowniczej, co zapobiega pojawianiu sie goracych miejsc w
komponentach szczegolnie narazonych na dziatanie skrajnych warunkow.

DTI: do montazu wbudowanego w szafe

e Montaz bez narzedzi moze wykona¢ jedna osoba w mniej niz 3 minuty, co obniza koszty montazu o 55 %.

o \V elegancki sposdb zintegrowany z obudowg urzadzenia; nie blokuje drdg transportowych ani drég ewakuacyjnych.

 Plytka dociskowa pozwala na zainstalowanie wymiennika ciepta przez jedng osobe. Plytka zabezpiecza klimatyzator
pozostawiony bez nadzoru przed wypadnigciem.

DTS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

e Urzadzenia DTS praktycznie nie wymagaja miejsca w szafie.

e Umozliwia to wykorzystanie w szafie wiekszej liczby komponentow.
¢ Mozna tatwo zdjac¢ stalowg pokrywe w celu fatwiejszej obstugi.

1000-2600 W PRODUKT pTiex1E | pTsex1E [N RAL 7035
XC Controller Wymiary DTI: 485 x 1538 x 278 mm
Moc chtodzenia, regulowane 1000-2600 W ) VR 1) FS 7 P 9 (il
Napiecie znamionowe =10 % 230V AC 50 | 60 Hz Cleanipetty) DUl S0 Ly D s 75
- Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
M htod
(E%c&s:)nzglg%/o% 3500 W (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Pobor mocy 160-1400 W
Pobor pradu 55A NR ARTYKULU DTI DTS
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa XC 230V 13896331055 13886331055
. pokryte elektrostatycznie warstwa Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8105 Design (pokrywa) proszkowa (200 °C) katalogi gtéwne.
2000-4300 W PRODUKT DTI 6X2E DTS 6X2E Kolor RAL 7035
XC Controller Wymiary DTI: 485 x 1538 x 372 mm
Moc chiodzenia, regulowane 2000-4300 W (SZOIDANYSROT) DTS: 485 x 1547 x 372 mm
Napiecie znamionowe 360-460 V AC 50 | 60 Hz EERNED DU R s LR L
7 Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
Moc chtodzenia
(EN 14511) @ 035/035 4800 W (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Pobor mocy 440-2570 W
Pobor pradu 45A NR ARTYKULU DTI DTS
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa XC 400V 13896832055 13886832055
. pokryte elektrostatycznie warstwa Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8106 Design (pokrywa) proszkowa (200 °C) Katalogi gowne.

14 PFANNENBERG.PL
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Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

KLIMATYZATORY £ECOOL COMPACT

e Kompaktowa budowa stuzy zmniejszeniu rozmiaru szaf albo chtodzeniu gorgcych miejsc.

o Wysoki wspétczynnik efektywnosci energetycznej (EER) to oszczedno$¢ do 43 % energii i mniejsze koszty
eksploatacji.

e Model Multi Controller (MC) pozwala dezaktywowac wewnetrzny wentylator i skondensowac parowanie tak,
aby uzyskac¢ 10 % oszczednosci energii i wydtuzenie zywotno$ci wentylatora.

o Najwyzsza zmienno$¢ ze wzgledu na odpowiednie dopasowanie otworéw do pieciu klas wydajnosci, a takze
do wymiennikdw ciepta powietrze/woda i powietrze/powietrze firmy Pfannenberg.

e Interfejs stuzacy do korzystania z oprogramowania ECOOL-Plant w modelu Multi Controller (MC)
z licznikiem godzin eksploatacji i opcja obserwacji historii btedéw do celéw procesu konserwacji
zapobiegawczej oraz doktadnej analizy bteddw.

e Przyjazne w obstudze dzieki bezpo$redniemu dostepowi do PCB oraz wentylatoréw, dlatego tez czas naprawy
jest 0 80 % krotszy.

e Opcjonalny filtr wstepny, ktéry mozna zmodernizowaé za pomoca filtra z aluminium, filtra z wtékniny albo
filtra harmonijkowego w celu stosowania klimatyzatorow w réznych warunkach zewnetrznych (patrz strona 7).
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DTI: do montazu wbudowanego w szafe

e Montaz bez narzedzi moze wykonaé jedna osoba w mniej niz 3 minuty, co obniza koszty montazu o 55 %.

o W elegancki sposdb zintegrowany z obudowa urzadzenia; nie blokuje drdg transportowych ani drég
ewakuacyjnych.

 Plytka dociskowa pozwala na zainstalowanie wymiennika ciepta przez jedng osobe. Plytka zabezpiecza
klimatyzator pozostawiony bez nadzoru przed wypadnigciem.

DTS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

e Urzadzenia DTS praktycznie nie wymagaja miejsca w szafie.

e Umozliwia to wykorzystanie w szafie wiekszej liczby komponentow.
¢ Mozna tatwo zdjac¢ stalowa pokrywe w celu fatwiejszej obstugi.

Wymiary DTI: 410 x 962 x 253 mm
1000 W PRODUKT DTI 6201C | DTS 6201C :
Standard Controller (szer.xwys.xgt.) DTS: 410 x 968 x 253 mm
r5 i Napigcie znamionowe =10 % 230V AC 50160 Hz SlPARIelc) DTI: 40 kg | DTS: 45 kg
1 Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
Moc chtodzenia
e 1)2@ a5/035 1000 W (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Pobér mocy 4451560 W LU T LAl Gl
Pobor pradu 2,4129A
N NR ARTYKULU DTI DTS
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa
Design (pokrywa) pokryte elektrostatycznie warstwa SC 230V 13895211055 13885211055
- proszkowa (200 °C) Dla pozostatych wersji odwiedZ strone www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8023 Kolor RAL 7035 katalogi gtéwne.
Wymiary DTI: 410 x 962 x 253 mm
1500 W PRODUKT DTI 6301C DTS 6301C .
. Standard Controller (szer.xwys.xgt.) DTS: 410 x 968 x 253 mm
i Napiecie znamionowe =10 % 400V 2~ AC 50 | 60 Hz A0 O, LCULG]) M e
T Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
M htod
(E(I’\lc1(i15$1)zglg35/035 1500 W (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Pobor mocy 7701820 W L TEEE LG el
Pobér pradu 3,513,3A
NR ARTYKULU DTI DTS
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa
N Design (pokrywa) pokryte elektrostatycznie warstwa SC 400V 13895319055 13885319055
' proszkowg (200 °C) Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8024 Kolor RAL 7035 katalogi gtowne.
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KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

KLIMATYZATORY ECOOL

o Wysoki wspétczynnik efektywno$ci energetycznej (Energy Efficiency Ratio, EER).

e Skraplacz z duzymi odstepami miedzy zebrami zapewnia skuteczng ochrone przed zanieczyszczonym

powietrzem otoczenia.

¢ Duza odlegto$¢ pomiedzy otworem wlotowym a otworem wylotowym (aby wyeliminowaé¢ gorgce miejsca).

e Opcjonalny Multi Controller (patrz strona 7).
¢ Opcjonalny filtr mozna zamontowaé w ciggu kilku sekund.
o Tryb oszczedzania energii w sterowniku wielourzadzeniowym stanowi standardowe wyposazenie.

DTI: do montazu wbudowanego w szafe

o Urzadzenia DTI mozna zamontowa¢ w ciagu trzech minut.
e Montaz przez jedng osobe przy pomocy zaciskdw mocujacych Pfannenberg.

o \V elegancki sposdb zintegrowany z obudowg urzadzenia; nie blokuje drég transportowych ani drég

ewakuacyjnych.

¢ Prosta modernizacja: Urzadzenia DTl mozna fatwo modernizowac do bardziej zaawansowanych i
bezpiecznych wymiennikéw ciepta powietrze/woda (PWI) ze wzgledu na zgodno$¢ otwordw (wigcej
informacji w broszurze ,Koncepcja zarzadzania cieptem Pfannenberg”).

o DTS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

e Urzadzenia DTS praktycznie nie wymagaja miejsca w szafie.

e Umozliwia to wykorzystanie w szafie wiekszej liczby komponentow.

¢ Mozna tatwo zdjac¢ stalowa pokrywe w celu fatwiejszej obstugi.

e Prosta modernizacja: Urzadzenia DTS mozna fatwo modernizowaé do bardziej zaawansowanych i
bezpiecznych wymiennikéw ciepta powietrze/woda (PWS) ze wzgledu na zgodno$¢ otwordw.

1000-1500 W

L= B=

WEBCODE #8025

PRODUKT

Napigcie znamionowe =10 %

DTI 6201 DTI 6301

DTS 6301

DTS 6201
Standard Controller
230V AC 50 | 60 Hz

Montaz czesciowo zintegrowanego klimatyzacja
(DTI/PWI).

Wymiary
(szer.xwys.xgt.)

DTI: 485 x 1536 x 218 mm
DTS: 485 x 1543 x 218 mm

Ciezar (netto)

DTI: 50 kg | DTS: 51 kg

Poziom hatasu

<62 dB(A) (EN 1SO 3741)

Rodzaj ochrony

IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,

?IIIE(I’\IG1(:1'::1d)ng835/035 ooow 1ooow
Pobor mocy 454 | 567 W 727 | 868 W
Pobér pradu 3,08 13,65A 5,0815,17A
EER 2,2 2,06

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwa
proszkowa (200 °C)

Kolor

RAL 7035

(EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU DTI DTS
6201 SC 13896211055 13886211055
6301 SC 13896311055 13886311055

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

2000-2500 W

= =

i

WEBCODE #8026

PRODUKT

Napigcie znamionowe =10 %

DTI 6401 DTI 6501

DTS 6501

DTS 6401
Standard Controller
400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Wymiary
(szer.xwys.xgt.)

DTI: 485 x 1536 x 278 mm
DTS: 485 x 1543 x 278 mm

Ciezar (netto)

DTI: 67 kg | DTS: 71 kg

Poziom hatasu

<65 dB(A) (EN 1SO 3741)

Rodzaj ochrony
(EN 60529)

IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
IP 34 w stosunku do otoczenia

Moc chtodzenia

(EN 14511) @ 035/035 AU D
Pobor mocy 7531908 W 1048 | 1247 W
Pobor pradu 2,71 12,59 A 3,2713,1A

EER

2,66

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwa
proszkowa (200 °C)

Kolor

RAL 7035

Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU DTI DTS
6401 SC 13896412055 13886412055
6501 SC 13896512055 13886512055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

4000 W

ST W

o L

WEBCODE #8027

PRODUKT

Napiecie znamionowe =10 %

DTI 6801 DTS 6801
Standard Controller
400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Wymiary
(szer.xwys.xgt.)

DTI: 485 x 1539 x 372 mm
DTS: 485 x 1549 x 372 mm

Ciezar (netto)

DTI: 91 kg | DTS: 95 kg

Moc chtodzenia

Poziom hatasu

<70 dB(A) (EN 1SO 3741)

Rodzaj ochrony

IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,

(EN 14511) @ 035/035 fooow
Pobor mocy 1918 1 2369 W
Pobér pradu 4514,6A
EER 2,09

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwa
proszkowa (200 °C)

Kolor

RAL 7035

(EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU DTI DTS

SC 13896812055 13886812055

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.
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KLIMATYZATORY

DTI I DTFI: do montazu wbudowanego w szafe
DTS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

e Opcjonalny Multi Controller (patrz strona 7).

DTS 9011H | DTFI 9021 | DTI 9021 | DTI/DTS 9031 | DTI/DTS 9041:

e Mata powierzchnia instalacji, idealna do matych szaf sterowniczych i wigkszych szaf
sterowniczych do chfodzenia goracych miejsc.

e Prosty i szybki montaz przy pomocy uchwytéw do montazu na drzwiach lub z boku szafy.

DTFI 9021:

e Otwory zgodne z wentylatorami filtrujgcymi 3. i 4. generacji, rozmiar montazowy 6.
e Zintegrowany styk sygnalizacji bteddw i stycznik drzwiowy.
e Opcjonalnie dostepny ze zintegrowanym system odparowywania kondensatu.

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

)

DTS 9011H Wymiary
S00 W AiLDULST Standard Controller (szer.xwys.xgt.) e
Napiecie znamionowe 230V AC 50 | 60 Hz AR (e Bl
=10 % Poziom hatasu <65 dB(A) (EN 1SO 3741)
Moc chtodzenia 300 W Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
(EN 14511) @ 035/035 (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Pobdr mocy 2751290 W Dopuszczenia cURus | EAC
Pobor pradu 1,52 11,56 A
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa NR ARTYKULU DTS 9011H
Design (pokrywa) pokryte elektrostatycznie warstwa prosz- SC 13242541055
kowai(20012C) Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8028 Kolor RAL 7035 katalogi gtéwne.
320 W DTFI 9021 DTI 9021 Wymiary mm 385 x 326 x 245 | 385 x 329 x 245

PRODUKT

Napiecie znamionowe
=10 %

Standard Controller
230V AC 50 | 60 Hz

(szer.xwys.xgt.)

Ciezar (netto)

16 kg

17 kg

Moc chtodzenia

Poziom hatasu

<62 dB(A) (EN 1SO 3741)

- 320 W Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
.-- (EN 14511) @ 035/035 (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Pobdr mocy 2301240 W Dopuszczenia cURus | EAC
Pobér pradu 1,6 A
’ . Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa NR ARTYKULU DTFI 9021 DTI 9021
. pokryte elektrostatycznie warstwa prosz- SC 13293141055 13293041055

WEBCODE #8029

Design (pokrywa)

kowa (200 °C)

Kolor

RAL 7035

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.
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510-870 W DTI 9031 DTI 9041 Wymiary mm DTI| 310x562x212 | 380 x 599 x 231
PRODUKT DTS 9031 DTS 9041 (szer.xwys.xgt)  pTS| 310 x 565 x 212 380 x 604 x 231
Standard Controller S DTl 21 kg 29.5 kg
Napigecie znamionowe iezar (netto
" +10 % 230 VAC 50 | 60 Hz DTS 22 kg 29,5 kg
Moc chtodzenia 510 W 870 W Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
i (EN 14511) @ 035/035 (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
= Pobor mocy 2831337 W 5241634 W Dopuszczenia cURus | EAC
. Pobr pradu 1,58 11,64 A 3,06 13,34 A
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa NR ARTYKULU DTI DTS
' -
. pokryte elektrostatycznie warstwa prosz- 9031 SC 13295041055 13245041055
Design (pokrywa) kowa (200 °C)
L Kolor RAL 7035 9041 SC 13299041055 13249041055
Poziom hatasu Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8030 (EN 1S0 3741) 63 dB(A) <63 dB(A) Katalogi gtéwne.
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KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

KLIMATYZATORY OUTDOOR

DTS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

e Solidny klimatyzator o kompaktowej budowie przeznaczony do mniejszych szaf albo do
chtodzenia gorgcych miejsc

e Ze stali nierdzewnej klasy NEMA 4X lub powlekanej proszkowo z IP 56, szczegdlnie
dostosowany do stosowania na zewnatrz.

e Opcjonalny filtr wstepny dla jeszcze wigkszej ochrony przed zaolejonym powietrzem.

e Kondensator z szerokim rozstawem zeber umozliwia dtugie odstepy czasu pomiedzy
przegladami technicznymi, nawet wtedy, gdy nie jest pokryty dodatkowa powtoka typu Nano.

¢ Elementy powlekane w obwodzie zewnetrznym aktywnie zapobiegaja korozji powodowanej
przez agresywne media (rury miedziane | potgczenia lutowane | wymiennik ciepta).

e Zintegrowane odparowywanie kondensatu; pod urzadzeniem nie gromadzg sig¢ katuze wody, co
zwigksza poziom bezpieczenstwa podczas obstugi.

320 W

-
i

WEBCODE #8107

PRODUKT

Napiecie znamionowe

DTS 3031 DTS 3031 SS
Standard Controller
230V AC 50 | 60 Hz =10 %

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

177,8 x 393,7 x 191,4 mm

Cigzar (netto) 14 kg

Moc chtodzenia

Poziom hatasu <64 dB(A) (EN 1SO 3741)

typ 3R/4 | typa/ax

R DI w stosunku do szafy sterujacej

(EN 14511) @ 035/035 sew

Pobor mocy 253 W

Pobér pradu 1,2A

Design (obudowa) ocynk(;\t/\;ell;;ablacha stal szlachetna 304
pokryte

Design (pokrywa)

elektrostatycznie
warstwg proszkowa
(200 °C), RAL 7035

stal szlachetna 304

(NEMA)

1 w stosunku do otoczenia
Dopuszczenia cULus | EAC
NR ARTYKULU DTS 3031 DTS 3031 SS
SC 13383141355 13383141158

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtdwne.

1235 W

WEBCODE #8109

PRODUKT

Napiecie znamionowe

DTS 3161 DTS 3181
Standard Controller
230V AC 50 | 60 Hz

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 395 x 748 x 237

Moc chtodzenia

Cigzar (netto) 40 kg | 42 kg
Poziom hatasu <70 dB(A) (EN ISO 3741)
typ 3R/4 | typ 44X

HEIEE DI w stosunku do szafy sterujacej

(EN 14511) @ 035/035 el

Pobor mocy 795 W

Pobér pradu 4A

Design (obudowa) ocynk(;i[/!el\:‘;avablacha stal szlachetna 304
pokryte

Design (pokrywa)

elektrostatycznie
warstwa proszkowa
(200 °C), RAL 7035

stal szlachetna 304

(NEMA)

1 w stosunku do otoczenia
Dopuszczenia cULus | EAC
NR ARTYKULU DTS 3161 DTS 3181
SC 13385441355 13385441158

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtéwne.

3325 W

I
o

WEBCODE #8111

PRODUKT

Napiecie znamionowe

DTS 3265 DTS 3285
Standard Controller
400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz =10 %

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 411 x 1347 x 365,2

Moc chtodzenia

Cigzar (netto) 68 kg ‘ 68 kg
Poziom hatasu <73 dB(A) (EN ISO 3741)
typ 3R/4 | typ 44X

Hoczailochieny w stosunku do szafy sterujacej

(EN 14511) @ 035/035 SR

Pobor mocy 1700 W

Pobér pradu 2,6 A

Design (obudowa) °°y"kg¥:?:$;"a°ha stal szlachetna 304
pokryte

Design (pokrywa)

elektrostatycznie
warstwa proszkowa
(200 °C), RAL 7035

stal szlachetna 304

(NEMA)

1 w stosunku do otoczenia
Dopuszczenia cULus | EAC
NR ARTYKULU DTS 3265 DTS 3285
SC 13383836355 13383836158

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtdwne.

5795 W

;

WEBCODE #8113

PRODUKT

Napigcie znamionowe

DTS 3661 DTS 3681
Standard Controller
400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz =10 %

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 485 x 1665 x 520

Moc chtodzenia

Ciezar (netto) 109 kg ‘ 109 kg
Poziom hatasu <73 dB(A) (EN IS0 3741)
typ 3R/4 [ typ4/ax

AHEE]) T w stosunku do szafy sterujacej

(EN 14511) @ 035/035 R

Pobor mocy 2920 W

Pobér pradu 6,3 A

Design (obudowa) °°y”kg‘t’;";‘g$;'a°ha stal szlachetna 304
pokryte

Design (pokrywa)

elektrostatycznie
warstwa proszkowg
(200 °C), RAL 7035

stal szlachetna 304

(NEMA)

1 w stosunku do otoczenia
Dopuszczenia cULus | EAC
NR ARTYKULU DTS 3661 DTS 3681
SC 13383936355 13383936158

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtdwne.

18 PFANNENBERG.PL



KLIMATYZATORY DO MONTAZU DACHOWEGO £ECOOL

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

DTT: do montazu dachowego na szafie

e Montaz bez pomocy narzedzi dzigki zaciskom mocujacym Pfannenberg.
e Zaprojektowane do umieszczenia na szafie sterowniczej w sytuacji braku

miejsca albo konieczno$ci zachowania wolnych przejsc.

e Opatentowany system zarzadzania kondensatem zapewnia najlepsze
zabezpieczenie przed niebezpiecznym skropleniem kondensatu wewnatrz szafy.

e Wygodny w obstudze serwisowej: solidna pokrywa catkowicie zdejmowana z
przodu. tatwy dostep do mat filtrujgcych (opcjonalnie) i elementéw sterujacych

w przedniej czesci.

¢ Wydajnos¢ energetyczna: okoto 20 % oszczednosci energii dzieki wykorzystaniu

bardziej skutecznych i Izejszych elementow.

e Dobieranie wzornictwa i koloru: doskonate potaczenie funkcji i wzornictwa.

e Opcjonalny Multi Controller (patrz strona 7).

640-1000 W

PRODUKT

Napigcie znamionowe =10 %

DTT 6101

DTT 6201

Standard Controller
230 V AC 50 | 60 Hz

katwa konserwacja i szybki montaz.

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

588 x 451 x 393 mm

Kolor

RAL 7035

Poziom hatasu

<62 dB(A) (EN 1SO 3741)

Rodzaj ochrony
(EN 60529)

IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
IP 34 w stosunku do otoczenia

Moc chtodzenia

(EN 14511) @ 035/035 G Lt
Pobor mocy 450 1540 W 4401 570 W
Pobdr pradu 21123A 2,4127A

Dopuszczenia

cURus | EAC | NEMA Typ 12

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwa
proszkowa (200 °C)

NR ARTYKULU
SC

DTT 6101 DTT 6201

13256141055 13256241055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

WEBCODE #8031 Cigzar (netto) 33 kg ‘ 35 kg katalogi gtowne.
1500-2000 W PRODUKT DTT 6301 DTT 6401 Wymiary (szer.xwys.xgt.) 595 x 435 x 495 mm
Standard Controller Kolor RAL 7035
e . AC 50 | 60 Hz Poziom hatasu <62 dB(A) (EN ISO 3741)
Napigcie znamionowe =10 %
230V 400/460 V 3~ Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
Moc chtodzenia (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
1500 W 2000 W
(EN 14511) @ 035/035 Dopuszczenia cURus | EAC | NEMA Typ 12
Pobor mocy 980 1 1140 W 13001 1598 W
Pobor pradu 57317A 313.3A NR ARTYKUEU DTT 6301 DTT 6401
Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa 230V, SC 13256341055
= Design (pokrywa) pokryte elektrostatycznie warstwa 400/460 V, SC 13256432055

proszkowa (200 °C)

WEBCODE #8032 Ciezar (netto)

45kg |

51 kg

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

3000-4000 W

PRODUKT

Napigcie znamionowe =10 %

DTT 6601

DTT 6801

Standard Controller
400/460 V 3~ AC 50 | 60 Hz

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

795 x 485 x 575 mm

Kolor

RAL 7035

Poziom hatasu

<62 dB(A) (EN SO 3741)

Rodzaj ochrony
(EN 60529)

IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
IP 34 w stosunku do otoczenia

Moc chtodzenia
(EN 14511) @ 035/035 3000 W 4000 W
170012100 W 1618 | 2050 W
3,16 145A 7,0715A

k- Pobér mocy
Pobdr pradu

Dopuszczenia

cURus | EAC | NEMA Typ 12

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

i —— Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwa
proszkowa (200 °C)

WEBCODE #8033 Cigzar (netto)

75 kg

77 kg

NR ARTYKULU
SC

DTT 6601 DTT 6801

13256632055 13256832055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.
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KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

WYMIENNIKI CIEPLA POWIETRZE/POWIETRZE ECOOL 4

e Jesli temperatura otoczenia jest wystarczajaco niska, ale nie jest mozliwe zastosowanie
wentylatorow filtrujacych z uwagi na trudne warunki otoczenia — zaleca sie korzystanie z
wymiennikow ciepta powietrze/powietrze.

e Dostepnych jest szes¢ klas wydajnosci od 20 W/K do 100 W/K w trzech rozmiarach.

e Proste w montazu uszczelnienie nie wymaga skomplikowanych przerdbek szablonéw montazowych.

¢ Zintegrowany termostat umozliwia sterowanie temperatura.

e Dodatkowy termostat ostrzegajacy przed nadmiernym wzrostem temperatury.

e Duza odlegtos¢ pomiedzy otworem wlotowym a otworem wylotowym (aby wyeliminowa¢ gorgce
miejsca).

PAI: do montazu wbudowanego w szafe

e Prosty montaz w trzy minuty dzieki beznarzedziowemu systemowi click and fit do wersji czesciowo
wpuszczonych.

e Montaz przez jedng osobe przy pomocy zaciskdw mocujacych Pfannenberg.

e Dzigki czesciowej integracji urzadzenia wymagajg mniej miejsca, wiec nie blokujg ruchu w fabryce i
nie zaktdcaja proceséw produkcyjnych.

PAS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

Prosty montaz czes$ciowo zintegrowanego
wymiennika ciepta powietrze/powietrze (PAI).

e Urzadzenia PAS praktycznie nie wymagajg miejsca w szafie.
¢ Umozliwia to wykorzystanie w szafie wigkszej liczby komponentéw.
¢ Mozna tatwo zdjac¢ stalowa pokrywe w celu tatwiejszej obstugi.

20 W/K PRODUKT PAI 6043 PAS 6043 Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa
Napiecie znamionowe =10 % 230V AC 50 | 60 Hz Design (pokrywa) | POK"VIe e'e"tr"s‘a‘(yzcozg'fc‘;va’“wq TR
Specyficzna moc chtodnicza 20 W/K Kolor RAL 7035
Pobér mocy 50156 W Typ podiaczenia dotgczona wtyczka z zaciskami sprezynowymi
Pobor pradu 0,2510,26 A Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
Temperatura otoczenia _25 ... +55 °C (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Zakres regulacji  regulacja +20 ... 455 °C Dopuszczenia cURus
(z mozliwoscia
regulacii) glann T oo BT NR ARTYKULU PAI PAS
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 380 x 612 x 212 mm|380 x 618 x 212 mm 6043 12991111055 12981111055
Cigzar (netto) 15,2 kg 15,5 kg Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8034 Poziom hatasu <61 dB(A) (EN IS0 3741) katalogi gtéwne.

35-65 W/K PRODUKT PAI 6073 | PAlI 6103 | PAI 6133 BRESELRCTTENTE)) ocynkowana blacha stalowa
PAS 6073 |PAS 6103 | PAS 6133 T T pokryte elektrostatycznie warstwg proszkowa
Napiecie znamionowe =10 % 230V AC 50 | 60 Hz El
: - Kolor RAL 7035
Specyficzna moc chtodnicza 35 W/K 50 W/K 65 W/K
A Typ podtaczenia dotaczona wtyczka z zaciskami sprezynowymi
Pobor mocy 170 1180 W [ 170 | 180 W | 310 | 420 W
- Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
Pobdr pradu 0811A 0811A | 1,311,8A  (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
Temperatura otoczenia —25 ... +55 °C Dopuszczenia cURus
Zakres regulacji  regulacja +20 ... +55 °C
(z mozliwoscia : c NR ARTYKULU PAI PAS
ii alarm +30 ... +65 °
regulacyi) 6073 12992211055 12982211055
Wymiary PAI 410 x 933 x 199 mm
(szer.xwys.xgt.) PAS 410 x 937 x 199 mm 6103 12992311055 12982311055
Cigzar (netto) PAI: 23,9 kg | PAS: 24,9 kg 6133 12992411055 12982411055
Poziom hatasu Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8035 (EN 10 3741) <64 dB(A) | <64 dB(A) | <70 dB(A) Katalogi gléwne.

85—100 W/K PRODUKT PAI 6173 PAI 6203 Poziom hatasu <69 dB(A) (EN ISO 3741)
PAS 6173 PAS 6203 Design (obudowa) ocynkowana blacha stalowa
Napigcie znamionowe =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz Design (pokrywa) pokryte elektrostatycznie warstwa proszkowa
200 °C
Specyficzna moc chtodnicza 85 W/K ‘ 100 W/K ( )
. Kolor RAL 7035
Pobér mocy 3101420 W - - - - -
- Typ podtaczenia dotgczona wtyczka z zaciskami sprezynowymi
HOROIRIAI Uil it Rodzaj ochrony IP 54 w stosunku do szafy sterujacej,
Temperatura otoczenia -25 ... +55 °C (EN 60529) IP 34 w stosunku do otoczenia
(Zakregl'regqla_cji regulacja +20 ... +55 °C Dopuszczenia cURus
z mozli ]
| regulacji) alarm +30 ... +65 °C NR ARTYKULU PAI PAS
Wymiary PAI 485 x 1549 x 252 mm 6173 12993511055 12983511055
(szer.xwys.xgt.) PAS 485 x 1555 x 252 mm 6203 12993611055 12983611055
- PAI 46 kg Dla pozostatych wersji odwiedz st f b I'i pobi
Ciezar (netto p y ji odwiedz strone www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8036 ezar ( ) PAS 46,3 kg katalogi gtéwne.

20

PFANNENBERG.PL



Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

)

WYMIENNIKI CIEPLA POWIETRZE/WODA £COOL

e Zapewnia najwyzszy stopien bezpieczenstwa i wydajnosci energetycznej.
¢ Doskonale nadaje sie do bardzo trudnych warunkéw otoczenia (wysoka temperatura lub pyt), do

maksymalnie +70 °C.

e Zintegrowany termostat oraz elektrozawor umozliwiajg kontrole temperatury.
e Zintegrowany uktad monitorowania temperatury ze stykiem alarmowym.
e Opcjonalnie dostepny z przytaczem wody od strony dachowe;j.

PWI: do montazu wbudowanego w szafe
e Prosty montaz w trzy minuty dzieki beznarzedziowemu systemowi click and fit do wersji cze$ciowo

wpuszczonych.

e Montaz przez jedng osobe przy pomocy zaciskdw mocujacych Pfannenberg.

o Dzieki czeSciowej integracji urzadzenia wymagaja mniej miejsca, wiec nie blokuja ruchu w fabryce i nie

zaktdcaja procesow produkcyjnych.

PWS: do montazu na drzwiach lub boku szafy

e Urzadzenia PWS praktycznie nie wymagaja miejsca w szafie.

e Umozliwia to wykorzystanie w szafie wiekszej liczby komponentow.
¢ Mozna tatwo zdjac¢ stalowa pokrywe w celu fatwiejszej obstugi.

500-1000 W

WEBCODE #8037

PWI 6052 PWI 6102
FRODUKT PWS 6052 PWS 6102
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Prosty montaz i przytaczenie do obiegu wody lub
chillera.

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwg proszkowa
(200 °C)

Design

Napiecie znamionowe =10 % 230 VAC 50 | 60 Hz L rura miedziana o aluminiowych ptytkach
(wymiennik ciepta)
pccichiodzen SO0 ‘ LOCOIW T T dotaczona wtyczka z zaciskami sprezynowymi
Pobér mocy 68178 W yp podia 13 mm koficéwka weza dla ciecz
Pobor pradu 0,310,34A Rodzaj ochrony IP 55 w stosunku do szafy sterujacej
N (EN 60529) IP 65 na zyczenie
Temperatura otoczenia +1 ... 470 °C

Wymiary mm PWI 380 x 615 x 142
(szer.xwys.xgt.) PWS 380 x 622,5 x 142
L. PWI 10,5 kg
Ciezar (netto) PWS 11 kg
Poziom hatasu (EN IS0 3741) <48 dB(A)
Kolor RAL 7035

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU PWI PWS
6052, 230 V 12891201055 12881201055
6102, 230 V 12891401055 12881401055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

1500-3000 W PWI 6152 PWI 6302C
FRODUKT PWS 6152 PWS 6302C

WEBCODE #8038

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwg proszkowg

(200 °C)
Napigcie znamionowe =10 % 230 V AC 50 | 60 Hz| 400 VAC 50 | 60 Hz ~ Desi9n rura miedziana o aluminiowych ptytkach
(wymiennik ciepta)
Moc chtodzenia 1500 W 3000 W K - . K
Typ podiaczenia dotaczona Wtyczlfa’z zamsk@ml sprgzynowyml
Pob6r mocy 911122 W 78 1 78 W 13 mm koricowka weza dla ciecz
Pobér pradu 0,47 10,54 A 0,3610,35A Rodzaj ochrony IP 55 w stosunku do szafy sterujacej
N (EN 60529) IP 65 na zyczenie
Temperatura otoczenia +1 ... 470 °C :
Wymiary mm PWI 410 x 938 x 142 LETEREEILG U] 22
(szer.xwys.xgt.) PWS 410 x 945,5 x 142
. PWI 15 kg 20 kg NR ARTYKULU PWI PWS
Ciezar (netto) PWS 16 k 21 k
9 9 6152, 230 V 12892301055 12882301055
Poziom hatasu (EN IS0 3741) 53 dB(A) 54 dB(A) 6302C, 400 V 12892609055 12882609055
Kolor RAL 7035

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

3000-5000 W PWI 6302 PWI 6502
FRODEKT PWS 6302 PWS 6502

WEBCODE #8039

Napigcie znamionowe =10 %

400/460 2~ AC 50 | 60 Hz

Design (pokrywa)

pokryte elektrostatycznie warstwa proszkowa
(200 °C)

Design
(wymiennik ciepta)

rura miedziana o aluminiowych ptytkach

X O O] AL Sy T i, dotgczona wtyczka z zaciskami sprezynowymi
Pobér mocy 53175 W 791130 W yp podia 13 mm koricéwka weza dla ciecz
Pobér pradu 0,47 10,49 A 0,6910,83A Rodzaj ochrony IP 55 w stosunku do szafy sterujacej

- (EN 60529) IP 65 na zyczenie
Temperatura otoczenia +1 ... 470 °C

Wymiary mm PWI | 485 x 1549 x 142 | 485 x 1544 x 186
(szer.xwys.xgt.) PWS | 485 x 1556 x 142 | 485 x 1556 x 186

.. PWI 26 kg 36,5 kg
Ciezar (netto) PWS 28 kg 31.5 kg
Poziom hatasu (EN IS0 3741) 54 dB(A) 57 dB(A)
Kolor RAL 7035

Design (obudowa)

ocynkowana blacha stalowa

Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU PWI PWS
6302, 400/460 V 12893309055 12883309055
6502, 400/460 V 12893509055 12883509055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.
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CHEODZENIE PROCESOWE

CHILLERY

Chillery Pfannenberg zapewniaja zaréwno centralne jak i ekonomiczne
doprowadzenie i chtodzenie ptynéw roboczych: wody, emulsji i oleju.
Wszystkie zadania chtodzenia s realizowane przy pomocy urzadzen zaréwno
kompaktowych jak i tatwych w konserwacji. Chillery Pfannenberg znajduja
zastosowanie zaréwno w przypadku obrabiarek jak i wykorzystania laseréw,
przy urzadzeniach rentgenowskich i w branzy opakowan.

Grupa Pfannenberg zapewnia réznorodne wersje dla konkretnych zastosowan:
e chillery chtodzace z chtodzeniem powietrzem albo woda

e chillery pasywne

e samodzielne urzadzenia

e chillery do szaf

e urzadzenia z obiegiem otwartym i zamknigtym

CHILLERY (woda)

Szafy z wymiennikami
ciepta powietrze/woda

Obrabiarki z
wrzecionem
chtodzonym woda

Chillery Pfannenberg sa wykorzystywane do chtodzenia proceséw
technologicznych w obrabiarkach i do chtodzenia szaf w potaczeniu z
wymiennikami ciepta powietrze/woda (PWI/PWS) Pfannenberg.

Rack PRODUKT Rack 1100 Rack 1700 Rack 2400
1 ,1 _2 ,4 kW Napigcie znamionowe =10 % 230V 1~ AC 50160 Hz
¢ Do chtodzenia ptynéw wodg lub mieszankami wody
i glikolu, Moc chtodzenia W18/032 1100 W 1700 W 2400 W
* Pokrywa obudowy wykonana z anodyzowanego Natezenie przeptywu 12 I/min 12 I/min 14 |/min
aluminium.
- = Temperatura otoczenia +15 ... +45 °C +15 ... +40 °C

Sredni

woda/glikol — 80/20

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

450 x 395 x 480 mm

Dopuszczenia

NR ARTYKULU

WEBCODE #8040

cULus | EAC

42030325001 42030445001 42030655001

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.

CCE KONFIGURACJE
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1,1-6,5 kW
gy Hydraulic Protection H = ar = ar = +
Kompaktowe jednostki z serii CCE oferuja wiele Smart Cooling § - - + + + +
funkcji spotykanych czesto jedynie w wigkszych Precision Cooling P — — — — 4L 5

modelach. Te chillery sa najczesciej wybierane

do zintegrowanych rozwigzan chtodzenia silnikéw
elektrycznych i/lub proceséw technologicznych
wymaganych w wysokoobrotowych centrach
obrébczych. Ze wzgledu na zasilanie jednofazowe
mozna je w prosty sposob instalowaé w wigkszosci
komercyjnych i przemystowych konfiguracji.

Napigcie znamionowe =10 %

230V 1~ AC 50 | 60 Hz

e Udoskonalony wskaznik poziomu czynnika
chtodzacego w zbiorniku.

e Zdejmowalne panele boczne i przednie, a takze

dobrze przemyslana konstrukcja wewnetrzna
zapewniaja pefny i szybki dostep do elementow

Moc chtodzenia W18/032 1,1 kW 1,7 kW 2,4 KW
Natezenie przeptywu 3,6 I/min 4,9 |/min 7,4 |/min
Temperatura otoczenia +15 ... +45 °C

wewnetrznych.

¢ Do chtodzenia ptynéw wodg lub mieszankami wody
i glikolu. NR ARTYKULU

e Obwdd hydrauliczny niezawierajacy elementéw
zelaznych.

Q

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

600 x 634 x 546 mm

42130115003 42130175003 42130245005

580 x 500 x 580 mm

WEBCODE #8041

PRODUKT

Napigcie znamionowe =10 %

400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz

Moc chtodzenia W18/032 3,5 kW 5 kW 6,5 kW
Natezenie przeptywu 14 I/min 16 I/min 18 I/min
Temperatura otoczenia +15 ... +45 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 600 x 983 x 727 mm

NR ARTYKULU 42130355004 42130505003 42130655003

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.
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Pfannenberg %" =
ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYStU O
(9p)]
c L
HILLERY (woda O
(woda) c
o
[a
EB 2.0 PRODUKT EB 32 WT EB 44 WT EB 65 WT u
Z
3,2—1 6 kW Napiecie znamionowe =10 % 400V 3~ 50 Hz 400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz ﬁ
i (@)
Seria EB 2.0 obejmuje innowacyjne produkty wysokiej Lt el A S L ALy o5 2 L @)
jakosci, ktorych konstrukcja zostata opracowana przy  Natezenie przeptywu 8,6 I/min 12,3 I/min 17,2 I/min A
zastosowaniu zaawansowanych elementéw, czemu - N T
przy$wiecat podwdjny cel: zapewnienie maksymalnej ~1emPperatura otoczenia +15... +45°C O
wydajno$ci dziatania oraz optymalnej wydajnosci Wymiary (szer.xwys.xgt.) 600 x 1225 x 760 mm
energetycznej.
o Zastosowanie mikrokanatowych wymiennikdw EENEEEEll T
ciepta (MCHX) do cewek skraplacza umozliwia NR ARTYKULU 42030325001 42030445001 42030655001
tworzenie bardziej wydajnych i kompaktowych
rozwiazan.

e Przytacza hydrauliczne oraz spustowe zbiornika na
tylnej stronie. Standardowo wyposazone w pozioma
pompe od$rodkowa, zapewniajaca kompaktowa
budowe, wysoka niezawodnos¢ oraz szeroki zakres
wydajnosci dziatanian.

PRODUKT EB 80 WT EB 95 WT EB 140 WT EB 160 WT

J/l
/

i > = | Napiecie znamionowe =10 % 400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz
li ' | Moc chtodzenia W18/032 8 18,8 kW 9,5110,6 kW 141 15,4 kW 16 117,6 kW
_____._.--‘ Natezenie przeptywu 21,5 I/min 25,8 I/min 37,3 I/min 43 |/min
- a' Temperatura otoczenia +15 ... +45 °C
r Wymiary (szer.xwys.xgt.) 600 x 1225 x 760 mm 855 x 1400 x 800 mm
E Dopuszczenia cULus na zyczenie
NR ARTYKULU 42030805001 42030955001 42031405001 42031605001
WEBCODE #8042 Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.

EB Large PRODUKT EB 190 WT EB 250 WT

19-40 kW Napigcie znamionowe 10 % 400V 3~ 1460V 3~ 50 | 60 Hz

Opracowane specjalnie z mysla o spetnieniu Moc chtodzenia W18/032 19121 kW ‘ 25127,7 kW

surowych wymagan nowoczesnych zastosowan Natezenie przeptywu 50 I/min
przemystowych, chillery EB Large zapewniaja wyzsza

moc chiodzenia, zajmujac przy tym najmniejsza Temperatura otoczenia +15 ... +40°C

mozliwg przestrzeh.l Pluga lista standardowych Wymiary (szer.xwys.xgt.) 1230 x 1410 x 790 mm

funkcji oraz mnogos¢ dostepnych opcji sprawia, ze

seria EB Large firmy Pfannenberg stanowi najlepszy Dopuszczenia cULus | EAC

wybor jezeli chodzi o chtodzenie maszyn, elementow NR ARTYKULU 42031900001 42032500001

hydrauliki, podzespoty automatyki itp.

® Mozliwe zastosowanie przy réznych napigciach. Np.
400V 50 Hz oraz 460 V 60 Hz.

e Olbrzymi przeptyw powietrza gwarantuje ciggtos¢
pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia.

PRODUKT EB 300 WT EB 350 WT EB 400 WT

Napiecie znamionowe =10 % 400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz
Moc chtodzenia W18/032 30 1 32,8 kW ‘ 351 38,3 kW ‘ 40 | 44,4 KW
Natezenie przeptywu 80 I/min
Temperatura otoczenia +15 ... +40 °C
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 1680 x 1410 x 790 mm
i Dopuszczenia cULus | EAC
..r'-.._- - NR ARTYKULU 42033000001 42033500001 42034000001
WEBCODE #8043 Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.
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CHEODZENIE PROCESOWE

CHILLERY (woda)

EB eXTreme
36,5-148,8 kW

Firma Pfannenberg wprowadzita nowg serige
produktéw, aby poszerzy¢ nasze portfolio 0 nowa
game chilleréw o mocy chtodniczej nawet do
150 kW. Seria EB eXTreme obejmuje 9

jednostek w 3 réznych rozmiarach obudowy,

z ktérych wszystkie spetniaja nasze surowe
normy wydajnosci, kompaktowej budowy i
innowacyjnych technologii chilleréw.

e Falownikowa technologia silnikéw EC
dodatkowo zwigksza oszczednos$é energii.

o Zastosowanie mikrokanatowych wymiennikow
ciepta (MCHX) do cewek skraplacza umozliwia
tworzenie bardziej wydajnych i kompaktowych
rozwigzan.

o Uktad sterowania oraz cyfrowy wyswietlacz
temperatury, ci$nienia, poziomu w zbiorniku
oraz statusu.

iR

WEBCODE #8044

PRODUKT EB XT 400 WT EB XT 500 WT EB XT 600 WT

Napigcie znamionowe =10 % 400V 3~ 50 Hz

Moc chtodzenia W18/032 36,5 kW 47,3 kKW 58,6 kW
Natezenie przeptywu 117 I/min 150 I/min 183 I/min
Temperatura otoczenia +5 ... +50 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 830 x 2030 x 1240 mm

NR ARTYKULU 42144005001 42145005001 42146005001

PRODUKT EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT |EB XT 1000 WT

Napigcie znamionowe =10 % 400V 3~ 50 Hz

Moc chtodzenia W18/032 66,5 kW 74,2 KW 82,1 kW 94,9 kW
Natezenie przeptywu 200 |/min 233 |/min 267 |/min 300 I/min
Temperatura otoczenia +5 ... +50 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 830 x 2030 x 1840 mm

NR ARTYKULU 42147005001 42148005001 42149005001 42151005001

PRODUKT EB XT 1200 WT EB XT 1600 WT

Napigcie znamionowe =10 % 400V 3~ 50 Hz

Moc chtodzenia W18/032 115,8 kW 148,8 kW
Natezenie przeptywu 333 I/min 367 I/min
Temperatura otoczenia +5 ... +50 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 1200 x 2030 x 2665 mm

NR ARTYKULU 42151205001 42151605001

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtowne.
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ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYStU O
9]
CHILLERY (olej O
ole Q
(olej) c
o
o
EB OIL PRODUKT EB 30 OIL EB 45 OIL EB 60 OIL %
3-16 kW Napiecie znamionowe =10 % 400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz ﬁ
i (@)
Technologia i osiagi wspéine dla wszystkich serii Moc chtodzenia 026/A32 313,3 kW 4,314,7 kW ‘ 616,5kW o
EB udostepnione dla wszystkich zastosowan, Natezenie przeptywu 10 I/min 25 I/min AIJ
w r‘amach ktor.ych CIE?C%&} techpqlogl.cznq ](’eét $redni alej S
olej lub emulsja o duzej lepkosci. Wigkszo$¢
obrabiarek zawiera Wymagajqcy chtodzenia Temperatura otoczenia +15 ... +40 °C ‘ +15 ... +45 °C
obieg hydrauliczny. W zaleznosci od temperatury  wymiary (szer.xwys.xgt.) 600 x 955 x 555 mm
pozadanej przez klienta mozna chtodzic te
Dopuszczenia cULus | EAC

ciecze technologiczne bezposrednio przy pomocy

rozwigzania standardowego lub za po$rednictwem  NR ARTYKUEU 43030300003 43030430003 43030600001
wymiennika woda/olej.

e Specjalistyczne pompy oraz dedykowane
wymienniki ciepla zwymiarowane specialnie 7 LRALALY EB 75 OIL EB 90 OIL EB1300IL | EB 150 0IL
mysia o chiodzeniu olejem. Napigcie znamionowe =10 % 400V 3~ 1 460V 3~ 50 | 60 Hz
e |dealne rozwigzanie w przypadku, gdy
konieczna jest stata kontrola temperatury. Moc chtodzenia 026/A32 75183 kW ‘
¢ Oddzielny obieg chtodzenia i obieg hydrauliczny. Natezenie przeptywu 35 I/min 60 I/min

Wylot powietrza w gérnej czesci jednostki.

9110 kW 13 114,3 kW ‘ 15116,6 kW

Sredni olej

Temperatura otoczenia +15 ... +45 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 705 x 1337 x 750 mm

Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU 43030750001 43030900001 43031300001 43031500001

Napiecie znamionowe =10 % 400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz

Moc chtodzenia 026/A32 19121 kW ‘ 25127,7 kW 30132,8 kW ‘ 35138,3 kW ‘ 40 | 44,4 KW

Natezenie przeptywu 60 I/min 80 I/min

Sredni olej

Temperatura otoczenia +15 ... +40 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 1230 x 1410 x 790 mm 1680 x 1410 x 790 mm

Dopuszczenia cULus | EAC

NR ARTYKULU 43031900001 43032500001 43033000001 43033500001 43034000001
WEBCODE #8045 Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.

PASYWNY UKtAD CHtODZENIA

PWW PRODUKT PWW 9.000 | PWW 12.000 | PWw 18.000 | PWW 24.000

9_24 kW Napigcie znamionowe =10 % 230V 1~ AC 50160 Hz 400V 3~ 1460V 3~ 50160 Hz
o Tréjdrogowy zawor regulacji wody pierwotnej. -
« Wielostopniowa pompa zapewnia wysoki Moc chtodzenia WP15/WS20 9 kW 12 kW 18 kW 24 kW
rzeptyw nawet przy wysokim oporze §6
przepi pry wy P Gtowny wlot wody predkost | o 45 Jmin min. 18 I/min min. 25 I/min min. 35 I/min
cisnieniowym. przeptywu
o Sterownik cyfrowy z wyraznymi komunikatami o Dodatkow ”
o . y predkosc : " " )
bledzie i prosta edycja nastawy. wylot wody przeplywu 22 |/min 22 |/min 27 |/min 45 |/min
Temperatura otoczenia +10 ... +45 °C +10 ... +50 °C
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 580 x 475 x 580 mm
; i i { Dopuszczenia EAC
: r d cULus na zyczenie
- t = NR ARTYKULU 42120905001 42121205001 42121805001 42122405001
WEBCODE.;#8046 Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtdwne.

PFANNENBERG.PL 25



KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

PROMIENNIKI GRZEWCZE

10-30 W

Mate promienniki grzewcze

e Szczegdlnie dobrze nadaje sie
do zastosowania w matych
obudowach lub punktowego
ogrzewania czutych obszaréw.

WEBCODE #8047

Rodzaj ochrony

IP 54 (EN 60529)

Temperatura pracy

-40 °C ...

+70 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

29,5 x 45 x 75 mm

Moc grzewcza 10w 20w 30w
Napigecie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz

Zakres pracy 110-250 V AC 50 | 60 Hz

Prad rozruchowy 1A 1,1A 1,2A
roav';isértzecr:":fm“'a 95 °C 115 °C 140 °C
Pobdor mocy oW 20W 30w
Design profil aluminiowy, anodowany na czarno

Typ podtaczenia

kabel potaczeniowy (300 mm)

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Dopuszczenia cURus | EAC
NR ARTYKULU 230V
PRH 010-M 17000105317
PRH 020-M 17000205317
PRH 030-M 17000305317

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

30-60 W

Promienniki grzewcze

e W celu uniknigcia zbyt
niskich temperatur lub zbyt
wysokiej wilgotnosci w szafie
sterowniczej.

WEBCODE #8048

PRODUKT FLH 030 | FLH 045 | FLH 060

Rodzaj ochrony

IP 441 1P 20 (EN 60529)

Temperatura pracy

—-40 °C ...

+70 °C

Moc grzewcza 30w 45 W 60 W

Napigcie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz Wymiary FLH 030-045 70 x 105 x 50 mm

Zakres pracy 110-250 V AC 50 | 60 Hz (szer.xwys.xgh)  FLH 060 70 x 175 x 50 mm

Prad rozruchowy 1,2A 1,8A 2,5A Dopuszczenia cURus | EAC

Maks. temperatura o o o

powierzchni e e e NR ARTYKULU kabel IP 44 zaciskowe IP 22

Pobor mocy 30w 45W 60 W FLH 030 17003005017 17003005007

Design profil aluminiowy, jasno eloksalowany FLH 045 17004505017 | 17004505007
kabel potaczeniowy (500 mm) | FLH 045 17004505017 | 17004505007

Typ podtaczenia

wtykowe podtgczenie zaciskowe

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

75-150 W

Promienniki grzewcze

e W celu uniknigcia zbyt
niskich temperatur lub zbyt
wysokiej wilgotnosci w szafie
sterowniczej.

WEBCODE #8049

Moc grzewcza

7BW 100 W 150 W

Temperatura pracy

-40 °C ...

+70 °C

Napiecie znamionowe

230 VAC 50 | 60 HZ

Zakres pracy

110-250 V AC 50 | 60 Hz

Prad rozruchowy 45A 5A 7,5A
Maks. temperatura 120 °C 130 °C 150 °C
powierzchni

Pobor mocy 75 W 100 W 150 W
Design profil aluminiowy, jasno eloksalowany

Typ podtaczenia

kabel potaczeniowy (500 mm) |
wiykowe podtgczenie zaciskowe

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Rodzaj ochrony

IP 441 1P 20 (EN 60529)

Wymiary FLH 075-100 70 x 175 x 50 mm
(szer.xwys.xgt)  Fy 150 70 x 250 X 50 mm
Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU kabel IP 44 zaciskowe IP 22
FLH 075 17007505017 17007505007
FLH 100 17010005017 17010005007
FLH 150 17015005017 17015005007

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

TERMOWENTYLATORY

250-400 W

Termowentylatory

e Optymalne do zastosowania w
duzych szafach sterowni-
czych.

e Zintegrowany wentylator za-
pewnia szybkie i rOwnomierne
rozprowadzenie ciepta.

WEBCODE #8050

PRODUKT FLH 250 FLH 400

Moc grzewcza

250 W 400 W

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Napiecie znamionowe

230 VAC 50 | 60 Hz

Temperatura pracy

-40°C ...

+70 °C

Zakres pracy

207-258 V AC 50 | 60 Hz

Natezenie przeptywu
powietrza

50 | 61 m*/h

Prad rozruchowy 1,1A 1,8A
Mak_s. temp_eratura 70 °C 85 °C
powierzchni

Pobor mocy 260 W 410 W
Design profil aluminiowy, jasno eloksalowany

Typ podtaczenia

wtykowe podtgczenie zaciskowe

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Wymiary FLH 250 85 x 186,5 x 104 mm
(szer.xwys.xgt) g1y 400 85 x 226,5 x 104 mm
Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU 230V

FLH 250 17025010007
FLH 400 17040010007

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.
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TERMOWENTYLATORY

200-500 W

Kompaktowy termowentylator
e Szybkie nagrzewanie dzigki
technologii PTC.

e Niska temperatura
powierzchni.

e Wyjatkowo mate wymiary.

WEBCODE #8051

PFH 200 | PFH 300 | PFH 400 | PF
PRODUKT
PFH-T 200 PFH-T 300 PFH-T 400 PFH-T 500

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

d

N

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Temperatura pracy

-40°C ... +70 °C

Moc grzewcza 200 W 300 W 400 W 500 W Wymiary PFH 88 x 142 x 126 mm
Napiecie znamionowe 230 V AC 50 | 60 Hz (szer.xwys.xgt.)  ppH-T 88 x 142 x 139 mm
Zakres pracy 207-258 VAC 50 | 60 Hz Dopuszczenia cURus | EAC
Natezenie przeptywu 3
powietrza o NR ARTYKULU e PFH-T
Prad rozruchowy on | 12a | 15a | 20 DT O]
Temperatura o 200 W 17020610030 | 17020710034
owierzchni TELS, B 4E
p 300 W 17030610030 17030710034
Pobor mocy 215 W ‘ 315 W ‘ 415W ‘ 545 W
400 W 17040610030 17040710034

Design tworzywo sztuczne UL 94V-0, czarne

E ; ; 500 W 17050610030 17050710034
Typ podtaczenia wtykowe podtaczenie zaciskowe

Typ montazu

4x M5 $ruby (poza zestawem) |
35 mm szyny profilowej

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i

pobierz katalogi gtéwne.

650-1200 W PRODUKT PFH 600 | PFH 800 | PFH 1000 | PFH 1200
PFH-T 650 PFH-T 800 PFH T 1000 PFH-T 1200

Kompaktowy termowentylator
e Szybkie nagrzewanie dzigki
technologii PTC.

e Niska temperatura
powierzchni.

e Sehr kompakt.

WEBCODE #8052

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Temperatura pracy

-40 °C ... +70 °C

Moc grzewcza 650 W 800 W 1000 W 1200 W Wymiary PFH 88 x 142 x 126 mm
Napigcie znamionowe 230 V AC 50 | 60 Hz (szer.xwys.xgt.)  ppH-T 88 x 142 x 139 mm
Zakres pracy 207-258 VAC 50 | 60 Hz Dopuszczenia cURus | EAC
Natezenie przeptywu 3
powietrza o NR ARTYKULU e PFH-T
Prad rozruchowy 250 | 31a [ 25 | 314 UESRPLICSIAEY IR eestar
Temperatura 650 W 17065610030 | 17065710034
owierzchni TELS, Bl AE
p 800 W 17080610030 17080710034
Pobor mocy 665W | 815w | 1015w [ 1215w
1000 W 17099610030 17099710034

Design tworzywo sztuczne UL 94V-0, czarne

E ; ; 1200 W 17099910030 17099810034
Typ podtaczenia wtykowe podtaczenie zaciskowe

Typ montazu

4x M5 $ruby (poza zestawem) |
35 mm szyny profilowej

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i

pobierz katalogi gtéwne.

250 W

Termowentylatory

e Kompaktowy design
ogrzewania umozliwia
stosowanie w ciasnych
obudowanych.

WEBCODE #8053

PRODUKT FLH 250 SL

Moc grzewcza

250 W

Typ podtaczenia

wtykowe podtaczenie zaciskowe

Typ montazu

sruba mocowania M6

Napigcie znamionowe

230V AC 50| 60 Hz

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Zakres pracy

207-258 V AC 50 | 60 Hz

Natezenie przeptywu

. 160 m3/h
powietrza
Prad rozruchowy 2,4A
Temperatur? maks. 70 °C
powierzchni
Pob6r mocy 269 W
Design ocynkowana blacha stalowa

Temperatura pracy -40 °C ... +70 °C
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 126,5x170,5 x 103 mm
Dopuszczenia cURus

NR ARTYKULU 230V

FLH 250 SL 17025110007

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i

pobierz katalogi gtéwne.

400-1000 W

Termowentylator odporny na
wibracje

e Zostata specjalnie
zaprojektowana dla
wymagajacego $rodowiska,
zwtaszcza turbin wiatrowych i
sektora telekomunikacyjnego.

WEBCODE #8054

FLA-T [ FLA-T [ FLHT | FLH-T

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Moc grzewcza 400 W 600 W 800 W 1000 W
Napiecie znamionowe 230V AC 50 | 60 Hz

Zakres pracy 207-258 VAC 50 | 60 Hz
gm‘e‘::‘z‘z I T 160 1 180 m¥/h

Prad rozruchowy 2,6 A 3,4A 43A 52A
Pobdr mocy 450 W 650 W 850 W 1050 W
Design tworzywo sztuczne UL 94V-0, czarne

Typ podtaczenia

2-pole listwa zaciskowa

Typ montazu

4x M5 $ruby (poza zestawem)

Temperatura pracy -40°C ... +70 °C
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 150 x 100 x 164 mm
Dopuszczenia EAC

NR ARTYKULU 230V

400 W 17040310007
600 W 17060310007
800w 17080310007
1000 W 17099310007

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i

pobierz katalogi gtowne.
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KLIMATYZACJA SZAF STEROWNICZYCH

TERMOSTATY

FLZ 510

Thermostat; przetaczajacy ze
stykiem migowym.

Wi

see?
WEBCODE #8055

W

PRODUKT

Roéznica temperatur
zalaczania

1K

3K

Temperatura pracy

—-40 °C ... +80 °C

Kolor

RAL 7035

Typ styku

przetgczajacy ze stykiem migowym

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

37 x 59,5 x 47,5 mm

Tolerancja punktu zata-
czania

+3 K

Maks. moc zata- N.C.

100-250 VAC /10 A

czania N.O.

100-250 VAC/5A

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Typ podtaczenia

zacisk Srubowy

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU 1K 3K

—-20 °C ... +40 °C 17103000003 17105000003
0°C ... +60 °C 17103000000 17105000000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

Lz 5201 Lz 530

Termostaty; N.C. | N.O..

WEBCODE #8056

Rodznica temperatur
zalaczania

<7 K

<7 K

Temperatura pracy

-20 °C ... +80 °C

Kolor

RAL 7035

Typ styku

N.C. ze stykiem
migowym

N.O. ze stykiem
migowym

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

40 x 72 x 36 mm

Dopuszczenia

cURus | CSA | EAC

Tolerancja punktu zata-
czania

+4 K

Maks. moc zataczania

240VAC/10A1120VAC/15A

Typ podtaczenia

zacisk Srubowy

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

NR ARTYKULU
-20 °C ... +40 °C
0°C... +60 °C

FLZ 520 FLZ 530
17111000003 17121000003
17111000000 17121000000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

RN

Termostaty podwojne;
N.C./N.0. I N.0./N.O..

WEBCODE #8057

Rodznica temperatur
zataczania

<7 K

<7 K

Temperatura pracy

—-20°C ... +80 °C

Kolor

RAL 7035

Typ styku

N.C./N.O.

N.0./N.O.

ze stykiem migowym

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

59 x 80,5 x 38 mm

Tolerancja punktu zata-
czania

+4 K

Maks. moc zataczania

240 VAC/10A1120VAC/15A

Typ podtaczenia

zacisk srubowy

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Rodzaj ochrony

IP 20 (EN 60529)

Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU 0°C... +60 °C
FLZ 541 17141000000
FLZ 543 17143000000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

HIGROSTATY

STRATREEY oo | rzow | nzoo |

Do sterowania ogrzewaniem
szaf sterujacych lub
wentylatorami przy
przekroczeniu nastawionej
wilgotnosci wzglednej.

WEBCODE #8058

Wykonanie urzadzenia

higrostat mechaniczny

higrostat-termostat
(elektroniczne urza-
dzenie taczone)

Temperatura pracy

0..+60°C [ -20°C... +60°C

Typ podtaczenia

zacisk Srubowy

Typ montazu

35 mm szyny profilowej

Typ styku

styk przetaczalny
migowy

przetacznik/przekaznik

Rodzaj ochrony

IP 30 (EN 60529) \ IP 20 (EN 60529)

Zakres ustawien

40-90 % wzgl. wilgot-
nosci powietrza

0...460°C
40-90 % wzgl. wilgot-
nosci powietrza

Réznica zataczania

0k. 5 %

ok.2 K +1 K
ok. 4 % wzgl. wilgot-
nosci powietrza +1 %

Maks. moc zata- N.C.

24-250VAC/2A

czania N.O.

24-250VAC/5A

240VAC/8A
24V DC/4A

Kolor RAL 7035

Wymiary (szer.xwys.xgt.) | 37 x 60 x 47 mm ‘ 59 x 80,5 x 38 mm

Dopuszczenia cURus | EAC

NR ARTYKULU FLZ 600 FLZ 610
17207000000 17218100000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

28

PFANNENBERG.PL



TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA:

Urzadzenia

sygnalizacyjne do AN p
wszystkich aplikacii 21 Hm
przemystowycn. /l/ /) _’_,‘,,?f-w

i

~

1y

I.rl

PFANNENBERG —
TWOJ KOMPETENTNY PARTNER W SYGNALIZACJI OPTYCZNEJ |
AKUSTYCZNEJ, ORAZ SYGNALACH OSTRZEGAWCZYCH | ALARMOWYCH

Przedtuzona gwarancja dla urzadzen sygnalizacyjnych na catym
Swiecie.

Obstuga Klienta i niezawodnos¢ ustug sg dla nas gtownym priorytetem: Dlatego

tez, w trybie natychmiastowym, oferujemy 10 lat gwarancji na lampy, sygnalizatory
akustyczne i btyskowe sygnalizatory akustyczne z serii PATROL, PYRA®, DS i
Quadro. A przez wprowadzenie “Prostego procesu wymiany”, umozliwilismy naszym
Klientom, jeszcze fatwiejszg i szybsza wymiane uszkodzonych urzadzen.

Dzigki naszej nowej serii lamp btyskowych, PYRA M, Pfannenberg odpowiada na
zwiekszone zapotrzebowanie na wigkszg niezawodnosc procesow w dziedzinie
budowy maszyn i konstrukcji. Lampa btyskowa w ksztafcie piramidy, dostepna
réwniez jako urzadzenie tgczone z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym
gwarantuje najwiekszy mozliwy zakres sygnalizacyjny dzieki wydajnej technologii
ksenonowe;.

Certyfikowany zgodnie z norma EN 54-23, nowym standardem UE w sektorze
sygnalizacji pozarowej, lampy btyskowe sg zgodne z mottem firmy Pfannenberg:
“Bezpieczenstwo dla ludzi, maszyn i Srodowiska”.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

OPTYCZNE URZADZENIA SYGNALIZUJACE
Jeden btysk moze zastgpi¢ wiecej niz 1.000 stow!

Obojetnie, czy zastosuja Panstwo lampy btyskowe, czy lampy ze Swiattem ciggtym —
sygnalizatory optyczne firmy Pfannenberg sg w kazdej sytuacji ,oczami alarmu® i moga
uratowac zycie. Stoja one na strazy punktualnego zgtaszania stanu realizacji kazdego
dowolnego procesu. Dzigki jednoznacznemu wezwaniu do dziatania, oferuja one optymalne
warunki do bezproblemowego przebiegu Panstwa procesow produkcyjnych.

AKUSTYCZNE NADAJUNIKI SYGNAEU

Fale dzwiekowe to jezyk zrozumiaty dla kazdego!

Ptacz dziecka, klakson samochodu, dzwonek do naszych drzwi — sygnaty akustyczne sg
czescig naszego zycia od samego jego poczatku. Tak jest na catym Swiecie. Kazdy, do
ktorego dociera sygnat akustyczny odczuwa potrzebe dziatania. Niezaleznie od sytuadii
w ktorej sie znajduje. W oparciu o to zatozenie, stosowanie sygnalizatorow akustycznych
w przemysle ma duze zalety. Pozwala natychmiast zakomunikowac stan awarii i usterki
oraz bezzwtocznie zasygnalizowac wystapienie sytuacji niebezpiecznej. Zapraszamy

do skorzystania z naszej szerokiej oferty sygnalizatorow akustycznych, ktore réwniez w
Panstwa firmie zapewnig niezbedng uwage — kiedy bedzie to miato znaczenie.

SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE
WidzieC i styszeC — podwojny alarm skuteczniejszy!

W przemysle sg takie dziedziny zastosowan sygnalizatoréw, gdzie wystepuja bardzo

trudne warunki otoczenia, ktére wymagaja zastosowania sygnalizacji zespolonej, to znaczy
optycznej i akustycznej. Przyktadowo, ma to miejsce, gdy sygnaty maja by¢ odbierane na
duzych odlegtosciach. Dwa scenariusze wydarzen sg tego dowodem. Sygnaty optyczne

w warunkach ciemnosci sg dobrze rozpoznawalne. Jezeli jednak na sygnaty te naktada sie
oswietlenie hali i btyski od spawarek oraz swiatto stoneczne, obserwator widzi jedynie chaos
Swietlny w ktérym jedno jest trudno rozrézni¢ od drugiego. W takiej sytuacii, niezbednym
staje sie wsparcie sygnatow optycznych przez sygnaty akustyczne. To samo dotyczy
sygnatow akustycznych, gdzie pracujacy ludzie, ze wzgledu na hatas od maszyn, odgtosy
otoczenia, echo i pracujgce silniki, zobowigzani sg do noszenia ochraniaczy stuchu w postaci
zatyczek lub stuchawek nagtownych. Ich zdoInos¢ do reagowania zostanie w znacznym
stopniu wzmocniona przez sygnalizacje optyczna.

WIEZE SYGNALIZACYJINE

Wazny element bezpieczenstwa w procesach technologicznych!

Wedtug tego schematu, firma Pfannenberg jest w stanie, na statywie ze stali nierdzewne;j,
zbudowac dla Panstwa potrzeb sygnalizacje o indywidualnej modulacji. Dokfadnie tak, jak
wymagatby tego Panistwa park maszynowy. Osoby zainteresowane i obserwator natychmiast
widzieliby i styszeli w jakim stanie realizacji dany proces sie znajduje. Przyktadowo: ,start",
Lporzerwa na rozgrzanie®, ,optymalna temperatura robocza®, ,przegrzanie” itp. Wiasnie taka
inteligencje mozna nadac technice sygnalizacji. Nasze lampy sygnalizacyjne dostepne sg, jako
lampy Swiatta ciagtego lub lampy migajace LED albo btyskowe, do zastosowan w technice bez-
pieczenstwa i dysponujg obok obowigzkowych znakéw CE rowniez dopuszczeniami UL i EAC.
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PFANNENBERG 3D-COVERAGE:

Wydajnosc w przestrzen

staje sie w koncu
widoczna.

Nowy wymiar bezpieczenstwa planowania. Dzieki 3D-Coverage firma Pfannenberg przedstawia systematyczng metode
planowania, ktdra uwidocznia wydajnos¢ optycznych i akustycznych urzadzen sygnalizacyjnych. Osoby odpowiedzialne
za planowanie po raz pierwszy uzyskuja obiektywne i niezawodne informacje dotyczgce dtugosci, szerokosci i wysokosci
rzeczywiscie zapewnianego obszaru bezpieczenstwa w zaleznosci od réznych warunkéw otoczenia.

Korzysci metody planowania 3D-Coverage.

e \Wyrazna informacja o zajmowanej powierzchni.

¢ |dealne rozwigzanie do sygnalizacji bezpieczenstwa.
e Niezawodne projektowanie, wycena i odbiory.

e Zapobiega nieprawidtowemu zwymiarowaniu.

e Sukces za pierwszym razem.

e Bezpieczenstwo dla ludzi, maszyn i sSrodowiska.

3D-Coverage w katalogu i w witrynie pfannenberg.com.

W katalogu gtownym i w witrynie Pfannenberg podawane sg gwarantowane objetosci kazdego urzadzenia
sygnalizacyjnego w roznych warunkach srodowiskowych. Przyktady mozna znalez¢ w:

PA X 20-15
% 85,6 x 97,7 x 85,6 m = 84,6 x 74,7 x 144,5 m
E 48,1 x 55 x 48,1 m g’m 37,6 x33,2x64,2m
g LGV 27,1 x 30,9x 27,1 m S 18,8 x 16,6 x 32,1 m

Obszar objety sygnalizacjg przy dzwieku DIN i wymaganych poziomach cisnienia akustycznego 80, 85 i
90 dB(A) w przypadku uzycia Informowanie, Ostrzeganie i Alarmowanie (EN 54-23) przy kolorze pokrywy
“przezroczysty”. Aby doktadnie okresli¢ zakres sygnalizacji dla wymagan, prosze wykorzystac¢ program
Pfannenberg Sizing Software PSS, ktdry jest dostepny online.

PSS - idealna pomoc podczas planowania.

W celu planowania przy pomocy indywidualnych wartosci do Paristwa dyspozyciji dostepne jest przyjazne w obstudze
oprogramowanie obliczeniowe online Pfannenberg Sizing Software (PSS), ktore natychmiast dostarcza fachowe
zalecenia dotyczace optymalnych sygnalizatoréw oraz ich pozyciji. Dzieki temu mozna zapobiega¢ drogiemu zawyzeniu
oraz niebezpiecznemu zanizeniu wymiardw juz na etapie planowania lub podczas kontroli rozmieszczenia.

PSS jest dostepne online do pobrania ze strony www.pfannenberg.com/pl/wsparcie/oprogramowanie-obliczeniowe-pss/.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

LAMPY BLYSKOWE PYRA®

5J

e Kompaktowa lampa btyskowa

pasuje do wielu zastosowan
i wyrdznia sig bezpiecznym i
fatwym montazem.

¢ Nadaje sie do montazu
panelowego.

WEBCODE #8059

PRODUKT

Napiecie znamionowe

PY X-S-05

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Zakres pracy

184-253 V 18-30V

Maks. pole widzenia

164 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Natezenie Swiatta

5J, 50 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskow/min.

Kolory klosz

/ o000

Kolory obudowa

. RAL 3000 | RAL 7035

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IKO8 (EN 50102)

Zywotno$é

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji Swiatta

Temperatura pracy

—-40 °C ... +55 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

109,5 x 85 x 80,6 mm

Gwarancja

10 lata

Dopuszczenia

UL | EAC
opcje: GL | CNBOP |
EN 54-23 (24 V) | VdS (24 V)

NR ARTYKULU
/ 230V
230V

@ 230v
@ 230v
/ 24V

24V
@ 22y
@ 22v

. obudowa obudowa
21510101000 21510101055
21510103000 21510103055
21510104000 21510104055
21510105000 21510105055
21510801000 21510801055
21510803000 21510803055
21510804000 21510804055
21510805000 21510805055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

10 J

e Petna synchronizacja uktadéw

obejmujacych wiele Swiatet
btyskowych.

* Dostepna wersja 5 J.

\

reddot award 2015

winner

WEBCODE #8061

PRODUKT

Napigcie znamionowe

PY X-M-10

230V AC 24V DC

Zakres pracy

187-255V 10-57V

Maks. pole widzenia

283 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Natezenie Swiatta

10 J, 149 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

0,110,510,751 1 Hz (przetacznika DIP)

Kolory klosz

/ o000

Kolory obudowa

. RAL 3000 | RAL 7035

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Zywotno$é

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji Swiatta

Temperatura pracy

—40 °C ... +55 °C

166 x 124 x 114 mm

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

Gwarancja

10 lata

Dopuszczenia

EN 54-23 (wersja SSM, 24 V)
VdS (wersja SSM, 24 V) | UL | EAC

NR ARTYKULU

230V
@ 230v
@ 230v
/ SSM 24V

24V
@ 22y
@ 22v

@ ssmaav

. obudowa obudowa
21551103000 21551103055
21551104000 21551104055
21551105000 21551105055
21551801005 -

21551813000 21551813055
21551814000 21551814055
21551815000 21551815055
21551805005 -

Dla pozostatych wersji odwiedz stronge www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

15J

® Regulator pradu rozruchowego

(wersja DC) zapewnia
zabezpieczenia elektryczne
urzadzen sterujacych, takich
jak elementy przetaczajace i
przekazniki.

o \Wszystkie przytacza sg w
podwoéjnej wersji, pozwala
to w prosty sposéb podzielié
napiecie.

WEBCODE #8103

PRODUKT

PY X-L-15-

Napigcie znamionowe 230 VAC 24V DC 24V DC
Zakres pracy 187-255V | 19,2-28,8V | 19,2-28,8V
Maks. pole widzenia 320 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Natezenie Swiatta

15 J, 190 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

0,110,510,75 11 Hz (przetacznika DIP)

Kolory klosz

/ (X X X )

Kolory obudowa

. RAL 3000 | RAL 7035

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Zywotno$é

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji Swiatta

Gwarancja

10 lata

Dopuszczenia

UL | EAC
wersja CPR: EAC |
EN 54-23 (od 11/2017) 1 VdS (od 11/2017)

Temperatura pracy

—40 °C ... +55 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

212 x 157 x 144 mm

NR ARTYKULU
230V

@ 230v

@ 230v

/ CPR24V
@ crr22v
24V

@ 2v
@ 2v

. obudowa obudowa
21561103000 21561103055
21561104000 21561104055
21561105000 21561105055
21561801020 na zyczenie

21561805020 na zyczenie

21561103000 21561803055
21561804000 21561804055
21561805000 21561805055

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

LAMPY BLYSKOWE

5J

e Trwata metalowa obudowa.

WEBCODE #8062

PRODUKT

Napiecie znamionowe

I T

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Zakres pracy

185-255V 18-35V

Maks. pole widzenia

181 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Natezenie Swiatta

5J, 61 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Kolory klosz

/ o000

Temperatura pracy

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji Swiatta

Rodzaj ochrony

IP 54 (EN 60529)

Temperatura pracy

40 °C ... +55 °C

Wymiary (szer.xwys.)

0 54 x 200 mm

Dopuszczenia

EAC | opcje: GL

NR ARTYKULU

WBL WBS
230 VAC 24V DC
21003103000 21003803000
21003104000 21003804000
21003105000 21003805000

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

15 J

e Najsilniejsza lampa btyskowa
w obudowie metalowej

WEBCODE #8063

. L. po 8.000.000 btyskach wystepuje
PRODUKT ABL “ AT jeszcze 70% emisji Swiatta
Napiecie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Temperatura pracy -40 °C ... +55 °C
Zakres pracy 185-255V 18-30V Wymiary (szer.xwys.) 0 80 x 242 mm

Maks. pole widzenia

348 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Energia btysku

15J

Natezenie $wiatta

226 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Kolory klosz

/ o000

Rodzaj ochrony

IP 54 (EN 60529)

Dopuszczenia

EAC | opcje: GL

NR ARTYKULU

ABL ABS
230 VAC 24V DC
21001103000 21001803000
21001104000 21001804000
21001105000 21001805000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

7J

* Pewne alarmowanie w
obszarze 360° i na duze
odlegtosci.

WEBCODE #8064

PRODUKT . . PM.F 2018 . -
montaz bezposredni | montaz na katowniku

Zywotno$é

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji Swiatta

Wymiary bezposredni

0177 x 185 mm

(szer.xwys.)| katowniku

0 130 x 170,5 mm

Napigecie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC
Zakres pracy 195-253 V 18-30V
Tryb pracy btysk 4-krotny, 2-krotny

Dopuszczenia

Maks. pole widzenia

366 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Natezenie $wiatta

7 J, 250 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Kolory klosz /0000
Rodzaj ochrony IP 55 (EN 60529)
Temperatura pracy —40 °C ... +55 °C

NR ARTYKULU

® 2s30v
@ 230v
@ v
@ 2v

EAC
montaz bezpo- montaz na katow-
Sredni niku
21010104000 21010104010
21010105000 21010105010
21010804000 21010804010
21010805000 21010805010

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

30J

e Niezwykle jasna i dobrze
widoczna lampa btyskowa.

WEBCODE #8065

PRODUKT

Napigecie znamionowe

PMF 2030
montaz bezposredni [montaz na katowniku

230 VAC 50 | 60 Hz

Zakres pracy

195-253 V

Maks. pole widzenia

898 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Natezenie $wiatta

maks. 30 J przetgczane na 20 J,
1.500 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Kolory klosz

- 9000

Rodzaj ochrony

IP 55 (EN 60529)

Temperatura pracy

—-40 °C ... +55 °C

Zywotno$é

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji $wiatta

Wymiary (szer.xwys.)

0177 x 185 mm | @ 130 x 170,5 mm

Dopuszczenia

EAC

NR ARTYKULU

montaz bezpo- montaz na katow-

sredni niku
21010104000 21010104010
21010105000 21010105010

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

LAMPY BLYSKOWE

13 J

o \Wszystkie przytacza sg w

PRODUKT Quadro F12 Zywotnosé

po 12.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji $wiatta

podwoéjnej wersji, pozwala

to w prosty sposéb podzielié
napiecie, bez koniecznosci

zaciskania 2 kabli.

Napigcie znamionowe 230V AC 50160 Hz 24V DC Wymiary (szer.xwys.xgt.) 130 x 130 x 130 mm
Zakres pracy 195-253 V 18-30 V Gwarancja 10 lata

Maks. pole widzenia 374 m Dopuszczenia EAC

Zarowki ksenonowe rury flash

Natezenie Swiatta 13 J, 260 cd (DIN 5037) NR ARTYKULU 230 VAC 24V DC
Sekwencja btyskow 1 Hz = 60 btyskéw/min. 21041103000 21041803000
Kolory klosz / 0000 o 21041104000 21041804000
Rodzaj ochrony IP 66, IP 67 (EN 60529) . 21041105000 21041805000

IK08 (EN 50102)

WEBCODE #8066

Temperatura pracy

-40 °C ... +55 °C

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

LAMPY SYGNALIZACJI RUCHU

60 cd

e Prosta kombinacja dla

Napigcie znamionowe

PRODUKT P 450 TLA

115 /230 V AC 12 /24V DC

Zywotnosé

>50.000 h @ 20 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

166,2 x @ 140 mm

montazu poziomego lub

Zakres pracy

90-253V 10-30V

Dopuszczenia

EAC

pionowego.

Maks. pole widzenia

180 m

Zarowki

zespot diod LED o wysokiej wydajnosci

Natezenie $wiatta

60 cd (DIN 5037)

WEBCODE #8067

Kolory klosz /
Rodzaj ochrony IP 65 (EN 60529)
Temperatura pracy -25°C ... +50 °C

NR ARTYKULU

115/ 230V AC 12/24V DC
21355645000 21355635000
21355646000 21355636000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

80 cd

e Nadzwyczajna ochrona

Napigcie znamionowe

PRODUKT Quadro LED-TL

115 /230 V AC 24V DC

Rodzaj ochrony

IP 65 (EN 60529)
IK08 (EN 50102)

obudowy i innowacyjna

Zakres pracy

85-265V 10-30V

Temperatura pracy

=30 °C ... +55 °C

technologia LED.

Tryb pracy
(regulowana)

$wiatto ciagte | Swiatto migajace

Zywotno$é

>50.000 h @ 20 °C

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

396 x 130 x 130 mm

Maks. pole widzenia

207 m

Zarowki

zespot diod LED o wysokiej wydajnosci

Natezenie Swiatta

>75 cd (DIN 5037)

WEBCODE #8068

Kolory klosz

NR ARTYKULU

® '@

115/230V AC 24V DC

21106640008 21106630008

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

LAMPY LED

5cd

o Os$wietlenie LED zapewniajace

PRODUKT

PD 2100-LED

Temperatura pracy

-25°C ... +55°C

Zywotno$é

>50.000 h @ 20 °C

dtugi okres uzytkowania.
o Wyjatkowa odpornos$¢ na

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

166,2 x 128 x 111,2 mm

wibracje.

Dopuszczenia

EAC

.

Napigcie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz 24 V AC/DC
Zakres pracy =10 % Sg 13:381’,
Maks. pole widzenia 52 m

Zarowki LED

Natezenie $wiatta 5 cd (DIN 5037)

Kolory klosz / 0000

WEBCODE #8069

Rodzaj ochrony

IP 55 (EN 60529)

NR ARTYKULU

230 VAC 24V AC/DC

21120615000 21120605000

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.

34 PFANNENBERG.PL



r

<<
=
=
>
(]
<
N
—
<<
=
S
>
w
<
S
o
—
o
=
j
(&)
[NE]
-

Pfannenberg ﬁ

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

LAMPY LED

75 Cd PRODUKT Quadro-LED-HI Temperatura pracy —40 °C ... +55 °C
Napigcie znamionowe 230V AC/DC 24V DC Zywotnosé =50.000h @207
- . . iecie z ionow!
‘ UmOZ“V\,”a rozpoznanie z duzej Wymiary (szer.xwys.xgt.) 130 x 130 x 130 mm
odlegtosci. Zakres pracy 90-253 V 11-60 V -
o 3tryby sygyalizacji wylbierane Maks. pole widzenia 201 m Gwarancja 10 lata
wewnetrznie lub zdalnie. -
Zarowki LED
. NR ARTYKULU 230V AC 24V DC
) Tryb pracy Swiatto ciagte | Swiatto migajace (1 Hz 12 Hz) |
i ; Swiatto btyskowe (0,1 Hz 1 0,5 Hz | 1 Hz | 2 Hz) 21108643000 21108633000
wh Natezenie $wiatta 75 cd, mozliwo$¢ zmniejszenia (DIN 5037) . 21108644000 21108634000
= Kolory klosz / 0000 () 21108645000 21108635000
e
4 Rodzai och IP 66, IP 67 (EN 60529) Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8070 CCZAJIOCHIONY IKOS (EN 50102) katalogi gt6wne.

LAMPY Z MONITOROWANIEM DZIALANIA

5 J PRODUKT WBL-M Temperatura pracy —20°C ... +55 °C
. _ - . L. po 8.000.000 btyskach wystepuje
‘ Izéqtyi?gzqwsay”;ngﬂgL:Z'fyﬁ:ys“” Napiecie znamionowe 230V AC £ywotnose jeszcze 70% emisji $wiatta
zaktocenia. Zakres pracy 185-242V Wymiary (szer.xwys.) 0 80 x 242 mm
Maks. pole widzenia 181 m Dopuszczenia GL | EAC
Zaréwki ksenonowe rury flash
NR ARTYKULU 230V AC
Natezenie $wiatta 5J, 61 cd (DIN 5037)
21003103156
Sekwencja blyskow 1 Hz = 60 btyskdw/min. ’
21003105156
Kolory klosz / 0000
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8071 Rodzaj ochrony IP 54 (EN 60529) katalogi gtowne.
7 J PRODUKT m ROdzaj ocnrony — (EN 60529)
= - Temperatura pracy -30°C ... +55 °C
* Wewngtrzne monitorowanie Napigcie znamionowe 24V DC Sywotnoss po 8.000.000 btyskach wystepuje
dziatania za pomocg czujnika o pracy 18-30V ! jeszcze 70% emisji $wiatta
optycznego z analizujgcym. -
Tryb pracy blysk 2-krotny Wymiary (szer.xwys.) 0130 x 170,5 mm
- - Dopuszczenia EAC
Maks. pole widzenia 366 m
7arowki ksenonowe rury flash NR ARTYKULU montaz na katowniku
Natgzenie $wiatta 7 J, 250 cd (DIN 5037) @ 2v 21007804012
21007 12
d Sekwencja btyskow 1 Hz = 60 btyskdw/min. ‘ 2 0078050
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8072 Kolory klosz / . . . . katalogi gtowne.
1 8 J PRODUKT Quadro S-M-Flex Temperatura pracy -25°C ... +55 °C
o ) TG po 12.000.000 btyskach wystepuje
* Synchronizacja byskow Napigcie znamionowe 230V AC 50 | 60 Hz ¥ jeszcze 70% emisji $wiatta
serii maksymalnie 10 N
lamp ostrzegawczych bez Zakres pracy 195-253 V Wymiary (szer.xwys.xgt.) 130 x 130 x 130 mm
d.odatkowego sterowniia. . Maks. pole widzenia 374 m Gwarancja STt
o thegrpwana kon_trol_a funkeji — — Dopuszczenia EAC
ze stykiem sygnalizujgcym Zarowki ksenonowe rury flash
zaktdcenia. L
Natezenie Swiatta 13 J, 260 cd (DIN 5037) NR ARTYKULU 230V AC
. X regulowana / 21042101179
Sekwencja btyskéow _ . . -
(1 Hz = 60 btyskdw/min. ustawienie fabryczne) 21042104179
Kolory klosz / 0000 () 21042105179
! . IP 66, IP 67 (EN 60529) Dla pozostatych wersji odwiedz strone www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8073 L) CHiT IK08 (EN 50102) katalogi gowne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

LAMPY Z MONITOROWANIEM DZIAtANIA

5 Cd PRODUKT PD 2100-M-AS-i Rodzaj ochrony IP 55 (EN 60529)
Temperatura pracy -25°C ... +45 °C
ie i ji Napiecie znamionowe 28V (AS-i -
e ot [t o
interfejsu A. AL [ 25 =25 Wymiary (szer.xwys.xgt.) 166,2 x 128 x 111,2 mm
o Niski pobdr pradu. Maks. pole widzenia 52 m Dopuszczenia EAC
Zarowki LED
Natezenie Swiatta 5 cd (DIN 5037) LGS L
| = Kolory kiosz > o000 o 21120505004
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8074 Specyfikacja AS-i AS-i 2.1, A/B mozliwe EN 50295 katalogi gt6wne.

LAMPY PRZESZKODOWE

e Lampy przeszkodowe LED dopuszczenie zgodnie z AVY, zgodne z ICAO Zatacznik 14,
tom 1, rozdziat 6.

e Latarnia wszechkierunkowa z katem promieniowania 360° do pracy w nocy i 0
zmroku.

e Zintegrowane monitorowanie dziatania z bezpotencjatowym stykiem btedu.

e POL 10-M-RA: Przetgczanie automatyczne na o$wietlenie stand by w przypadku
btedu lub za pomoca zewnetrznego uktadu sterowania.

LED _ 32 Cd PRODUKT POL 32-M Kolor Swiatta czerwony (lotniczy)
T N Rodzaj ochrony IP 68 (EN 60529)
Napigcie znamionowe 115/230V AC 12/ 24V DC
e [CAO. o °
Temperatura pracy —40 °C ... +55 °C
« Oswietlenie niskiej mocy, Zakres pracy 85-265 V Rln DR F— 50.000 h
wotnos$é >50.
Typ B. Tryb pracy Swiatto ciagte J
& Worsi m Wymiary (szer.xwys.) 240 x 0 118 mm
ersja monitorowany
- K 235° Dopuszczenia ICAO
L
Kat otwarcia plonowo oK. = o
poziomo 360
- NR ARTYKULU 115/230V AC 12/24V DC
Zarowki zespot diod LED (czerwona)
21105685005 21105675005
Natezenie $wiatta 32 cd (DIN 5037) .
Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8075 Kolory klosz / katalogi gtéwne.

LED _ 18 Cd PRODUKT POL 10-M-RA Kolor swiatta czerwony (lotniczy)
o N Rodzaj ochrony IP 68 (EN 60529)
Napigcie znamionowe 115/ 230 VAC 12/24VDC
e AVV | ICAO. o o
Temperatura pracy —40 °C ... +55 °C
* O$wietlenie niskiej mocy, Zakres pracy 85-265V 9,6-28,8V : =
Typ A — - Zywotnos$é >50.000 h
: Tryb pracy Swiatto ciagte
) K - Wymiary (szer.xwys.) 240 x @ 118 mm
Wersja monitorowany | redundantne
- Dopuszczenia ICAQ | AVV
. pionowo ok. £35°
Kat otwarcia : o
poziomo 360
- NR ARTYKULU 115/ 230V AC 12/24V DC
Zarowki zespot diod LED (czerwona)
. . 21105645010 21105635010
Natezenie Swiatta 18 cd (DIN 5037)
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8076 Kolory klosz / katalogi gtéwne.
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Pfannenberg ﬁ

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

SYRENY PATROL

e Bezpieczniej; nieprawidtowa instalacja jest praktycznie wyeliminowana.
o Szybciej; znacznie krotszy czas montazu i instalacji.
e Oszczedniej; wysoka sprawno$c¢ i dobra przenikalno$¢ przeszkdd akustycznych znacznie zmniejszaja ilo§¢ wymaganych syren.
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Napigcie znamionowe 230 V AC 50 | 60 Hz 12-48 V DC Wymiary (szer.xwys.xgt.) 109,5 x 86 x 80,6 mm
Zakres pracy 195-253 V 10-57 V Gwarancja 10 lata
i i$nieni UL | EAC
Poziom cisnienia o . .
akustycznego 104 dB(A) @ dzwigk DIN Dopuszczenia opcje: GL | MED | CNBOP |

EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V)

ZTn!ejs_zenle poziomu maks. —16 dB przy uzyciu potencjometru
cisnienia akustycznego

T
1
- m NR ARTYKULU 230V AC 12-48V DC
t O Dzwigki alarmu 4 dwigki wybierane z zewnatrz 23310100055 23310630055
£
a

Kolor . RAL 3000 | RAL 7035 . 23310100000 23310630000
NhED R IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8077 ! v IK08 (EN 50102) katalogi gtowne.
Temperatura prac —40 °C ... +55 °C
oroen S TR :
Napigcie znamionowe 230V AC 50160 Hz 12-48V DC LHLIC ISR ) 163,4 x 135 x 132 mm
Zakres pracy 195-253 V 10-57V SRS 10 lata
. IR UL | EAC
P -
aazlsotm cisnienia 105 dB(A) @ dzwigk DIN Dopuszczenia opcje: GL | MED | CNBOP |
ycznego
EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V)

Zmniejszenie poziomu

ciénienia akustycznego maks. —16 dB przy uzyciu potencjometru

m NR ARTYKULU 230 V AC 12-48 V DC
LR T 4 dzwigki wybierane z zewnatrz 23350100055 23350630055
Kolor @ 12 3000 | @ RAL 7035 () 23350100000 23350630000
. IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8078 LT IK08 (EN 50102) katalogi gowne.

RO oo | e e———
_ Wymiary (szer.xwys.xgt.) 214 x 170 x 156 mm
L . 115-230 VAC
Napigcie znamionowe 50/60 Hz 12-48V DC Gwarancja .
Zakres pracy 95-265V 10-60 V UL | EAC
Poziom ci$nienia Dopuszczenia opcje: GL | MED | CNBOP |

115 dB(A) @ dzwiek DIN

M akustycznego EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V)
Z_n’m_lels_zeme LRI maks. —12 dB przy uzyciu potencjometru
cisnienia akustycznego NR ARTYKULU 115-230 V AC 12-48 V DC
L 80
Dzwigki alarmu eyl f 23360640055 23360630055
" 4 dzwigki wybierane z zewnatrz
Kolor . RAL 3000 | RAL 7035 . 23360640000 23360630000
i IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8079 Rodzaj ochrony IK08 (EN 50102) katalogi gtéwne.
_ Wymiary (szer.xwys.xgt.) 214 x 170 x 181 mm
Napiecie znamionowe 1157230 VAC 12-48 V DC N
50/60 Hz Gwarancja 10 lata
Zakres pracy 95-265 V 10-60V UL | EAC
Poziom cisnienia 120 dB(A) @ dzwigk | 118 dB(A) @ dzwigk Dopuszczenia opcje: GL | MED | CNBOP |
akustycznego DIN DIN EN 54-3 (24 V) | VdS (24 V)
Z_n’m_lels_zeme LA maks. —12 dB przy uzyciu potencjometru
cisnienia akustycznego NR ARTYKULU 115-230 V AC 12-48 V DC
L 80
Dzwigki alarmu 4 d2wieki wybierane z zewnatrz 23370640055 23370630055
Kolor . RAL 3000 | RAL 7035 . 23370640000 23370630000
. IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8080 Rodzaj ochrony IK08 (EN 50102) katalogi gtwne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

SYRENY DS

e Obudowa z aluminium odlewanego ci$nieniowo Chronione przed promieniowaniem UV, woda morska, chemikaliami.
* \Wysoka niezawodno$¢ dziatania w przemystowych warunkach pracy. Wysoka ochrona sabotazowa.
Do wyboru 32 rdzne dzwigki podstawowe.
¢ Odpowiednie do wszystkich obszardéw uzycia i zastosowania (nie jest wymagane wyposazenie specjalne).

108 dB(A)

WEBCODE #8081

Napiecie znamionowe

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

IP 66, IP 67 (EN 60529)
IK08 (EN 50102)

Zakres pracy

195-253 V 19-29V

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 133,5 x 133,5 x 143 mm

Poziom cis$nienia
akustycznego

107 dB(A) @ dzwiek DIN

Gwarancja 10 lata

Zmniejszenie poziomu
cisnienia akustycznego

0 —20 dB przy uzyciu potencjometru (opcje)

EN 54-3 | VdS | EAC

Dopuszczenia opcie: GL | cUL

Dzwigki alarmu e

¢ 4 dzwigki wybierane z zewnatrz (opcje)
Kolor @ RAL 3000
Temperatura pracy -40 °C ... +55 °C

NR ARTYKULU 230 VAC 24V DC

23106100000 23106800000

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtdwne.

114 dB(A)

WEBCODE #8082

Napigcie znamionowe

PRODUKT

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

IP 66, IP 67 (EN 60529)

Rodzaj ochrony IK08 (EN 50102)

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 133,5 x 133,5 x 143 mm

Zakres pracy

195-253 V 19-29V

Gwarancja 10 lata

Poziom cis$nienia

112 dB(A) @ dZwiek DIN

EN 54-3 | VdS | EAC

Dopuszczenia opcje: GL | cUL

akustycznego

Dzwieki alarmu PR ) o )
4 dzwieki wybierane z zewnatrz (opcje)

Kolor @ RAL 3000

Temperatura pracy -40 °C ... +55 °C

NR ARTYKULU 230 VAC 24V DC

23111100000 23111800000

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtéwne.

SYRENA

132 dB(A)

¢ Niezawodne alarmowanie
w najgto$niejszych nawet
warunkach i na duzej
powierzchni.

s

a—

WEBCODE #8083

Napigcie znamionowe 230V AC 50160 Hz 24V DC 25026100000 23026910000
Zakres pracy _05% / +15% 20-60 V Dla pozpstg%ych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
katalogi gtowne.

Poziom cisnienia
akustycznego

130 dB(A) @ dzwigk DIN

Dzwieki alarmu

80

Rodzaje tonow
ustawianych zdalnie

9, sterowane z zewnatrz

Kolor RAL 7035
Rodzaj ochrony IP 54 (EN 60529)
Temperatura pracy -20°C ... +50 °C
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 490 x 295 x 622 mm
Dopuszczenia EAC

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.

38 PFANNENBERG.PL



SYRENY BLYSKOWE PATROL

e Bezpieczniej; nieprawidtowa instalacja jest praktycznie wyeliminowana.
o Szybciej; znacznie krotszy czas montazu i instalacji.
¢ Oszczedniej; wysoka sprawnos$¢ i dobra przenikalno$¢ przeszkdéd akustycznych
znacznie zmniejszaja ilos¢ wymaganych syren.
e Syrena wraz z lampa sa okablowane fabrycznie.
¢ Do kazdego poziomu dZwigku jest dostepna odpowiednia intensywnos¢ $wiatta.

5J /105 dB(A)

WEBCODE #8084

Napigecie znamionowe

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU
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IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Zakres pracy

187-255V 18-30V

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

109,5x172,4 x 80,6 mm

Maks. pole widzenia

164 m

Gwarancja

10 lata

Zarowki

ksenonowe rury flash

Dopuszczenia

EN 54-3 | EN 54-23 | VdS | UL | EAC
opcje: GL | MED | CNBOP-Norm

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Natezenie Swiatta

5 J, 44 cd (DIN 5037)

Poziom cis$nienia
akustycznego

104 dB(A) @ dzwiek DIN

Zmniejszenie poziomu
cisnienia akustycznego

maks. —16 dB przy uzyciu potencjometru

Dzwigki alarmu P .80

4 dzwieki wybierane z zewnatrz
Kolory klosz J/ . . . .
Kolory obudowa @ rAL 3000 | @ RAL 7035
Temperatura pracy —40 °C ... +55 °C

NR ARTYKULU . obudowa obudowa

230V 23311103000 23311103055
‘ 230V 23311104000 23311104055
’ 230V 23311105000 23311105055

24V 23311803000 23311803055
. 24V 23311804000 23311804055
. 24V 23311805000 23311805055

Dla pozostatych wersji odwied?
katalogi gtéwne.

strong www.pfannenberg.pl i pobierz

5J /107 dB(A)

WEBCODE #8085

PRODUKT

Napigecie znamionowe

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Zakres pracy

187-255V 18-30V

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

163,4 x 215 x 132 mm

Maks. pole widzenia

173 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdow/min.

Natezenie Swiatta

5 J, 47 cd (DIN 5037)

Poziom cisnienia
akustycznego

105 dB(A) @ dzwigk DIN

Zmniejszenie poziomu
cisnienia akustycznego

maks. —16 dB przy uzyciu potencjometru

Dzwieki alarmu

80 / 4 dzwigki wybierane z zewnatrz

Kolory klosz / 0000
Kolory obudowa @ rAL 3000 | @ RAL 7035
Temperatura pracy —-40 °C ... +55 °C

Gwarancja 10 lata
Dopuszczenia UL | EAC | opcje: GL | MED
NR ARTYKULU . obudowa obudowa
230V 23351103000 23351103055
. 230V 23351104000 23351104055
. 230V 23351105000 23351105055
24V 23351803000 23351803055
. rZa') 23351804000 23351804055
. 24V 23351805000 23351805055

Dla pozostatych wersji odwiedz
katalogi gtéwne.

strong www.pfannenberg.pl i pobierz

10/ 117 dB(A)

WEBCODE #8086

)

Napiecie znamionowe

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Zakres pracy

187-255V 18-30V

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

214 x 270 x 156 mm

Maks. pole widzenia

283 m

Gwarancja

10 lata

Zarowki

ksenonowe rury flash

Dopuszczenia

UL | EAC | opcje: GL | MED

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Natezenie swiatta

10 J, 129 cd (DIN 5037)

Poziom cisnienia
akustycznego

115 dB(A) @ dZwiek DIN

Zmniejszenie poziomu
cisnienia akustycznego

maks. —12 dB przy uzyciu potencjometru

Dzwigki alarmu

80 / 4 dzwigki wybierane z zewnatrz

Kolory klosz / 0000
Kolory obudowa . RAL 3000 | RAL 7035
Temperatura pracy —40 °C ... +55 °C

NR ARTYKULU @ obudowa obudowa

230V 23361103000 23361103055
@ 230v 23361104000 23361104055
. 230V 23361105000 23361105055

24V 23361803000 23361803055
@ v 23361804000 23361804055
@ 22v 23361805000 23361805055

Dla pozostatych wersji odwiedz
katalogi gtdwne.

strong www.pfannenberg.pl i pobierz

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

SYRENY BLYSKOWE PATROL

15 J /122 dB(A)

WEBCODE #8087

Napigcie znamionowe

230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC

Zakres pracy

187-255V 18-30V

Maks. pole widzenia

377 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Sekwencja btyskow

1 Hz = 60 btyskdw/min.

Natezenie Swiatta

15 J, 190 cd (DIN 5037)

Poziom cis$nienia
akustycznego

120 dB(A) @ dzwiek | 118 dB(A) @ dzwigk
DIN DIN

Zmniejszenie poziomu
cisnienia akustycznego

maks. —12 dB przy uzyciu potencjometru

Dzwieki alarmu

80 / 4 dzwieki wybierane z zewnatrz

Kolory klosz / ‘ ‘ . ‘
Kolory obudowa . RAL 3000 | RAL 7035
Temperatura pracy —-40 °C ... +55 °C

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

214 x 270 x 181 mm

Gwarancja

10 lata

Dopuszczenia

UL | EAC | opcje: GL | MED

NR ARTYKULU . obudowa obudowa

230V 23372103000 23372103055
. 230V 23372104000 23372104055
. 230V 23372105000 23372105055

24V 23372803000 23372803055
. 24V 23372804000 23372804055
. 24V 23372805000 23372805055

Dla pozostatych wersji odwiedz
katalogi gtéwne.

strone www.pfannenberg.pl i pobierz

SYRENY BLYSKOWE PYRA®

e Bezpieczniej; nieprawidfowa instalacja jest praktycznie wyeliminowana.
® Zintegrowana redukcja pradu wiaczeniowego i rozpoznanie napigcia dolnego.
e Zapewnienie petnej synchronizacji w systemach lamp btyskowa.

5J/101 dB(A)

reddot award 2015

winner

WEBCODE #8088

PY X-MA-05

Napiecie znamionowe Y 2
pie AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz / DC
AC: 18-30V
Zakres pracy 187-255V DC: 10-57 V

Maks. pole widzenia

173 m

Zarowki

ksenonowe rury flash

Sekwencja blyskow

0,110,510,75 11 Hz (przetacznika DIP)

Natezenie Swiatta

5J, 56 cd (DIN 5037)

Poziom cis$nienia
akustycznego

99 dB(A) @ dzwigk DIN

Zmniejszenie poziomu
cisnienia akustycznego

maks. —50 dB przy uzyciu potencjometru

Dzwigki alarmu 8
Kolory klosz / 0000
Kolory obudowa . RAL 3000 | RAL 7035

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Temperatura pracy

—40 °C ... +55 °C

Zywotnosé

po 8.000.000 btyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji $wiatta

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

166 x 134,2 x 114 mm

Gwarancja 10 lata
Dopuszczenia UL | EAC
NR ARTYKULU . obudowa obudowa
230V 21554103000 21554103055
. 230V 21554104000 21554104055
. 230V 21554105000 21554105055
24V 21554813000 21554813055
‘ 24V 21554814000 21554814055
. 24V 21554815000 21554815055

Dla pozostatych wersji odwiedz
katalogi gtéwne.

strone www.pfannenberg.pl i pobierz

10 J /101 dB(A) R

reddot award 2015
winner

WEBCODE #8089

PY X-MA-10

230V 24V

Temperatura pracy

—40 °C ... +55 °C

po 8.000.000 btyskach wystepuje

Napigcie znamionowe AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz / DC Zywotnos¢ jeszcze 70% emisji Swiatta
Zakres pracy 187-255 V /Sg 13:2(7)\6 Wymiary (szer.xwys.xgt.) 166 x 134,2 x 114 mm

- Gwarancija 10 lata
Maks. pole widzenia 283 m W L
Zarowki ksenonowe rury flash DL G L 13
Sekwencja btyskow 0,110,510,75 11 Hz (przetacznika DIP) NR ARTYKULU ‘ obudowa obudowa
Natezenie Swiatta 10 J, 149 cd (DIN 5037)
Poziomlcisnienia T T 230V 21555103000 21555103055
akustycznego ¢ . 230V 21555104000 21555104055
GO RO T maks. 50 dB przy uzyciu potenciometru @) 230V 21555105000 21555105055
cisnienia akustycznego
Diwigki alarmu 8 24V 21555813000 21555813055
Tt [ Pz o000 @ v 21555814000 21555814055
Kolory obudowa @ raL 3000 | @ RAL 7035 @ v 21555815000 21955815055

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X

IKO8 (EN 50102)

Dla pozostatych wersji odwiedz
katalogi gtéwne.

strone www.pfannenberg.pl i pobierz

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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SYRENY BLYSKOWE PYRA®

15 J /103 dB(A)

PY X-LA-15

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

Ay

ﬁl

Temperatura pracy

—-40 °C ... +55 °C

. .. 8.000.000 btyskach wystepuje
. . 230V 24V Zywotno$é po L
Napiecie znamionowe AC 50 | 60 Hz e jeszcze 70% emisji Swiatta
Zakres pracy 187-255V 19,2-28,8 V Wymiary (szer.xwys.xgt.) 216 x 172 x 144 mm

Maks. pole widzenia

320 m

Gwarancja

10 lata

Dopuszczenia

UL (in Bearbeitung) | EAC

Zaréwki ksenonowe rury flash
Sekwencja btyskow 0,110,510,75 | 1 Hz (przetacznika DIP)
— NR ARTYKULU . obudowa obudowa
Natezenie swiatta 15 J, 190 cd (DIN 5037)
i iSnieni 230V 21565103000 21565103055
P;mm clsnienta 101 dB(A) @ dzwigk DIN
. dKUSIVCZIRNG @ 230v 21565104000 21565104055
Zmniejszenie poziomu L .
ci$nienia akustycznego maks. —50 dB przy uzyciu potencjometru . 230V 21565105000 21565105055
Dzwigki alarmu 8 24V 21565803000 21565803055
Kolory klosz / 0000 @ 2v 21565804000 21565804055
Kolory obudowa . RAL 3000 | RAL 7035 . 24V 21565805000 21565805055

WEBCODE #8104

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529) / NEMA 4/4X
IK08 (EN 50102)

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

LAMPY ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM

1. czerwca 2015 roku weszta w zycie europejska Dyrektywa Seveso-lll, w Niemczech z nowela Rozporzadzenia o ochronie przed awariami (12.
BImSchV). Na inspekgije i jednostki nadzoru wtadzy spadt przez to jeszcze wiekszy ciezar obowiazkéw. Do gtéwnych obowigzkdw nalezy podjecie
dziatari w celu zapobiegania awariom i ograniczenie ich mozliwych skutkéw. Zalicza sie do tego réwniez wyposazenie obszaru zaktadow w
wystarczajgce urzadzenia ostrzegawcze, alarmowe i zabezpieczajgce.

¢ Mozna wykorzystywa¢ w systemach techniki bezpieczeristwa (SIS) do SIL 2 / PLd.

10J

PMF 2015-SIL

po 8.000.000 btyskach wystepuje
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Zywotnosé

PRODUKT

jeszcze 70% emisji Swiatta

montaz bezposredni |montaz na katowniku

® Dzigki pokrywie uksztattowa-

Wymiary (szer.xwys.) 0177 x 185 mm 0 150 x 185 mm
nej jak soczewka Fresnela i Napigecie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC
specjalnej ksenonowej rurze Dopuszczenia EAC
flash uzyskuje sie dobre Zakres pracy 195-253 V 18-30V
tworzenie wiazek Swiattana  Maks. pole widzenia 348 m montaz montaz na
ptaszczyznie poziome;j. — HEIARTUKUED bezposredni katowniku
Zarowki ksenonowe rury flash
. 230V 21007104601 21007104611
Natezenie Swiatta 10 J, 225 cd (DIN 5037)
. 230V 21007105601 21007105611
Sekwencja btyskow 1 Hz = 60 btyskdw/min. ‘ 21007804601 21007804611
24V
Kolory klosz J/
. . . . . 24V 21007805601 21007805611
Rodzaj ochrony IP 55 (EN 60529) ; T - -
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8090 Temperatura pracy =30 °C ... +55 °C katalogi gtowne.

10 J PRODUKT Quadro F12-SIL Zywotnosé po 8.000.000 biyskach wystepuje
jeszcze 70% emisji Swiatta
* Do sygnalizowania nie- Napigcie znamionowe | 230V AC 50 | 60 Hz 24V DC Wymiary (szer.xwys.xgt.) 130 x 130 x 130 mm
bezpiecznych sytuacji przy
zastosowaniach istotnych dla  Zakres pracy 195-253 V 18-30V Gwarancja 10 lata
bezplec;eqstwa, tlak|chl1ak Maks. pole widzenia 348 m Dopuszczenia EAC
zapewnianie bezpieczenstwa —
procesow technologicznych i Zaréwki ksenonowe rury flash
instalacji. Natezenie $wiatta 10 J, 225 cd (DIN 5037) NR ARTYKULU 230 VAC 24V DC
Sekwencja btyskow 1 Hz = 60 btyskdw/min. 21041103601 21041803601
Kolory klosz / . . . . . 21041104601 21041804601
21041105601 21041805601
Rodzal ochrony B PO E 7S o
. ( ) Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8091 Temperatura pracy -30°C ... +55°C katalogi gtéwne.

ci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalez¢ na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

ternetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

SYRENY ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM

® Zintegrowane zabezpieczenia przy wymagajacych zastosowaniach przemystowych.
e Do wyboru 32 rézne dzwigki podstawowe.
* Mozna wykorzystywac¢ w systemach techniki bezpieczenstwa (SIS) do SIL 2 / PLd.

PRODUKT DS 5-SIL Zaciski przytaczeniowe

108 dB(A)

WEBCODE #8092

maks. 2,5 mm?

Temperatura pracy

-25°C ... +55 °C

- . 115-230 VAC
Napigcie znamionowe 50/60 Hz 24V DC
Zakres pracy 95-253 V 19-29V

Wymiary (szer.xwys.xgt.)

133,5 x 133,5 x 143 mm

Poziom cisnienia
akustycznego

107 dB(A) @ dzwiek DIN

Dzwigki alarmu

32 /4 dzwigki wybierane z zewnatrz (opcje)

Kolor

@ RAL 3000

Rodzaj ochrony

IP 66, IP 67 (EN 60529)

IK08 (EN 50102) IP 66 | IP 67 (EN 60529)

Przepust kablowy

Gwarancja 10 lata

Dopuszczenia EAC

NR ARTYKULU 115-230 V AC 24V DC
23106100601 23106800601

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

2x M20

katalogi gtéwne.

1 4| 4 dB(A) PRODUKT DS 10-SIL Zaciski przytaczeniowe maks. 2,5 mm?
o ) 115-230 V AC Temperatura pracy -25°C ... +55 °C
Napigcie znamionowe 24V DC _
50/60 Hz Wymiary (szer.xwys.xgt.) 133,5 x 133,5 x 143 mm

Zakres pracy 95-253V 19-29V Gwarancja 10 lata

Foziom cisnienia 112 dB(A) @ dzwiek DIN Dopuszczenia EAC

akustycznego

Dzwigki alarmu 32 / 4 dzwigki wybierane z zewnatrz (opcje)

Kolor . RAL 3000 NR ARTYKULU 115-230 V AC 24V DC

. IP 66, IP 67 (EN 60529) 23111100601 23111800601
Rodzaj ochrony K08 (EN 50102
( ) Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

WEBCODE #8093 Przepust kablowy 2x M20 katalogi gtéwne.

& LAMPY BLYSKOWE

754 PRODUKT Quadro F12-3G/3D Temperatura pracy e
T - . L. po 8.000.000 btyskach wystepuje
« Do zastosowania w obszarach _Napigcie znamionowe | 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC AT jeszcze 70% emisji $wiatta
(potencjalnie) zagrozonych Zakres pracy 195-253 V 18-30V Wymiary (szer.xwys.xgt.) 130 x 130 x 130 mm

wybuchem strefy 2 wg normy

EN 60079-10 i strefy 22 wg ~ Maks. pole widzenia 374 m Gwarancja 10 lata
normy EN 61241-1. Zarowki rury flash Dopuszczenia EAC
Natezenie $wiatta 7,5 J, 84 cd (DIN 5037)
- - — NR ARTYKULU 230 V AC 24V DC
Sekwencja btyskow 0,83 Hz = 50 btyskow/min.
PN I1 3G Ex nR 1IC T4 —20 °C Ta +45 °C 21041103008 21041803008
11 3D Ex tD A22 IP66 T105 °C ~20 °CTa +45 °C (@) 21041104008 21041804008
Kolory Klosz / 0000 o 21041105008 21041805008

IP 66 (EN 60529)
IK08 (EN 50102)

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

Rodzaj ochrony katalogi gtowne.

WEBCODE #8066

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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& LAMPY BLYSKOWE

PRODUKT

Napigcie znamionowe

5J

® Mozna stosowac we wszyst-

CWB-ATEX

24-42 V AC / 12-48 V DC

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

r

N

Temperatura pracy

—40 °C ... +40 °C (T6)
—40 °C ... +50 °C (T5)

po 8.000.000 btyskach wystepuje

kich instalacjach chemicznych  zakres pracy +10 % AT jeszcze 70% emisji $wiatta
i petrochemicznych oraz
instalacjach morskich. Maks. pole widzenia 172 m Wymiary (szer.xwys.xgt.) 070 x 260 mm
e Strefa 1/21. Zarowki rury flash Dopuszczenia GL | EAC
ﬁ Natezenie Swiatta 5 J, 55 cd (DIN 5037)
Sekwencja btyskow ok. 1 Hz NR ARTYKULU 24-42V AC / 12-48V DC
Kolory klosz / . . . . 31006903000
| 112G ExdellCT6 Gb ‘ 31006904000
0znaczenie I12GExdellCT5Gb
112 D Ex tb 11IC T85°C Db IP66 (T6) . 31006905000

12 D Ex tb IlIC T100°C Db IP66 (T5)

WEBCODE #8095 Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529)

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

5J

e Prosta wizualna kontrola

PRODUKT

BExBGOSE

bezpieczenstwa w obszarach

zagrozonych.
e Duza skrzynka przytaczeniowa

umozliwiajgca prosty montaz.

Napiecie znamionowe 24V DC
Zakres pracy +25 %
Maks. pole widzenia 172 m
Zaréwki rury flash

* Strefa 1/21. Natezenie $wiatta

54,55 cd (DIN 5037)

Sekwencja btyskow

60 btyskéw/min., stabilizowany

Kolory klosz

/S 90000

Oznaczenie

112G Ex de IIC T4, T5 oder T6
112D Ex tD A21 IP67 T115

Temperatura pracy

T4 /T115°C @ Ta -50 °C ... +70 °C
T5/T100°C @ Ta —50 °C ... +55 °C

WEBCODE #8096

T6/T85°C @ Ta -50 °C ... +40 °C

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529)

po 8.000.000 btyskach wystepuje

LRI jeszcze 70% emisji Swiatta

Wymiary (szer.xwys.xgt.) 0 70 x 260 mm

Dopuszczenia GL | EAC

NR ARTYKULU 24V DC
31130803000

o 31130804000

() 31130805000

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtdwne.

LED -9 cd

o Cztery rdzne alarmy,

PRODUKT

Quadro-LED Flex-3G/3D

standardowo mozliwe do

wybrania wewnetrznie i
zewnetrznie.

e Przeznaczone do obszaréw

Napiecie znamionowe 24V AC/DC
Zakres pracy AC: 15-40V / DC: 10-60 V
Maks. pole widzenia 70 m

Zarowki LED

(potencjalnie) zagrozonych

wybuchem: strefy 2 i 22. Natezenie Swiatta

9 cd (DIN 5037)

Swiatto ciagte | $wiatto migajace 1,5 Hz |

e Tryb pracy Swiatto btyskowe 1 Hz |
- lampa obrotowa 2,5 Hz
i . 113G Ex nR 11 T5 X =20 °C < Ta < +55 °C
- Oznaczenie II3G Ex nR 11 T6 X —20 °C < Ta < +50 °C
Yot 113D IP66 T 85°C X —20 °C < Ta < +55 °C
e Kolory klosz / . . . .
WEBCODE #8094 Przepust kablowy 2x M20 x 1,5

Rodzaj ochrony

IP 66 (EN 60529)
IK08 (EN 50102

Temperatura pracy

)
—20 °C ... +50 °C (T6)
(15

—20 °C ... +55 °C (T5)
Zywotno$é min. 50.000 h
Wymiary (szer.xwys.xgt.) 130 x 130 x 130 mm
Gwarancja 10 lata
Dopuszczenia EAC
NR ARTYKULU 24 V AC/DC

21104633009

() 21104634009
() 21104635009

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz

katalogi gtéwne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

& SYRENY

) IP 66, IP 67 (EN 60529)
108 dB(A) PRODUKT DS 5 3G/3D Rodzaj ochrony K08 (EN 50102)
« Spelniaja wymogi kategorii Napiecie znamionowe 230 VAC 50 | 60 Hz 24V DC Wymiary (szer.xwys.xgt.) 133,5 x 133,5 x 143 mm
urzadzen 3G (strefa2) 13D  zakres prac 195-253 V 19-29V :
(strefa 22) w obszarach - p” y - Gwarancja 10 lata
zagrozonych wybuchem. A GO 107 dB(A) @ dzwigk DIN ) EN 54-3 | VdS | EAC
akustycznego Dopuszczenia .
opcje: GL
Dzwigki alarmu 32/ 4 dzwigki wybierane z zewnatrz (opcje)
Kolor @ RAL 3000 NR ARTYKULU 230 V AC 24V DC
o2 - I 3G ExnA I T4 23106100007 23106800007
znaczenie 11 3D Ex tD A22 IP 67 T135°C L= —
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8097 Klasa temperatury T4/T3 @ -25 °C ... +55 °C katalogi gtéwne.
. IP 66, IP 67 (EN 60529)
114 dB(A) PRODUKT DS 10 3G/3D Rodzaj ochrony K08 (EN 50102)
* Spetniajg wymogi kategorii Napiecie znamionowe 230 VAAC 50 160 Hz 24V DC Wymiary (szer.xwys.xgt.) 133,5 x 133,5 x 143 mm
urzadzen 3G (strefa 2)i3D  zakres prac 195-253 V 19-29V ;
(strefa 22) w obszarach - p” y - Gwarancja 10 lata
zagrozonych wybuchem. ) O 112 dB(A) @ dzwigk DIN ) EN 54-3 | VdS | EAC
akustycznego Dopuszczenia .
opcje: GL
Dzwigki alarmu 32 / 4 dzwigki wybierane z zewnatrz (opcje)
Kolor @ RiL 3000 NR ARTYKULU 230 V AC 24V DC
Oon ni I 3G Ex nA I T4 23111100007 23111800007
znaczenie 11 3D Ex tD A22 IP 67 T135°C L= —
Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8098 Klasa temperatury T4/T3 @ -25 °C ... +55 °C katalogi gtéwne.
IIC: T4 @ -50 °C ... +55 °C Ta
113 dB(A) PRODUKT BExS 110D Klasa temperatury 1B T4 @ —50 °C ... +70 °C Ta
» Certyfikat ATEX dla strefy 1/ Napigcie znamionowe 230 VAC =10 % 24V £25 % Rodzaj ochrony IP 67 (EN 60529)
kategorii 20. = = Wymiary (szer./ t) 0 181 x 275
R —— ymiary (szer./wys.xgt. X 275 mm
TG D] 112 dB(A) @ dzwigk DIN
akustycznego . AC: EAC
Zmniejszenie poziomu o Dopuszczenia DC: EN 54-3 | VdS | EAC
cisnienia akustycznego
- T 32 NR ARTYKULU 230 V AC 24V DC
u Kolor @ RAL 3000 32080100000 32080800000
! ) 11 2G Ex d IIC T4 Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8101 Oznaczenie 11 2G Ex d IIB T4 katalogi gtéwne.

& SYRENY BLYSKOWE

5J/113dB(A) LI BEXCS 110-05D Oznaczenie IR

° PO:aqzenie lampyllbh{skowei Napigcie znamionowe 230 V AC 24V DC Rodzaj ochrony IP 67 (EN 60529)
I Eostnegr? S0 zapawnla Zakres prac +10 % syrena: x25 % 0 8.000.000 blyskach wystepuje
austycznego zapewnia pracy B ’ lampa: 20-28 V Zywotnosé zarowki po ©.899. N yskach wystepu)
skuteczniejsze alarmy i - - jeszcze 70% emisji Swiatta
wieksze bezpieczenstwo w DU em Wymiary (szer./wys.xgt.) 0 181 x 368 mm
strefie 1. AL 112 dB(A) @ dzwigk DIN e
B akustycznego ¢ Dopuszczenia GL | EAC
Zmniejszenie poziomu
I -9dB
cisnienia akustycznego
Dzwigki alarmu 32 NR ARTYKULU 230V AC 24V DC
Zarowki ksenonowe rury flash 32074103000 32074803000
Natezenie swiatta 5J, 55 cd (DIN 5037) . 39074105000 39074805000
Sekwencja btyskow 1 Hz
1y Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz
WEBCODE #8102 Kolory klosz / . . . . katalogi gtéwne.

Szczegotowe wartosci 3D Coverage (zakresy sygnalizacji) mozna znalezé na stronie pfannenberg.com oraz w programie Pfannenberg Sizing Software

(PSS). Uzyj wskazanego kodu internetowego w obrazie produktu, aby uzyskaé szybki dostep.
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WIEZA SYGNALIZACYJNA BR 35 @ 35 mm

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU

¢ Konstrukcja modutowa kolumn $wietinych z szescioma réznymi

elementami kolorowymi i czterema mozliwo$ciami mocowania oferuje

niezliczong ilo$¢ kombinacji.

o Swiatto zostaje wzmocnione przez wewnetrzne pryzmaty oraz przez

odporng na uderzenia i wysoka temperature oraz szczelng na kurz
pokrywe poliweglanowa i widoczne jest ze wszystkich stron.
» Wysokiej klasy konstrukcja o $rednicy jedynie 35 mm.

e Przystosowane sg do warunkéw produkcyjnych branzy elektronicznej,

w laboratoriach, techniki medycznej oraz innych zastosowaniach

wewnetrznych.

WEBCODE #8099

MONTAZ MONTAZ NA STATYWIE MONTAZ NA STOPCE MONTAZ RUROWY MONTAZ PANELOWY

Napigecie znamionowe

230V
AC 50 | 60 Hz

24V DC

| !

230V
AC 50 | 60 Hz

230V

2avne AC 50 | 60 Hz

24V DC

230V
AC 50 | 60 Hz

Pd

TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

24V DC

Zakres pracy

-15% / + 10%

=15 %/ +20 %

~15%/+10% | -15%/+20% | =15 %/ +10 %

=15 %/ +20 %

-15 %/ +10 %

=15 %/ +20 %

Zarowki

lampa zarowa BA9s (juz preinstalowane)

Natezenie Swiatta

44 cd (DIN 5037)

Kolory klosz

/S 90000

Srednica ostony

kwadrat 35 mm

Rodzaj ochrony

IP 54 (EN 60529)

Zaciski przytaczeniowe

jednoprzewodowo: 1,5 mm?, cienkoprzewodowo: 0,14—1,5 mm?

Typ podtaczenia kabel, dtugo$¢ 0,5 m kabel, dtugo$¢ 0,65 m
1-stopniowy 228 mm 210 mm 91 mm
2-stopniowy 276 mm 258 mm 142 mm

Wysokosé
3-stopniowy 324 mm 306 mm 190 mm
4-stopniowy 372 mm 354 mm 238 mm

NR ARTYKULU

1-stopniowy 22080101000 22080801000 22081101000 22081801000 22082101000 22082801000 22083101000 22083801000

2-stopniowy 22080102000 22080802000 22081102000 22081802000 22082102000 22082802000 22083102000 22083802000

3-stopniowy 22080103000 22080803000 22081103000 22081803000 22082103000 22082803000 22083103000 22083803000

4-stopniowy 22080104000 22080804000 22081104000 22081804000 22082104000 22082804000 22083104000 22083804000

Dla pozostatych wersji odwiedz strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.

KROKI ZAMOWIENIA

Krok 1:
NR ARTYKULU

Krok 2: Wpisz ponizej kolory kloszy od géry do dotu

1

s W N

Stopien 1

Stopien 2

Stopien 3

Stopien 4

Skorzystaj z naszego bezptatnego oprogramowania PSS do prostej konfiguracji wiez sygnalizacyjnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami:

pss-pfannenberg.pl lub pfannenberg.pl

PFANNENBERG.PL
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TECHNOLOGIA SYGNALIZACYJNA

WIEZA SYGNALIZACYJNA BR 50 @ 50 mm

o Konstrukcja modutowa z solidng obudowa do wszelkich zastosowar wewnetrznych i
zewnetrznych w trudnych warunkach.

e Elastyczny system konstrukcji modutowych, gwarantujacy tatwa obstuge.

e Do 5 modutéw w 6 kolorach pokrywy umozliwia tatwo$¢ kombinacji oraz taczenia ze soba.

MODUEY -'i... .

WEBCODE #8100

WERSJA s(‘;"I’A‘ETLLEO $WIATLO MIGAJACE (1,5 Hz) SWIATEO BLYSKOWE SYRENY

Napiecie znamionowe 12 V-253V AC 5203?6\3/0 Hz 24V DC AC 5203%/0 Hz 24V DC AC 5203?(;’0 Hz 24V DC
Zakres pracy = -15% /+10 % -15% / +20 % -10% /+15% Sg 13:3;3 -15%/+10 % -15%/+20 %
Zarowki BA15d | LED (s sprzedawane osobno) ksenonowe rury flash (juz preinstalowane) -
Natezenie Swiatta 5W -
akustyornego 87 dB(A
Kolory klosz / 0000
Srednica ostony 0 50 mm
Rodzaj ochrony IP 54 (EN 60529) | opcje: IP 65 IP 43 (EN 60529)
NR ARTYKULU
/ 28250040010 28250051010 28250058010 28250071010 28250078010
28250040030 28250051030 28250058030 28250071030 28250078030
. 28250040040 28250051040 28250058040 28250071040 28250078040
. 28250040050 28250051050 28250058050 28250071050 28250078050 26250081000 26250088000
. 28250040060 28250051060 28250058060 28250071060 28250078060
. 28250040070 28250051070 28250058070 28250071070 28250078070

Dla pozostatych wersji odwiedZ strong www.pfannenberg.pl i pobierz katalogi gtéwne.

-
OPCJE MONTAZU - MODULY SPECJALNE

WERSJA MODUILKECI)\II():%WY STATYW ZE STOPKA RUIRI?Of:I\‘IAI,(IIhI;.II\-IFM PRODUKT BR 50 AS-1 BUS SLAVE
NR ARTYKULU 28250148300 | 28250178300

Gwint rurowy 30 mm, M16x 1,5 Moduty AS-i AS-i-AB

N ARTYKUED Rodzaje modutu LED, syrena, $wiatto ciagte,
100 mm 28250150010 28250160010 Swiatto migajace

Wysokos¢ rura 250 mm 28250010000 28250150020 28250160020 Liczba modutéw maks. 4 maks. 3
400 mm 28250150040 28250160040 Slave/Master maks. 31 maks. 62

AKCESORIA
m LED STANDARD LED STANDARD PLUS LAMPY ZAROWE 5 W
Napigcie znamionowe ‘ 230V AC 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC
NR ARTYKULU

* 28213000014 | 28213000006 | 28213000013

28213000015 28213000007

() 28213000016 28213000009 | 28213000005 | 28213000001
() 28213000018 | 28213000011 | 28213000017 NR ARTYKULU
() 28213000020 | 28213000012 | 28213000019 BR50-W 28250200000

* Biaty LED moze zosta¢ uzyty we wszystkich modutach.

Skorzystaj z naszego bezptatnego oprogramowania PSS do prostej konfiguracji wiez sygnalizacyjnych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami:

pss-pfannenberg.pl lub pfannenberg.pl
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SERWIS:

Serwis Pfannenberg
dla chillerow i urzadzen

klimatyzacyjnych szaf
sterowniczych

Pfannenberg oferuje petny serwis dla chillerow i systemow klimatyzacji szaf sterowniczych.
Gwarantujemy Panstwu profesjonalne wsparcie techniczne, szybki czas reakcji i tatwg dostepnosc
czesci zamiennych, i to wszystko na bardzo atrakcyjnych warunkach! Chillery i klimatyzatory

do zastosowan przemystowych musza charakteryzowac sie wyzszg trwatoscig i wydajnoscia.
Profesjonalny serwis chroni ich systemy chtodzenia przed btedami ustawien i pozwala uniknac

kosztdw, zwigzanych ze skutkami awarii.

Serwis Pfannenberg oferuje duzo wiecej, niz dostawe czesci zamiennych i prawidtowo przeprowa-
dzone naprawy. Skorzystaj z wiedzy i ponad 60-letniego doswiadczenia firmy Pfannenberg.

1. Uruchomienie

3. Pakiet czesci zamiennych

Fachowca poznaje sie juz na starcie.

e Poinformowanie klienta o zaletach aplikaciji.

e Przeglad istniejacego systemu instalacji rurowych.

e Fachowe wykonanie podfgczenia do zasilania
sieciowego.

e Napetnienie i pierwsze uruchomienie urzadzenia.

e Sporzadzenie protokotu odbioru.

Lepiej je mie¢ — i to te wtasciwe.
Pakiet elektryczny:

e wentylatory

e clementy elektroniczne

e komplet uszczelek pompy (chillery)

Pakiet do chtodzenia:

e sprezarka

e zawor rozprezny

e wytgcznik cisnieniowy

2. Konserwacja

4. Badanie szczelnosci

Najdrozsza maszyna to taka, ktora nie pracuje.

e Sprawdzenie gtownych funkcji agregatoéw chtodniczych.

¢ \Wykonanie koniecznego czyszczenia urzadzen
chtodzgcych i szaf elektrycznych.

e Doradztwo w zakresie przegladow i potencjalnych
optymalizacii.

e Protokdt konserwaciji i informacija o potrzebnych w
najblizszym czasie przegladach.

e Przedtuzenie gwaranciji
(w potgczeniu z umowa serwisowa).

Za pomoca profesjonalnego miernika.

e Przeprowadzane przez wykwalifikowany personel
sprawdzenie instalacji chtodniczych pod katem
szczelnosci oraz ewentualnych uszkodzen
spowodowanych drganiami, korozjg lub zmeczeniem
materiatu na skutek starzenia. Sporzadzenie odnosnej
dokumentacji wymaganej stosownymi przepisami.

e Uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne; co 12
miesiecy, 3 kg wsad czynnika chtodniczego zgodnie z
wymogami rozporzadzenia WE 303/208.
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Grupa Pfannenberg

Swiat

Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-StraBe 1
21035 Hamburg

Germany

Telefon: +49 40 73412 156

Faks: +49 40 73412 101

e-mail: info@pfannenberg.com

Witryna internetowa: www.pfannenberg.pl

Pfannenberg Austria, Ottnang am Hausruck
Telefon: +43 7676 50219
e-mail: info.austria@pfannenberg.com

Pfannenberg Brazil, Indaiatuba
Telefon: +565 19 3935 7187
e-mail: info@pfannenberg.com.br

Pfannenberg China, Suzhou
Telefon: +86 512 6287 1078
e-mail: info@pfannenberg.cn

Pfannenberg France, Rueil-Malmaison
Telefon: +33 1 4708 4747
e-mail: info@pfannenberg.fr

Dostawy sg realizowane na Warunkach ogdlnych organizacji ZVEI. Z
zastrzezeniem ulepszen technicznych i korekty bteddw drukarskich.

Wydrukowano na papierze z bielonej bezchlorowo celulozy.
04.07.2018

Pfannenberg India, Chennai
Telefon: +91 44 69000697/98
e-mail: info@pfannenberg.in

Pfannenberg ltaly, Fidenza (PR)
Telefon: +39 0524 516 711
e-mail: info@pfannenberg.it

Pfannenberg Poland, Warsaw
Telefon: +48 228907246
e-mail: info@pfannenberg.pl

Pfannenberg Russia, St. Petersburg
Telefon: +7 812 612 8106
e-mail: info@pfannenberg.ru

Pfannenberg Singapore, Singapore
Telefon: +65 6293 9040
e-mail: info@pfannenberg.com.sg

Pfannenberg United Kingdom, Rotherham
Telefon: +44 1709 36 4844
e-mail: info@pfannenberg.co.uk

Pfannenberg USA, N.Y.
Telefon: +1 716 685 6866
e-mail: info@pfannenbergusa.com

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYStU




