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Säkerhet för människa, maskin och miljö

Knappast något annat företag i hela världen kan ge dig 
lika omfattande rådgivning och lika heltäckande tjänster 
inom detta område som Pfannenberg. Vi har nu utvidgat 
vårt sortiment med ca 600 produkter. Det gläder oss 
mycket att kunna presentera bland annat våra helt nya 
SPECTRA-lampor, trafi kljus och givare för inbyggnad, 
som kompletterar och fulländar vårt sortiment på bästa 
sätt. Därmed täcker vi in hela industrispektrumet. Hos 
oss hittar du nu alla standardlösningar samlade på ett 
ställe och på begäran även oräkneliga speciallösningar.

Att känna till och ha djup förståelse för kraven från våra 
kunder är den främsta prioriteten hos Pfannenberg. 
Bara på det sättet kan vi stämma av och optimera våra 
produkter och tjänster efter era behov. Det gäller även för 
vårt nya affärsområde Add-On Services, som är särskilt 
värdefullt just inom signaltekniken. Våra produktspecia-
lister ger er gärna råd som är anpassade till era speciella 
behov.

I enlighet med begreppet “Sharing Competence” 
(kunskapsöverföring) förenas där medarbetarnas po-
tential till produkter som fyller behoven: Regelbundna 
utbildningar, seminarier och mångårig erfarenhet ger 
våra medarbetare möjlighet att målorienterat och pro-
fessionellt föra en dialog med kunderna och lösa av-
ancerade uppgifter med bästa resultat. På samma sätt 
sammanställs och efterfrågas erfarenheter och nyvunna 
kunskaper proaktivt, och därmed främjas organisations-
utvecklingen vid Pfannenberg inte bara i efterhand utan 
drivs även framåt.

Sist men inte minst spelar energieffektiviteten en stor roll 
i våra apparater av den senaste generationen. Vi måste 
ju följa vårt företags motto, som lyder: “Säkerhet för män-
niska, maskin och miljö!”

Pfannenberg är din pålitliga och kompetenta partner för klimatisering och 
signal teknologi
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• luftmängd upp till 29 m3/h
• skyddsklass IP 54, 
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 92 x 92 mm

PF 11.000 
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 52.500 h
Vikt 0,55 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 33 / 33 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp kabel, 2 kardeler, 310 mm lång
Typ av lager glidlager
Utförande IP 54
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 NEMA typ 12 - standardfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  
Luftmängd (friblåsande) 25 / 29 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 10.000) 16 / 18 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11611101055 12/11 W 109 x 109 x 62 mm IP 54
18611600029 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000032 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 70 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 125 x 125 mm

PF 22.000 
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 37.500 h
Vikt 0,7 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 44 / 44 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp anslutningslist
Typ av lager glidlager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 61 / 70 m3/h 56 / 64 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 20.000) 44 / 52 m3/h 40 / 46 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11622101055 19 / 18 W 145 x 145 x 70 mm IP 54
18611600030 reservfi ltermattor (5 styck)
11622103055 19 / 18 W 145 x 145 x 70 mm IP 55
18611600034 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000016 reservfl äkt 230 V AC

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 37.500 h
Vikt 0,87 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 40 / 40 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp anslutningslist
Typ av lager glidlager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 110 / 125 m3/h 100 / 110 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 30.000) 82 / 93 m3/h 55 / 64 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11632101055 19/18W 202 x 202 x 93 mm IP 54
18611600031 reservfi ltermattor (5 styck)
11632103055 19/18W 202 x 202 x 93 mm IP 55
18611600035 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000016 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 171 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 223 x 223 mm

PF 42.500 
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 1,18 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 40 / 43 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 156 / 171 m3/h 145 / 160 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 40.000) 116 / 127 m3/h 109 / 113 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11642101055 18/17W 252 x 252 x 103 mm IP 54
18611600032 reservfi ltermattor (5 styck)
11642103055 18/17W 252 x 252 x 103 mm IP 55
18611600036 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000033 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 125 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 177 x 177 mm

PF 32.000 
Filterfl äktar
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Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 256 / 292 m3/h 233 / 265 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 40.000) 231 / 265 m3/h 180 / 207 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11643101055 45/39W 252 x 252 x 119 mm IP 54
18611600032 reservfi ltermattor (5 styck)
11643103055 45/39W 252 x 252 x 119 mm IP 55
18611600036 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000019 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 505 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

PF 65.000 
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,2 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 54 / 52 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 480 m3/h 505 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 370 m3/h 380 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11665102055 65/80W 320 x 320 x 157 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11665103055 65/80W 320 x 320 x 157 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000044 reservfl äkt 230 V AC

Luftmängd (friblåsande) 640 / 653 m3/h 770 / 785 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 445 / 445 m3/h 490 / 501 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11666102055 115/150W 320 x 320 x 157 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11666103055 115/150W 320 x 320 x 157 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000045 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 950 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

PF 67.000 
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,7 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 66 / 69 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 845 / 875 m3/h 925 / 950 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 560 / 625 m3/h 570 / 625 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11667102055 135/200W 320 x 320 x 157 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11667103055 135/200W 320 x 320 x 157 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000046 reservfl äkt 230 V AC

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,2 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 63 / 64 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 1,67 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 45 / 39 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager

• luftmängd upp till 292 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 223 x 223 mm

PF 43.000 
Filterfl äktar

• luftmängd upp till 785 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

PF 66.000 
Filterfl äktar
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• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 125 x 125 mm

PFA 20.000 
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11720001055 145 x 145 x 31 mm IP 54
18611600030 reservfi ltermattor (5 styck)
11720003055 145 x 145 x 31 mm IP 55
18611600034 reservfi ltermattor (5 styck)

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 177 x 177 mm

PFA 30.000 
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11730001055 202 x 202 x 40 mm IP 54
18611600031 reservfi ltermattor (5 styck)
11730003055 202 x 202 x 40 mm IP 55
18611600035 reservfi ltermattor (5 styck)

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

PFA 60.000 
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11760002055 320 x 320 x 46 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11760003055 320 x 320 x 46 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)

• luftmängd upp till 29 m3/h
• skyddsklass IP 54, NEMA typ 12
• håltagnings mått: 93 x 93 mm

PF 11.000 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 52.500 h
Vikt 0,55 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 33 / 33 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp kabel, 2 kardeler, 310 mm lång
Typ av lager glidlager
Utförande IP 54
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 NEMA typ 12 - standardfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  
Luftmängd (friblåsande) 25 / 29 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 10.000) 16 / 18 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11740001055 109 x 109 x 42 mm IP 54
18611600032 reservfi ltermattor (5 styck)
11740003055 109 x 109 x 42 mm IP 55
18611600036 reservfi ltermattor (5 styck)

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Färg RAL 7035
Utförande IP 54
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 NEMA typ 12 - standardfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11710001055 92 x 92 x 23 mm IP 54
18611600029 reservfi ltermattor (5 styck)

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet 
• håltagnings mått: 223 x 223 mm

PFA 40.000 
Utblåsningsfi lter

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 92 x 92 mm

PFA 10.000 
Utblåsningsfi lter
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Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 61 / 70 m3/h 56 / 64 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 20.000) 44 / 52 m3/h 40 / 46 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11822101055 19/18W 145 x 145 x 75 mm IP 54
18611600030 reservfi ltermattor (5 styck)
11822103055 19/18W 145 x 145 x 75 mm IP 55
18611600034 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000016 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 125 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 178 x 178 mm

PF 32.000 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 0,96 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 40 / 40 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 110 / 125 m3/h 100 / 110 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 30.000) 82 / 93 m3/h 55 / 64 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

• luftmängd upp till 171 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 224 x 224 mm

PF 42.500 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 1,18 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 40 / 43 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 156 / 171 m3/h 145 / 160 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 40.000) 116 / 127 m3/h 109 / 113 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11842101055 18/17W 252 x 252 x 103 mm IP 54
18611600032 reservfi ltermattor (5 styck)
11842103055 18/17W 252 x 252 x 103 mm IP 55
18611600036 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000033 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 292 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 224 x 224 mm

PF 43.000 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 1,83 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 42 / 46 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 256 / 292 m3/h 233 / 265 m3/h

• luftmängd upp till 70 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 126 x 126 mm

PF 22.000 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 37.500 h
Vikt 0,7 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 44 / 44 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp anslutningslist
Typ av lager glidlager

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11832101055 19/18W 202 x 202 x 93 mm IP 54
18611600031 reservfi ltermattor (5 styck)
11832103055 19/18W 202 x 202 x 93 mm IP 55
18611600035 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000016 reservfl äkt 230 V AC

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11811101055 12/11W 109 x 109 x 66 mm IP 54
18611600029 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000032 reservfl äkt 230 V AC

Luftmängd i kombination
(PF + PFA 40.000) 231 / 265 m3/h 180 / 207 m3/h

Filtrerings effektivitet 88 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11843101055 45/39W 252 x 252 x 119 mm IP 54
18611600032 reservfi ltermattor (5 styck)
11843103055 45/39W 252 x 252 x 119 mm IP 55
18611600036 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000019 reservfl äkt 230 V AC



Filterfl äktar

8

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11865102055 65/80W 320 x 320 x 157 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11865103055 65/80W 320 x 320 x 157 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000044 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 785 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 292 x 292 mm

PF 66.000 EMC
Filterfl äktar

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 93 x 93 mm

PFA 10.000 EMC
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Färg RAL 7035
Utförande IP 54
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 NEMA typ 12 - standardfi lter

• luftmängd upp till 950 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 292 x 292 mm

PF 67.000 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,93 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 40 / 43 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 845 / 875 m3/h 925 / 950 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 560 / 625 m3/h 570 / 625 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11867102055 135/200W 320 x 320 x 157 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11867103055 135/200W 252 x 252 x 157 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000046 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 505 m3/h
• skyddsklass IP 54 och IP 55,
  NEMA typ 12
• håltagnings mått: 292 x 292 mm

PF 65.000 EMC
Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,43 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 54 / 52 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 480 m3/h 505 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 370 m3/h 380 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 126 x 126 mm

PFA 20.000 EMC
Utblåsningsfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11910001055 109 x 109 x 23 mm IP 54
18611600029 reservfi ltermattor (5 styck)Utförande IP 54 IP 55

Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Luftmängd (friblåsande) 640 / 653 m3/h 770 / 785 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 445 / 445 m3/h 490 / 501 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 % 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11866102055 115/150W 320 x 320 x 157 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11866103055 115/150W 320 x 320 x 157 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000045 reservfl äkt 230 V AC

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,43 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 63 / 64 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO
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Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11920001055 145 x 145 x 31 mm IP 54
18611600030 reservfi ltermattor (5 styck)
11920003055 145 x 145 x 31 mm IP 55
18611600034 reservfi ltermattor (5 styck)

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 178 x 178 mm

PFA 30.000 EMC
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11930001055 202 x 202 x 40 mm IP 54
18611600031 reservfi ltermattor (5 styck)
11930003055 202 x 202 x 40 mm IP 55
18611600035 reservfi ltermattor (5 styck)

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 224 x 224 mm

PFA 40.000 EMC
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,2 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 40 / 43 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 NEMA typ 12 - veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 4  
Luftmängd (friblåsande) 500 / 550 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 345 / 380 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11675103055 64/80W 320 x 320 x 131 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000001 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 725 m3/h
• system of protection IP 55, 
  NEMA typ 12
• UV-resistent
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

PF 67.000 SL
Slim Line Filterfl äktar

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) 40.000 h
Vikt 3,9 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 66 / 69 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp fjäderplint
Typ av lager kullager
Utförande IP 55

• luftmängd upp till 550 m3/h
• system of protection IP 55, 
  NEMA typ 12
• UV-resistent
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

PF 65.000 SL
Slim Line Filterfl äktar

EMC-skärm rostfritt stål
Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11940001055 252 x 252 x 44 mm IP 54
18611600032 reservfi ltermattor (5 styck)
11940003055 252 x 252 x 44 mm IP 55
18611600036 reservfi ltermattor (5 styck)

EMC-skärm rostfritt stål
Färg RAL 7035

• montering utan skruvmejsel med
  patenterad snabbkoppling
• enkelt byte av fi ltermatta 
• integrerad packning emot kopplingsskåpet
• håltagnings mått: 292 x 292 mm

PFA 60.000 EMC
Utblåsningsfi lter

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

EMC-skärm rostfritt stål
Färg RAL 7035
Utförande IP 54 IP 55
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50

NEMA typ 12 - 
standardfi lter

NEMA typ 12 - 
veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 3  G 4
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11960002055 202 x 202 x 40 mm IP 54
18611600033 reservfi ltermattor (5 styck)
11960003055 202 x 202 x 40 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
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• luftmängd upp till 1.000 m3/h
• montering utan verktyg, patenterad
  snabb fastsättning
• skyddsklass IP 33 och IP 54
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

stålplåt, kåpan pulverlackerad; låskåpa 
sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) ca. 40.000 h
Vikt 6 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 77 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp anslutningslist
Typ av lager kullager
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 IP 54 IP 33 

Filtermattans kvalitetsklass G 3  ingen fi ltermatta
Luftmängd (friblåsande) 750 m3/h 1,000 m3/h
Luftmängd i kombination
(PTF + PTFA 60.000) 500 m3/h 582 m3/h

Filtrerings effektivitet 81 % 0 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11081102055 115/150 W 470 x 140 x 470 mm IP 54
11081101055 115/150 W 470 x 140 x 470 mm IP 33
18611600039 reservfi ltermattor (20 styck)
18611000045 reservfl äkt 230 V AC

• montering utan verktyg, patenterad
  snabb fastsättning
• skyddsklass IP 33 och IP 54
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

stålplåt, kåpan pulverlackerad; låskåpa 
sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Färg RAL 7035
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 IP 54 IP 33

Filtermattans kvalitetsklass G 3  ingen fi ltermatta
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
11186002054 252 x 252 x 97 mm IP 54
18611600124 reservfi ltermattor (20 styck)
11186001054 252 x 252 x 97 mm IP 33

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %
Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

stålplåt, kåpan pulverlackerad; låskåpa 
sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) ca. 40.000 h
Vikt 5,8 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 69 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp anslutningslist
Typ av lager kullager

• luftmängd upp till 700 m3/h
• montering utan verktyg, patenterad
  snabb fastsättning
• skyddsklass IP 33 och IP 54
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

Konstruktion 
(hölje och beröringsskydd)

stålplåt, kåpan pulverlackerad; låskåpa 
sprutad av termoplastisk plast, 
självsläckande UL 94 VO

Livslängd L10 (+ 40 °C) ca. 40.000 h
Vikt 5,5 kg
Färg RAL 7035
Ljudnivå (EN ISO 3741) 67 dB (A)
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp anslutningslist
Typ av lager kullager
Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 IP 54 IP 33 

Filtermattans kvalitetsklass G 3  ingen fi ltermatta
Luftmängd (friblåsande) 350 m3/h 500 m3/h
Luftmängd i kombination
(PTF + PTFA 60.000) 242 m3/h 268 m3/h

Filtrerings effektivitet 81 % 0 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11685101055 4x28/29W 430 x 125 x 430 mm IP 54
11685100055 4x28/29W 430 x 125 x 430 mm IP 33
18611600124 reservfi ltermattor (20 styck)
18611000052 reservfl äkt 230 V AC

Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 IP 54 IP 33 

Filtermattans kvalitetsklass G 3  ingen fi ltermatta
Luftmängd (friblåsande) 550 m3/h 700 m3/h
Luftmängd i kombination
(PTF + PTFA 60.000) 370 m3/h 427 m3/h

Filtrerings effektivitet 81 % 0 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11087102055 65/80 W 470 x 140 x 470 mm IP 54
11087101055 65/80 W 470 x 140 x 470 mm IP 33
18611600039 reservfi ltermattor (20 styck)
18611000044 reservfl äkt 230 V AC

• luftmängd upp till 500 m3/h
• montering utan verktyg, patenterad
  snabb fastsättning
• skyddsklass IP 33 och IP 54
• håltagnings mått: 291 x 291 mm

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde ± 10 %

Skyddsklass i enlighet med 
EN 60529 / UL 50 NEMA typ 12 - veckfi lter

Filtermattans kvalitetsklass G 4  
Luftmängd (friblåsande) 705 / 725 m3/h
Luftmängd i kombination
(PF + PFA 60.000) 530 / 580 m3/h

Filtrerings effektivitet 91 %
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Effekt Bredd x Höjd x Djup Utförande
11677103055 127/180W 320 x 320 x 134 mm IP 55
18611600037 reservfi ltermattor (5 styck)
18611000000 reservfl äkt 230 V AC

PTF 61.000
Topp monterade fi lterfl äktar

PTF 60.500
Topp monterade fi lterfl äktar

PTF 60.700
Topp monterade fi lterfl äktar

PTFA 60.000
Topp monterade utblåsningsfi lter
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FLH 010 – FLH 045
Värmeelement

Värmeeffekt 10 W 15 W 30 W 45 W
max. yttemperatur 55 °C 65 °C 90 °C 105 °C
Strömförbrukning 10 W 15 W 30 W 45 W
Startström 1,0 A 1,1 A 1,2 A 1,8 A
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Funktionellt omfång 110 – 250 V AC 50/60 Hz

Skyddsklass IP 44 (anslutningskabel)
IP 20 (klämkontaktanslutning)

Vikt 250 g
Konstruktion aluminiumprofi l, ljus eloxerad
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715

Anslutningstyp anslutningskabel (500 mm) 
eller klämkontaktanslutning

Anslutningsklämmans 
spännområde

enpolig: 2 x 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig: 
(förzinkad, med kabeländhylsa, 
med stiftkabelsko) 2 x 0,5 - 1,5 mm2

Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17001005007 70 x 100 x 50 mm FLH 010 med plint
17001005017 70 x 100 x 50 mm FLH 010 med anslutningskabel
17001505007 70 x 100 x 50 mm FLH 015 med plint
17001505017 70 x 100 x 50 mm FLH 015 med anslutningskabel
17003005007 70 x 100 x 50 mm FLH 030 med plint
17003005017 70 x 100 x 50 mm FLH 030 med anslutningskabel
17004505007 70 x 100 x 50 mm FLH 045 med plint
17004505017 70 x 100 x 50 mm FLH 045 med anslutningskabel

FLH 060 – FLH 150
Värmeelement

Värmeeffekt 60 W 75 W 100 W 150 W
max. yttemperatur 105 °C 120 °C 130 °C 150 °C
Strömförbrukning 60 W 75 W 100 W 150 W
Startström 2,5 A 4,5 A 5,0 A 7,5 A
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Funktionellt omfång 110 – 250 V AC 50/60 Hz

Skyddsklass IP 44 (anslutningskabel)
IP 20 (klämkontaktanslutning)

Vikt 250 g
Konstruktion aluminiumprofi l, ljus eloxerad
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715

Anslutningstyp anslutningskabel (500 mm) 
eller klämkontaktanslutning

Värmeelement, termostater
och hygrostater

Anslutningsklämmans 
spännområde

enpolig: 2 x 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig: 
(förzinkad, med kabeländhylsa, 
med stiftkabelsko) 2 x 0,5 - 1,5 mm2

Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17006005007 70 x 175 x 50 mm FLH 060 med plint
17006005017 70 x 175 x 50 mm FLH 060 med anslutningskabel
17007505007 70 x 175 x 50 mm FLH 075 med plint
17007505017 70 x 175 x 50 mm FLH 075 med anslutningskabel
17010005007 70 x 175 x 50 mm FLH 100 med plint
17010005017 70 x 175 x 50 mm FLH 100 med anslutningskabel
17015005007 70 x 250 x 50 mm FLH 150 med plint
17015005017 70 x 250 x 50 mm FLH 150 med anslutningskabel

• för tillämpningar, där t.ex. oavsiktlig beröring
  av värmeelement i kopplingsskåp kan 
  förekomma, där öppna värmekällor inte är
  tillåtna 

FLH-LST 020 – FLH-LST 050
Värmeelement med reglerad 
yttemperatur

Värmeeffekt 20 W 30 W 50 W
max. yttemperatur 55 °C
Strömförbrukning 20 W 30 W 50 W
Startström 1,1 A 1,2 A 2,3 A
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Funktionellt omfång 110 – 250 V AC 50/60 Hz
Skyddsklass IP 44
Vikt 320 g 450 g 770 g
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Konstruktion aluminiumprofi l, ljus eloxerad
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp anslutningskabel (500 mm)

Anslutningsklämmans 
spännområde

enpolig: 2 x 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig: 
(förzinkad, med kabeländhylsa, 
med stiftkabelsko) 2 x 0,5 - 1,5 mm2

Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17002105017 70 x 132 x 50 mm FLH-LST 020 med anslutningskabel
17003105017 70 x 177 x 50 mm FLH-LST 030 med anslutningskabel
17005105017 70 x 252 x 50 mm FLH-LST 050 med anslutningskabel

• passar särskilt bra för användning i små
  höljen eller för punktvis uppvärmning av
  känsliga områden

FLH 010-M – FLH 030-M
Värmeelement mini

Värmeeffekt 20 W 30 W 50 W
max. yttemperatur 95 °C 115 °C 140 °C
Strömförbrukning 20 W 30 W 50 W
Startström 1,0 A 1,1 A 1,2 A
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Funktionellt omfång 110 – 250 V AC 50/60 Hz
Skyddsklass IP 54
Vikt 85 g 120 g 120 g
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Konstruktion aluminiumprofi l, svart eloxerad
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp anslutningskabel (300 mm)
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17000105017 29,5 x 45 x 50 mm FLH 010-M
17000205017 29,5 x 45 x 50 mm FLH 020-M
17000305017 29,5 x 45 x 75 mm FLH 030-M

• för att undvika för låga temperaturer
  eller för hög luftfuktighet i
  kopplingsskåpet

• för att undvika för låga temperaturer
  eller för hög luftfuktighet i
  kopplingsskåpet



Värmeelement, termostater och hygrostater

12

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

• för temperaturreglering i kopplingsskåp
  i kombination med värmeelement för
  kopplingsskåp

FLZ 520 / FLZ 530
Termostater

Utförande FLZ 520 FLZ 530
Kontakttyp öppnare med 

stegkopplare
slutare med 
stegkopplare

Temperaturskillnad för omkoppling < 7K
Punkttolerans för omkoppling ± 4K
max. kopplingseffekt, värde
inom parentes: induktiv last vid 
cos     = 0,6

NCC: 240 V AC / 10 (2)
NOC: 120 V AC / 15 (2)
DC: max. 30 W

Givartyp bimetal
Skyddsklass IP 20
Vikt 50 g
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp skruvplint för kabel 0,5 - 2,5 mm2

passar för drift av värmeelement fl äkt
Godkännande UL, cUL, CSA, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17111000003 40 x 72 x 36 mm FLZ 520 N.C. -20°C ... +40°C
17111000000 40 x 72 x 36 mm FLZ 520 N.C. 0°C ... +60°C
17111001000 40 x 72 x 36 mm FLZ 520 N.C. 0°C ... +60°C (10-pack)
17111000004 40 x 72 x 36 mm FLZ 520 N.C. +20°C ... +80°C
17121000003 40 x 72 x 36 mm FLZ 530 N.O. -20°C ... +40°C
17121000000 40 x 72 x 36 mm FLZ 530 N.O. 0°C ... +60°C
17121001000 40 x 72 x 36 mm FLZ 530 N.O. 0°C ... +60°C (10-pack)
17121000004 40 x 72 x 36 mm FLZ 530 N.O. +20°C ... +80°C

• 2 av varandra oberoende termostater i
  en apparat
• anslutna apparater kan kopplas i olika
  temperaturintervall

FLZ 541 – FLZ 543
Tvilling-termostater

Konstruktion aluminiumprofi l, ljus eloxerad
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp klämkontaktanslutning

Anslutningsklämmans 
spännområde

enpolig: 2 x 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig: 
(förzinkad, med kabeländhylsa, 
med stiftkabelsko) 2 x 0,5 - 1,5 mm2

Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17025010007 85 x 186,5 x 104 mm FLH 250
17040010007 85 x 226,5 x 104 mm FLH 400
18911000000 reservfl äkt 230 V AC

• passar perfekt i större kopplingsskåp
• integrerad fl äkt för snabb och jämn
  värmefördelning

FLH 250 SL
Värmefl äktar

Värmeeffekt 250 W
max. yttemperatur 70 °C
Strömförbrukning 261 W
Startström 1,0 A
Luftfl öde 160 m3/h
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz
Konstruktion aluminiumprofi l, ljus eloxerad
Vikt 1,5 kg
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp klämkontaktanslutning

Anslutningsklämmans 
spännområde

enpolig: 2 x 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig: 
(förzinkad, med kabeländhylsa, 
med stiftkabelsko) 2 x 0,5 - 1,5 mm2

Godkännande CE (UL, cUL under bearbetning)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17025110290 126,5 x 170,5 x 103 mm FLH 250 SL

• för temperaturreglering i kopplingsskåp
  i kombination med värmeelement för
  kopplingsskåp

FLZ 510
Termostater

Utförande FLZ 541 FLZ 542 FLZ 543
Kontakttyp öppnare/

slutare med 
stegkopplare

öppnare/
öppnare med 
stegkopplare

slutare/
slutare med 
stegkopplare

Temperaturskillnad för 
omkoppling < 7K

Punkttolerans för omkoppling ± 4K
max. kopplingseffekt, värde 
inom parentes: induktiv last vid 
cos     = 0,6

NCC: 240 V AC / 10 (2)
NOC: 12 V AC / 15 (2)
DC: max. 30 W

Givartyp bimetall
Skyddsklass IP 20
Vikt 95 g

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17103000003 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 1K -20°C ... +40°C
17103000000 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 1K 0°C ... +60°C
17103001000 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 1K 0°C ... +60°C (10-pack)
17103000004 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 1K +20°C ... +80°C
17105000003 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 3K -20°C ... +40°C
17105000000 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 3K 0°C ... +60°C
17105000004 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 3K +20°C ... +80°C
17106000003 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 7K -20°C ... +40°C
17106000000 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 7K 0°C ... +60°C
17106000004 37 x 64 x 46 mm FLZ 510 7K +20°C ... +80°C

Kontakttyp växlare med stegkopplare
Temperaturskillnad för omkoppling 1K 3K 7K
Punkttolerans för omkoppling ± 3K
max. kopplingseffekt, värde
inom parentes: induktiv last vid 
cos     = 0,6

NCC: 100-250 V AC / 10 (2)
NOC: 100-250 V AC / 5 (2)
DC: max. 30 W

Givartyp bimetall bimetall kapillärgivare
(1,5 m)

Skyddsklass IP 20
Vikt 75 g

• passar perfekt i större kopplingsskåp
• integrerad fl äkt för snabb och jämn
  värmefördelning

FLH 250 – FLH 400
Värmefl äktar

Värmeeffekt 250 W 400 W
max. yttemperatur 70 °C 85 °C
Strömförbrukning 260 W 410 W
Startström 1,1 A 1,8 A
Luftfl öde 50 m3/h (50 Hz) / 61 m3/h (60 Hz)
Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz

Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp skruvplint för kabel 0,5 - 2,5 mm2

passar för drift av fl äkt och värmeelement
Godkännande CE, (på begäran: GOST)
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Apparatmodell mekanisk hygrostat
Kontakttyp växlare med stegkopplare
Inställningsområde 40–90% rel. LF
Temperaturskillnad för 
omkoppling ca. 5%

Punkttolerans för omkoppling ± 4K (50% rel. LF)
max. kopplingseffekt, värde 
inom parentes: induktiv last vid 
cos     = 0,6

NCC: 24-250 V AC / 5 (0,2) - min,100 mA
NOC: 24-250 V AC / 5 (0,2) - min,100 mA
DC: max. 30 W

Givartyp buntband i polyamid
Skyddsklass IP 20
Vikt 55 g
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp skruvplint för kabel 0,5 - 2,5 mm2

passar för drift av fl äkt och värmeelement
Godkännande CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17207000000 37 x 64 x 46 mm FLZ 600
17207000001 37 x 64 x 46 mm FLZ 600 (5-pack)

• för styrning av värmeelement i kopplingsskåp
  eller fi lterfl äktar när inställd relativ luftfuktighet
  överskrids
• samtidig och oberoende övervakning av
  relativ fuktighet och temperatur

FLZ 610
Kombiapparat hygrostat/termostat

Apparatmodell elektronisk kombiapparat hygrostat/termostat
Kontakttyp växlare/relä
Märkspänning 230 V AC 50/60Hz
Inställningsområde 40–90% rel. LF / 0 °C ... +60 °C
Temperaturskillnad för 
omkoppling ca. 2K ± 1K / ca. 4% rel. LF ± 1%

Kontaktövergångsmotstånd < 10 mΩ
max. kopplingseffekt, värde 
inom parentes: induktiv last vid 
cos     = 0,6

NCC: 240 V AC / 10 (2)
NOC: 12 V AC / 15 (2)
DC: max. 30 W

Driftindikator LED
Skyddsklass IP 20
Vikt 85 g
Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp skruvplint för kabel 0,5 - 2,5 mm2

passar för drift av fl äkt och värmeelement
Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17218100000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 610

• för styrning av värmeelement i kopplingsskåp
  eller fi lterfl äktar när inställd relativ luftfuktighet
  överskrids

FLZ 600
Hygrostat

Tillbehör till kopplingsskåp

Ljuskällor T5 T5 T8
Ljusstyrka 450 Lm 640 Lm 700 Lm
Livslängd 8.000 h
Skyddsklass IP 20
Skyddsklass II II I
Anslutningstyp nätkabel med kontakt 

medföljer
kabel 
1,5 m

2 x GST 
18/3

extra anslutningar dörrkon-
takt

integrerad 
dörrbry-
tare

Vikt 0,17 kg 0,26 kg 1,31 kg 1,22 kg
Godkännande GS (ITS) GS (ITS) ENEC (KEMA)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17308210010 430 x 120 x 50 mm PLS 008 Mini kabel
17313210010 320 x 95 x 50 mm PLS 013 Mini kabel
17314010110 110 x 80 x 50 mm PLS 014 kabel 1,5 m
17314010102 110 x 80 x 50 mm PLS 014 2xGST dörrkontakt
17314010103 110 x 80 x 50 mm PLS 014 2xGST dörrbrytare

Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz  ± 10%
Strömförbrukning 0,29 A
Lysrör 15 W
Ljuskällor T8
Ljusstyrka 720 Lm
Livslängd 8.000 h
Skyddsklass IP 20
Skyddsklass I
Elluttag D
Anslutningstyp kabel 

1,5 m
2 x GST 
18/3

2 x GST 
18/3

2 x GST 
18/3

extra anslutningar dörrkon-
takt

integrerad 
dörrbry-
tare

Vikt 1,36 kg 1,25 kg 1,29 kg 1,29 kg
Godkännande ENEC (KEMA)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17315010111 500 x 120 x 50 mm PLS 015 kabel / GST
17315010101 500 x 120 x 50 mm PLS 015 2 x GST
17315010102 500 x 120 x 50 mm PLS 015 2xGST dörrkontakt
17315010103 500 x 120 x 50 mm PLS 015 2xGST dörrbrytare

• för belysning av kopplingsskåp

PLS 015
Specialbelysning för 
kopplingsskåp

Monteringstyp snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715
Anslutningstyp skruvplint för kabel 0,5 - 2,5 mm2

passar för drift av fl äkt och 
värmeelement värmeelement fl äkt

Godkännande UL, cUL, CE, (på begäran: GOST)

• för belysning av kopplingsskåp

PLS 008/013 Mini / PLS 014
Standardlampor för 
kopplingsskåp

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17141000000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 541  0 °C ... +60 °C
17141005000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 541  0 °C ... +60 °C (5-pack)
17142000000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 542  0 °C ... +60 °C
17142005000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 542  0 °C ... +60 °C (5-pack)
17143000000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 543  0 °C ... +60 °C
17143005000 59 x 80,5 x 38 mm FLZ 543  0 °C ... +60 °C (5-pack)

Utförande PLS 008 
Mini

PLS 013 
Mini PLS 014

Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz  ± 10%
Strömförbrukning 0,07 A 0,11 A 0,39 A
Lysrör 8 W 13 W 14 W
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• serietillverkade kopplings- och 
  anslutningsmöjligheter för integration av 
  lampsystem i kopplingsskåpet

PLS-C
Kontakt/förbindelsekabel
för PLS/PLS SL

Isolermaterial PA
Montering snabbkoppling för 35 mm enligt EN 60715

Tvärsnittsarea ledare
enpolig: 0,2 - 4 mm2 /
fi ntrådig: 0,2 - 2,5 mm2 / 
AWG 24 - AWG 12

Avisoleringslängd 8 mm
Normer/godkännande IEC 83, DIN 49440-1 UL

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17401000000 65 x 75 x 75 mm PPS D
17402000000 65 x 75 x 75 mm PPS F
17403000000 65 x 75 x 75 mm PPS USA

• för enkel snabbkoppling på 35 mm
  profi lskenor

PPS
Eluttag

Gänga M12 x 1,5 - 10 mm
Material polyamid 6, o-ring: perbunan
Skyddsklass IP 66, IP 68, IP 69K

Artikelnr. Försäljningsenhet (styck) Utförande
17410050000 5 PPC

• för kompensation av trycksvängningar med
  bibehållande av högsta skyddsklass

PPC
Tryckutjämningskomponent

Fastsättning självhäftande
Material stål, galvaniserat
Vikt ca. 25 g
Bärkraft efter 24 väntetid 500 g

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17411000000 70 x 35 x 7 mm PDR

PDR
Monteringshjälp

Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz  ± 10%
Strömförbrukning 0,16A
Lysrör 8 W
Ljuskällor T5
Ljusstyrka 450 Lm
Livslängd 8.000 h
Skyddsklass IP 20
Skyddsklass I
Anslutningstyp kabel 

1,5 m
utan 
uttag

kabel 
1,5 m

2 x GST 
18/3

2 x GST 
18/3

2 x GST 
18/3

extra anslutningar dörr-
kontakt

integ-
rerad 
dörrbry-
tare

Vikt 0,89 kg 0,75 kg 0,75 kg 0,78 kg 0,82 kg
Godkännande ENEC (KEMA)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17308110010 500 x 120 x 50 mm PLS 008 SL kabel utan uttag
17308110011 500 x 120 x 50 mm PLS 008 SL kabel / GST
17308110001 500 x 120 x 50 mm PLS 008 SL 2 x GST
17308110002 500 x 120 x 50 mm PLS 008 SL 2xGST dörrkontakt
17308110003 500 x 120 x 50 mm PLS 008 SL 2xGST dörrbrytare

• för belysning av kopplingsskåp

PLS 008 SL
Specialbelysning för 
kopplingsskåp

Utförande PPS D PPS F PPS USA
Märkspänning 250 V AC 250 V AC 125 V AC
Märkström 10 A DC / 16 A AC 15 A AC
Material kontakt CuZn37

Märkspänning 230 V AC 50/60 Hz  ± 10%
Strömförbrukning 0,29 A
Lysrör 15 W
Ljuskällor T8
Ljusstyrka 720 Lm
Livslängd 8.000 h
Skyddsklass IP 20
Skyddsklass I
Anslutningstyp kabel 

1,5 m
utan 
uttag

kabel 
1,5 m

2 x GST 
18/3

2 x GST 
18/3

2 x GST 
18/3

extra anslutningar dörr-
kontakt

integ-
rerad 
dörrbry-
tare

Vikt 1,43 kg 1,28 kg 1,30 kg 1,32 kg 1,35 kg
Godkännande ENEC (KEMA)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
17315110010 500 x 120 x 50 mm PLS 015 SL kabel utan uttag
17315110011 500 x 120 x 50 mm PLS 015 SL kabel / GST
17315110001 500 x 120 x 50 mm PLS 015 SL 2 x GST
17315110002 500 x 120 x 50 mm PLS 015 SL 2xGST dörrkontakt
17315110003 500 x 120 x 50 mm PLS 015 SL 2xGST dörrbrytare

Artikelnr. Längd Försäljningsenhet 
(styck) Utförande

17399091090 1 m 1
nätkabel med jordad kontakt 

och GST18/3-uttag
17399591090 1 m 5
17399095090 3 m 1
17399595090 3 m 5
17399091092 1 m 1

nätkabel med 
GST18/3-kontakt

17399591092 1 m 5
17399095092 3 m 1
17399595092 3 m 5
17399091091 1 m 1

nätkabel med 
GST18/3-uttag

17399591091 1 m 5
17399095091 3 m 1
17399595091 3 m 5
17398089093 0,5 m 1

förbindelsekabel med 
GST18/3-kontakt och -uttag

17398589093 0,5 m 5
17398091093 1 m 1
17398591093 1 m 5
17398093093 2 m 1
17398593093 2 m 5

• för belysning av kopplingsskåp

PLS 015 SL
Specialbelysning för 
kopplingsskåp
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• säker 360° alarmering över större avstånd
• direkt- eller vinkelmontering
• slagtålig polykarbonatkåpa

PMF 2030 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz
Driftspänningsområde 195 V – 253 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)

Konstruktion (hölje) montering med vinkeljärn: polykarbonat (pc) 
direktmontering: ABS

Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 30 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt direktmontering 0,75 kg
montering med vinkeljärn 1,25 kg

Inkopplingstid 100 %
Kabelgenomföring montering 
med vinkeljärn M20 x 1,5

Anslutningsplintar enpolig 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal montering)
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21010104000 orange Ø 177 x 185 mm direktmontering
21010105000 röd Ø 177 x 185 mm direktmontering
21010104010 orange Ø 150 x 185 mm montering med vinkeljärn
21010105010 röd Ø 150 x 185 mm montering med vinkeljärn

• 2 blixtkombinationer
• direkt- eller vinkelmontering
• slagtålig polykarbonatkåpa

PMF 2015 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50 / 60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 18 V – 30 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)

Konstruktion (hölje) montering med vinkeljärn: polykarbonat (pc) 
direktmontering: ABS

Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 4- eller 2-faldiga blixtar med 120 blixtar/min.
Blixtenergi 7 joule

Ljuskällornas livslängd efter 12 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt direktmontering 0,75 kg
montering med vinkeljärn 1,25 kg

Inkopplingstid 100 %
Kabelgenomföring montering 
med vinkeljärn M20 x 1,5

Anslutningsplintar enpolig 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal montering)
Godkännande på begäran GOST 

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 18 V – 30 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) aluminium (Al MG Si 1), gul eloxerad
Konstruktion (mark) polykarbonat (pc) med glasfi ber

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21001103000 gul Ø 80 x 242 mm 230 V AC
21001105000 röd Ø 80 x 242 mm 230 V AC
21001803000 gul Ø 80 x 242 mm 24 V DC
21001805000 röd Ø 80 x 242 mm 24 V DC
28710500042 Ø 96 x 100 mm tillbehör - skyddskorg

• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• skapar högsta uppmärksamhet genom
  inställbara blixtserier
• många olika monteringstyper

P 400 STR 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå

Blixtenergi
dubbelblixt 15 + 10 joule @ 0,75 Hz
enkelblixt 15 joule @ 1 Hz
trippelblixt 15 + 10 + 10 joule @ 0,5 Hz

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 632 g 696 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21344103000 gul Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21344105000 röd Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21344403000 gul Ø 140 x 220 mm 24 V AC/DC
21344405000 röd Ø 140 x 220 mm 24 V AC/DC
21394000000 tillbehör - väggfästen
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• synkroniserat blixtljus vid drift av fl era lampor
• många olika monteringstyper

P 400 STS 
Blixtljus

Optiska signalgivare

Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 15 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt 650 g 800 g
Inkopplingstid 100 %
Anslutningstyp enpolig 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2,

Kabelgenomföring M20 x 1,5
Skyddsklass (EN 60529) IP 54 (vertikal montering)
Godkännande på begäran GOST, GL, RMS

• blixtljus med hög effekt i metallkåpan
• konstruerad för larmning utomhus, i foajéer och
  anläggningar

ABL / ABS 
Blixtljus

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21007104000 orange Ø 177 x 185 mm direktmontering 230 V AC
21007105000 röd Ø 177 x 185 mm direktmontering 230 V AC
21007804000 orange Ø 177 x 185 mm direktmontering 24 V DC
21007805000 röd Ø 177 x 185 mm direktmontering 24 V DC
21007104010 orange Ø 150 x 185 mm montering med vinkeljärn 230V AC
21007105010 röd Ø 150 x 185 mm montering med vinkeljärn 230V AC
21007804010 orange Ø 150 x 185 mm montering med vinkeljärn 24 V DC
21007805010 röd Ø 150 x 185 mm montering med vinkeljärn 24 V DC
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• industriell efterföljare till den legendariska belysningen
  i Eiffeltornet
• utomordentlig mekanisk hållfasthet med IP 66, IP 67
  och IK 08

Quadro F12 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 18 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 13 joule

Ljuskällornas livslängd efter 12 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Montering över utvändiga krampor eller invändiga hål
Vikt 600 g
Anslutningstyp fjäderplint 0.08 - 2,5 mm2

Kabelgenomföring 2 x M20 nedtill / 2 x M20/M32 på sidan
Skyddsklass (EN 60529) IP 66, IP 67
Slagtålighet (EN 50102) IK 08
Skyddsklass II
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21041103000 gul 130 x 130 x 130 mm 230 V AC
21041105000 röd 130 x 130 x 130 mm 230 V AC
21041803000 gul 130 x 130 x 130 mm 24 V DC
21041805000 röd 130 x 130 x 130 mm 24 V DC

• hög störningssäkerhet och lång livslängd genom helt 
  elektroniskt invändig funktion
• många olika monteringsmöjligheter - kabelgenomföring
  på sidan eller genom höljets botten

PB 2010 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 185 V – 255 V 18 V – 30 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) ABS, ljusgrå liknande RAL 7035
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 10 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70%
av ljuset

• hög störningssäkerhet och lång livslängd genom
  helt elektroniskt invändig funktion
• många olika monteringsmöjligheter - kabelgenomföring
  på sidan eller genom höljets botten

PB 2005 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 185 V – 255 V 18 V – 30 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) ABS, ljusgrå liknande RAL 7035
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 5 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt 275 g 310 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring M20 x 1,5, på sidan eller nedtill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal/horisontell montering)
Godkännande på begäran GOST, GL, RMS

• hölje och väggfäste av robust, eloxerad aluminium
• passar utmärkt för tuffa industrimiljöer
• slagtålig ljuskåpa

WBL/WBS 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 185 V – 255 V 18 V – 35 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) aluminium (Al Mg Si 1), gul eloxerad
Konstruktion (mark) polykarbonat (pc) med glasfi ber
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 5 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt 260 g 300 g
Anslutningstyp enpolig 0,5 - 2,5 mm2,  fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2,

Kabelgenomföring M20 x 1,5
Skyddsklass (EN 60529) IP 54 (vertikal montering)
Godkännande på begäran GOST, GL, RMS

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21003103000 gul Ø 54 x 200 mm 230 V AC
21003105000 röd Ø 54 x 200 mm 230 V AC
21003803000 gul Ø 54 x 200 mm 24 V DC
21003805000 röd Ø 54 x 200 mm 24 V DC
28710500041 Ø 70 x 89 mm tillbehör - skyddskorg

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21025103000 gul 166 x 128 x 111 mm 230 V AC
21025105000 röd 166 x 128 x 111 mm 230 V AC
21025803000 gul 166 x 128 x 111 mm 24 V DC
21025805000 röd 166 x 128 x 111 mm 24 V DC
28710500040 198 x 144 x 136 mm tillbehör - skyddskorg

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21345103000 gul Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21345105000 röd Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21345403000 gul Ø 140 x 220 mm 24 V AC/DC
21345405000 röd Ø 140 x 220 mm 24 V AC/DC
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 632 g 696 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Vikt 340 g 400 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring M20 x 1,5, på sidan eller nedtill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal/horisontell montering)
Godkännande på begäran GOST, GL, RMS

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21030103000 gul 166 x 128 x 111 mm 230 V AC
21030105000 röd 166 x 128 x 111 mm 230 V AC
21030803000 gul 166 x 128 x 111 mm 24 V DC
21030805000 röd 166 x 128 x 111 mm 24 V DC
28710500040 198 x 144 x 136 mm tillbehör - skyddskorg

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 15 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
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Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21334103000 gul Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21334105000 röd Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21334403000 gul Ø 100 x 150 mm 24 V AC/DC
21334405000 röd Ø 100 x 150 mm 24 V AC/DC
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• det lilla blixtljuset passar för många tillämpningar, utan
  att ta för mycket plats
• montering via invändiga hål eller utvändiga fästöron

PL 105 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) ABS
Ljuskällor blixtrör

• blixtljus för direkt användning på arbetsplatsen
• ingen bländning - men säker larmning
• hölje och väggfäste av robust, eloxerad aluminium

DWBL/DWBS 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 185 V – 255 V 18 V – 35 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) aluminium (Al MG Si 1), gul eloxerad
Konstruktion (mark) polykarbonat (pc) med glasfi ber
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 2,5 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt 290 g 300 g
Anslutningstyp enpolig 0,5 - 2,5 mm2,  fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2,

Kabelgenomföring M20 x 1,5
Skyddsklass (EN 60529) IP 54 (vertikal montering)
Godkännande på begäran GOST, GL, RMS

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21005103000 gul 120 x 144 x 85 mm 230 V AC
21005105000 röd 120 x 144 x 85 mm 230 V AC
21005803000 gul 120 x 144 x 85 mm 24 V DC
21005805000 röd 120 x 144 x 85 mm 24 V DC
28710500041 Ø 70 x 85 mm tillbehör - skyddskorg

• kompakt blixtljus även för trånga utrymmen
• inbyggnadsapparat med bekväm stickkontakt
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa

P 100 STR 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 12 / 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 10 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 0,75 Hz
Blixtenergi 1 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering inbyggnad: Ø 37,5 mm (PG29)
Vikt 105 g 100 g

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 5 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 300 g 325 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• mekaniskt skydd för de elektroniska komponenterna
  för högsta monteringssäkerhet
• många olika monteringstyper

P 300 STR 
Blixtljus

• kompakt plasthölje 
• särskilt avsedd för utomhusbruk tack vare den
  höga skyddsklassen
• montering med hjälp av dolda inre hål

WBLR/WBSR 
Blixtljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 185 V – 255 V 18 V – 35 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) ABS, ljusgrå liknande RAL 7035
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 5 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt 290 g 300 g
Anslutningstyp enpolig 0,5 - 2,5 mm2, fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2,

Kabelgenomföring M20 x 1,5
Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST, GL, RMS

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21004103000 gul 120 x 144 x 85 mm 230 V AC
21004105000 röd 120 x 144 x 85 mm 230 V AC
21004803000 gul 120 x 144 x 85 mm 24 V DC
21004805000 röd 120 x 144 x 85 mm 24 V DC
28710500043 Ø 70 x 85 mm tillbehör - skyddskorg

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21301103000 gul 86 x 83 x 86 mm 230 V AC
21301105000 röd 86 x 83 x 86 mm 230 V AC
21301803000 gul 86 x 83 x 86 mm 24 V DC
21301805000 röd 86 x 83 x 86 mm 24 V DC

Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 1 Hz = 60 blixtar/min.
Blixtenergi 5 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Vikt 200 g
Anslutningstyp skruvklämmor 0,5 - 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 x 1,5
Skyddsklass (EN 60529) IP 56
Godkännande på begäran GOST, UL
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• blinkljus med hög effekt för många olika
  användningsområden
• många olika monteringstyper
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa

P 400 FLF 
Blinkljus

• blinkljus med hög effekt för många olika
  användningsområden
• många olika monteringstyper
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa

P 400 FLH 
Halogen-blinkljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor halogenlampa G6,35/GY6,35
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå

Ljuseffekt 35 W / 40 W  0,5 Hz / 1 Hz / 2 Hz
3 blinkfrekvenser kan väljas

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 535 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

• blinkljus för många olika användningsområden
• många olika monteringstyper
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• som standard med blinkfrekvens som kan väljas på plats

P 300 FLF 
Blinkljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa E14
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå

Ljuseffekt 25 W  0,5 Hz / 1 Hz / 2 Hz
3 blinkfrekvenser kan väljas

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 283 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21341103000 gul Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21341105000 röd Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21341803000 gul Ø 140 x 220 mm 24 V DC
21341805000 röd Ø 140 x 220 mm 24 V DC
28113000016 reservdel - glödlampa 24 V
28113000018 reservdel - glödlampa 230 V
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21331103000 gul Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21331105000 röd Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21331803000 gul Ø 100 x 150 mm 24 V DC
21331805000 röd Ø 100 x 150 mm 24 V DC
28113000011 reservdel - glödlampa 24V
28113000014 reservdel - glödlampa 230V
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa E14
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå

Ljuseffekt 40 W  0,5 Hz / 1 Hz / 2 Hz
3 blinkfrekvenser kan väljas

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 535 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21324103000 gul Ø 60 x 80 mm 230 V AC
21324105000 röd Ø 60 x 80 mm 230 V AC
21324893000 gul Ø 60 x 80 mm 12/24 V AC/DC
21324895000 röd Ø 60 x 80 mm 12/24 V AC/DC
21390000000 tillbehör - väggfäste
21391000000 tillbehör - stativ 137 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21343103000 gul Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21343105000 röd Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21343803000 gul Ø 140 x 220 mm 24 V DC
21343805000 röd Ø 140 x 220 mm 24 V DC
28113000032 reservdel - halogenlampa 24V
28113000034 reservdel - halogenlampa 230V
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 12 / 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 10 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Blixtserie 0,75 Hz
Blixtenergi 1 joule

Ljuskällornas livslängd efter 8 milj. blixtar utsänds fortfarande 70% 
av ljuset

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 89 g 84 g

• kompakt blixtljus även för trånga utrymmen
• ytmonterad apparat för direktmontage eller med
  väggfäste alternativt stativmontering

P 200 STR 
Blixtljus

Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2 med stickkontakt
Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21314103000 gul Ø 60 x 65,5 mm 230 V AC
21314105000 röd Ø 60 x 65,5 mm 230 V AC
21314893000 gul Ø 60 x 65,5 mm 12/24 V AC/DC
21314895000 röd Ø 60 x 65,5 mm 12/24 V AC/DC



O
pt

is
ka

 s
ig

na
lg

iv
ar

e

19

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

• ljusvarnare för 22,5 mm monteringshål
• hög signaleffekt på alla sidor
• hög skyddsklass (IP 65) på höljet

P 22 D 
LED med fast sken för inbyggnad

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Ljuskällor LED-uppsättning
Färger på kåpa vit, orange, röd, grön, blå
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Montering inbyggnad: Ø 22,5 mm
Vikt 90 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65 (för höljet)

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Djup Utförande
23273104000 orange Ø 29 x 52 mm 230 V AC
23273105000 röd Ø 29 x 52 mm 230 V AC
23273804000 orange Ø 29 x 52 mm 24 V AC/DC
23273805000 röd Ø 29 x 52 mm 24 V AC/DC
23292000000 märkfält 25 x 10 mm
23291000000 märkfält 25 x 18 mm

• blinkljus för många olika användningsområden
• många olika monteringstyper
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa

P 300 FLH 
Halogen-blinkljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor halogenlampa G6,35/GY6,35
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå

Ljuseffekt 20 W / 25 W  0,5 Hz / 1 Hz / 2 Hz
3 blinkfrekvenser kan väljas

Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 279 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

• kompakt blinkljus även för trånga utrymmen
• inbyggnadsapparat med bekväm stickkontakt

P 100 FLF 
Blinkljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Ljuseffekt 5 W @ 1 Hz
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering inbyggnad: Ø 37,5 mm (PG29)
Vikt 79 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2 med stickkontakt
Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21311103000 gul Ø 60 x 80 mm 230 V AC
21311105000 röd Ø 60 x 80 mm 230 V AC
21311803000 gul Ø 60 x 80 mm 24 V DC
21311805000 röd Ø 60 x 80 mm 24 V DC
28113000023 reservdel - glödlampa 24V
28113000026 reservdel - glödlampa 230V

Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Ljuseffekt 5 W @ 1 Hz
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 93 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21321103000 gul Ø 60 x 80 mm 230 V AC
21321105000 röd Ø 60 x 80 mm 230 V AC
21321803000 gul Ø 60 x 80 mm 24 V DC
21321805000 gul Ø 60 x 80 mm 24 V DC
28113000023 reservdel - glödlampa 24V
28113000026 reservdel - glödlampa 230V
21390000000 tillbehör - väggfäste
21391000000 tillbehör - stativ 137 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• ljusvarnare för 22,5 mm monteringshål
• hög signaleffekt på alla sidor
• hög skyddsklass (IP 65) på höljet

P 22 DFS 
LED-blinkljus för inbyggnad

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Ljuskällor LED-uppsättning
Färg på kåpa röd
Blink frekvens 1 Hz
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Montering inbyggnad: Ø 22,5 mm
Vikt 90 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65 (för höljet)

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Djup Utförande
23271805000 röd Ø 29 x 62 mm 24 V AC/DC
23271105000 röd Ø 29 x 62 mm 230 V AC
23292000000 märkfält 25 x 10 mm
23291000000 märkfält 25 x 18 mm

• kompakt blinkljus även för trånga utrymmen 
• ytmonterad apparat för direktmontage eller med
  väggfäste alternativt stativmontering
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa

P 200 FLF 
Blinkljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 20 V – 28 V
Material polykarbonat (pc)

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21333103000 gul Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21333105000 röd Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21333803000 gul Ø 100 x 150 mm 24 V DC
21333805000 röd Ø 100 x 150 mm 24 V DC
28113000028 reservdel - halogenlampa 24V
28113000030 reservdel - halogenlampa 230V
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ



Optiska signalgivare

20

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21342613000 gul Ø 140 x 220 mm 12-250 V
21342615000 röd Ø 140 x 220 mm 12-250 V
28113000032 tillbehör - halogenlampa 24V
28113000034 tillbehör - halogenlampa 230V
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• indikatorlampa för många olika användningsområden
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• många olika monteringstyper

P 300 SLF 
Lampa med fast ljus

Ljuskällor glödlampa E14
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 262 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21330623000 gul Ø 100 x 150 mm 12-250 V
21330625000 röd Ø 100 x 150 mm 12-250 V
28113000011 tillbehör - glödlampa 24V
28113000014 tillbehör - glödlampa 230V
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• indikatorlampa för många olika användningsområden
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• många olika monteringstyper

P 300 SLH 
Lampa med fast ljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning 12/24V: max. 20W / 115/230V: max. 25W
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor halogenlampa G6,35 / GY6,35
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 262 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21332613000 gul Ø 100 x 150 mm 12-250 V
21332615000 röd Ø 100 x 150 mm 12-250 V
28113000028 tillbehör - halogenlampa 24V
28113000030 tillbehör - halogenlampa 230V
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 15 W
Material polykarbonat (pc)

• effektstarka indikatorlampor för många olika
  användningsområden
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• många olika monteringstyper

P 400 SLF 
Lampa med fast ljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 40 W
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa E14
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 510 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21340623000 gul Ø 140 x 220 mm 12-250 V
21340625000 röd Ø 140 x 220 mm 12-250 V
28113000016 tillbehör - glödlampa 24V
28113000018 tillbehör - glödlampa 230V
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• effektstarka indikatorlampor för många olika
  användningsområden
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• många olika monteringstyper

P 400 SLH 
Lampa med fast ljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning 12/24V: max.  35W / 115/230V: max. 40W
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor halogenlampa G6,35 / GY6,35
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 510 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21120303000 gul 166 x 128 x 111 mm sockel BA15d
21120105000 röd 166 x 128 x 111 mm sockel E14
28113000000 tillbehör - glödlampa 24V E14
28113000004 tillbehör - glödlampa 230V E14
28710500040 198 x 144 x 136 mm tillbehör - skyddskorg

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 15 W
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) ABS, ljusgrå liknande RAL 7035
Ljuskällor glödlampa BA15d or E14
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 250 g
Kabelgenomföring M20 x 1,5, på sidan eller nedtill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal/horisontell montering)
Godkännande på begäran GOST

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
 Godkännande på begäran GOST• elegant pyramiddesign

• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa

PD 2100 
Lampa med fast ljus
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• signallampor för trafi kljus
• kan enkelt kombineras för horisontell eller
  vertikal anordning
• hög signaleffekt tack vare prismatisk färgkåpa

P 450 TSB 
Trafi kljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 25 W
Drifttyper fast sken
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa E27
Färger på kåpa orange, röd, grön
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste som tillbehör)
Vikt 395 g
Anslutningstyp skruvklämmor 2 x 1,5 mm2

Kabelgenomföring 
(inkl. skarvstycke)

1 x 5-7 mm kabelgenomföring;
2 x M20 kabel entries

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21354654000 orange Ø 140 x 177 mm 12-250 V
21354655000 röd Ø 140 x 177 mm 12-250 V
21354656000 grön Ø 140 x 177 mm 12-250 V
28113000019 tillbehör - glödlampa 24 V
28113000021 tillbehör - glödlampa 230 V
21399000000 tillbehör - väggfäste för singelmontage
21397000000 tillbehör - väggfäste för 2/3-kombination

• kompakt indikatorlampa även för trånga utrymmen
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• många olika monteringstyper

P 200 SLF 
Lampa med fast ljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 5 W
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa BA9s

• kompakt indikatorlampa även för trånga utrymmen
• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• inbyggnadsapparat med bekväm stickkontakt

P 100 SLF 
Lampa med fast ljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 5 W
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering inbyggnad: Ø 37,5 mm (PG29)
Vikt 90 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2 med stickkontakt
Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21310613000 gul Ø 60 x 65,5 mm 12-250 V
21310615000 röd Ø 60 x 65,5 mm 12-250 V
28113000023 tillbehör - glödlampa 24 V
28113000026 tillbehör - glödlampa 230 V

Märkspänning 115/230 V 50/60 Hz 12/24 V DC
Driftspänningsområde 90 V – 253 V 10 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor uppsättning högeffekt-LED
Färg på kåpa klar
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste som tillbehör)
Vikt 410 g
Anslutningstyp skruvklämmor 2 x 1,5 mm2

Kabelgenomföring 
(inkl. skarvstycke)

1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

• signallampor för trafi kljus
• för horisontell eller vertikal anordning
• entydig signalering även vid extremt ljus
  omgivning tack vare genomskinliga kalotter

P 450 TLA 
Trafi kljus

• signallampor för trafi kljus
• för horisontell eller vertikal anordning

P 350 TLA 
Trafi kljus

Märkspänning 115/230 V 50/60 Hz 12/24 V DC
Driftspänningsområde 90 V – 253 V 10 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor uppsättning högeffekt-LED
Färg på kåpa klar
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste som tillbehör)
Vikt 230 g
Anslutningstyp skruvklämmor 2 x 1,5 mm2

Kabelgenomföring
(inkl. skarvstycke)

1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21352644000 orange Ø 100 x 140 mm 115/230 V AC
21352645000 röd Ø 100 x 140 mm 115/230 V AC
21352646000 grön Ø 100 x 140 mm 115/230 V AC
21352634000 orange Ø 100 x 140 mm 12/24 V DC
21352635000 röd Ø 100 x 140 mm 12/24 V DC
21352636000 grön Ø 100 x 140 mm 12/24 V DC
21398000000 tillbehör - väggfäste för singelmontage
21396000000 tillbehör - väggfäste för 2/3-kombination

Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 632 g 696 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21320613000 gul Ø 60 x 80 mm 12-250 V
21320615000 röd Ø 60 x 80 mm 12-250 V
28113000023 tillbehör - glödlampa 24 V
28113000026 tillbehör - glödlampa 230 V
21390000000 tillbehör - väggfäste
21391000000 tillbehör - stativ 137 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21355644000 orange Ø 140 x 177 mm 115/230 V AC
21355645000 röd Ø 140 x 177 mm 115/230 V AC
21355646000 grön Ø 140 x 177 mm 115/230 V AC
21355634000 orange Ø 140 x 177 mm 12/24 V DC
21355635000 röd Ø 140 x 177 mm 12/24 V DC
21355636000 grön Ø 140 x 177 mm 12/24 V DC
21399000000 tillbehör - väggfäste för singelmontage
21397000000 tillbehör - väggfäste för 2/3-kombination

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST
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Anslutningstyp skruvklämmor 2 x 1,5 mm2

Kabelgenomföring
(inkl. skarvstycke)

1 x 5-7 mm kabelgenomföring;
2 x M20 kabel entries

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21351624000 orange Ø 100 x 140 mm 12-250 V
21351625000 röd Ø 100 x 140 mm 12-250 V
21351626000 grön Ø 100 x 140 mm 12-250 V
28113000000 tillbehör - glödlampa 24 V
28113000004 tillbehör - glödlampa 240 V
21398000000 tillbehör - väggfäste för singelmontage
21396000000 tillbehör - väggfäste för 2/3-kombination

• roterande spegeleffekt, obetydlig strömförbrukning
• 4 externt valbara drifttyper

PMF LED-Flex 
LED-fl erfunktionslampa

• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• signaltyp kan väljas på plats (9 lägen)
• många olika monteringstyper

P 400 LDA 
LED-fl erfunktionslampa

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 12/24 V DC
Driftspänningsområde 207 V – 253 V 10 V – 50 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor uppsättning högeffekt-LED
Färger på kåpa gul, orange, röd, grön, blå
Drifttyper 9 internt valbara drifttyper
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 595 g 845 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

• optimal belysning genom prismatisk färgkåpa
• signaltyp kan väljas på plats (9 lägen)
• många olika monteringstyper

P 300 LDA 
LED-fl erfunktionslampa

Märkspänning 115/230 V 50/60 Hz 12/24 V DC
Driftspänningsområde 90 V – 253 V 10 V – 50 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor uppsättning högeffekt-LED
Färger på kåpa gul, orange, röd, grön, blå
Drifttyper 9 internt valbara drifttyper
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21348103000 gul Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21348105000 röd Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21348903000 gul Ø 140 x 220 mm 12/24 V DC
21348905000 röd Ø 140 x 220 mm 12/24 V DC
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)

Konstruktion (hölje) montering med vinkeljärn: polykarbonat (pc) 
direktmontering: ABS

Ljuskällor LED; 8 x 2 styck (version med 3 chip)
Färger på kåpa orange, röd, grön, blå

Drifttyper fast sken, blinkande sken 1,5 Hz, blixt 1 Hz, 
roterande ljus 2,5 Hz

Ljuskällornas livslängd > 50.000 h

Vikt montering med vinkeljärn: 900 g, 
direktmontering 620 g

Anslutningstyp fjäderplint 0.08 – 2,5 mm2

Kabelgenomföring montering med vinkeljärn: M20 x 1,5
Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal montering)
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21151644007 orange Ø 150 x 185 mm 230 V AC montering med vinkeljärn
21151645007 röd Ø 150 x 185 mm 230 V AC montering med vinkeljärn
21151634007 orange Ø 150 x 185 mm 24VAC/DC montering med vinkeljärn
21151635007 röd Ø 150 x 185 mm 24VAC/DC montering med vinkeljärn
21151644006 orange Ø 177 x 185 mm 230 V AC direktmontering
21151645006 röd Ø 177 x 185 mm 230 V AC direktmontering
21151634006 orange Ø 177 x 185 mm 24 V AC/DC direktmontering
21151635006 röd Ø 177 x 185 mm 24 V AC/DC direktmontering

Ljuskällor 2 x glödlampa E14
Färger på kåpa orange, röd, grön
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste som tillbehör)
Vikt 380 g
Anslutningstyp skruvklämmor 2 x 1,5 mm2

Kabelgenomföring 
(inkl. skarvstycke)

1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21353624000 orange Ø 140 x 177 mm 12-250 V
21353625000 röd Ø 140 x 177 mm 12-250 V
21353626000 grön Ø 140 x 177 mm 12-250 V
28113000000 tillbehör - glödlampa 24 V
28113000004 tillbehör - glödlampa 240 V
21399000000 tillbehör - väggfäste för singelmontage
21397000000 tillbehör - väggfäste för 2/3-kombination

• signallampor för trafi kljus
• kan enkelt kombineras för horisontell eller vertikal
  anordning
• hög signaleffekt tack vare prismatisk färgkåpa

P 350 TSB 
Trafi kljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 15 W
Drifttyper fast sken
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor glödlampa E14
Färger på kåpa orange, röd, grön
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste som tillbehör)
Vikt 210 g

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC

Driftspänningsområde 95 V – 253 V 10 V – 60 V AC / 
15 V – 40 V DC

• signallampor för trafi kljus
• kan enkelt kombineras för horisontell eller vertikal
  anordning
• även för säkerhetsrelaterade tillämpningar tack
  vare 2 ljuskällor

P 450 TDB 
Trafi kljus

Märkspänning 12 – 250 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 2 x 15 W
Drifttyper fast sken (redundant)
Material polykarbonat (pc)
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• kompakt LED-ljus även för trånga utrymmen
• många olika monteringstyper

P 200 LDA 
LED-ljus

Märkspänning 115/230 V 50/60 Hz 12/24 V DC
Driftspänningsområde 90 V – 253 V 10 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor 9 hög effekt LED
Färger på kåpa gul, orange, röd, grön, blå
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 78 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21328643000 gul Ø 60 x 80 mm 115/230 V AC
21328645000 röd Ø 60 x 80 mm 115/230 V AC
21328633000 gul Ø 60 x 80 mm 12/24 V DC
21328635000 röd Ø 60 x 80 mm 12/24 V DC
21390000000 tillbehör - väggfäste
21391000000 tillbehör - stativ 137 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• kompakt LED-ljus även för trånga utrymmen
• inbyggnadsapparat med bekväm stickkontakt

P 100 LDA 
LED-ljus

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21338103000 gul Ø 140 x 150 mm 115/230 V AC
21338175000 röd Ø 100 x 150 mm 115/230 V AC
21338903000 gul Ø 140 x 150 mm 12/24 V DC
21338905000 röd Ø 140 x 150 mm 12/24 V DC
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• för tuffa krav i industrimiljöer
• 4 internt och externt valbara drifttyper
• seriemässig nätenhet för stort intervall

Quadro LED-Flex 
LED-fl erfunktionslampa

Märkspänning 115/230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC

Driftspänningsområde 95 V – 253 V 10 V – 60 V AC / 
15 V – 40 V DC

Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor LED; 8 x 2 styck (version med 3 chip)
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå

Drifttyper fast sken, blinkande sken 1,5 Hz, blixt 1 Hz, 
roterande ljus 2,5 Hz

Ljuskällornas livslängd ≥ 50.000 h
Vikt 500 g
Anslutningstyp fjäderplint
Kabelgenomföring 2 x M20 nedtill / 2 x M20/M32 på sidan
Skyddsklass (EN 60529) IP 66, IP 67
Slagtålighet (EN 50102) IK 08
Skyddsklass II
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21104643000 gul 130 x 130 x 130 mm 115/230 V AC
21104645000 röd 130 x 130 x 130 mm 115/230 V AC
21104633000 gul 130 x 130 x 130 mm 24 V AC/DC
21104635000 röd 130 x 130 x 130 mm 24 V AC/DC

• vibrations- och slagtålig
• utmärkt belysning av färgkåpan med
  hjälp av spridningslins

PD 2100-LED 
LED-ljus

Vikt 380 g 270 g
Anslutningsplintar fi ntrådig 0,14 - 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 x 1,5, either på sidan eller nedtill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55 (vertikal/horisontell montering)
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd x Djup Utförande
21120613000 gul 166 x 128 x 111 mm 230 V AC
21120615000 röd 166 x 128 x 111 mm 230 V AC
21120603000 gul 166 x 128 x 111 mm 24 V AC/DC
21120605000 röd 166 x 128 x 111 mm 24 V AC/DC
28710500040 198 x 144 x 136 mm tillbehör - skyddskorg

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC

Driftspänningsområde 207 V – 253 V AC: 18 V - 27 V 
DC: 19 V - 30 V

Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) ABS, ljusgrå liknande RAL 7035
Ljuskällor LED
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h

Märkspänning 115/230 V 50/60 Hz 12/24 V DC
Driftspänningsområde 90 V – 253 V 10 V – 30 V
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor 9 hög effekt LED
Färger på kåpa gul, orange, röd, grön, blå
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv

Vikt 285 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Montering inbyggnad: Ø 37,5 mm (PG29)
Vikt 93 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2 med stickkontakt
Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21318643000 gul Ø 60 x 65,5 mm 115/230 V AC
21318645000 röd Ø 60 x 65,5 mm 115/230 V AC
21318633000 gul Ø 60 x 65,5 mm 12/24 V DC
21318635000 röd Ø 60 x 65,5 mm 12/24 V DC

• tillåten enligt AVV, uppfyller ICAO bilaga 14, 
  band 1, kapitel 6
• integrerad funktionsövervakning med
  potentialfri felkontakt

POL 32-M / POL 10-M 
LED-hinderbelysning

Utförande POL 32-M POL 10-M

Märkspänning 115/230 V 
50/60 Hz

12/24 V 
DC

115/230 V 
50/60 Hz

12/24 V 
DC

Driftspänningsområde 85–265 V 9,6-28,8 V 85–265 V 9,6-28,8 V
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (sockel) polybutylentereftalat  (PBT)
Ljuskällor LED-uppsättning (röd)
Färg på kåpa klar
Ljusstyrka (DIN 5037) > 32 cd > 10 cd
Ljuskällornas livslängd > 50.000 h
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Reservdels kåpor
för optiska signalgivare

Artikelnr. Färg på kåpa för lampor
28710500000 klar Quadro-serien
28710500001 vit Quadro-serien
28710500002 gul Quadro-serien
28710500003 orange Quadro-serien
28710500004 röd Quadro-serien
28710500005 grön Quadro-serien
28710500006 blå Quadro-serien
28710500007 klar WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500008 vit WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500009 gul WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500010 orange WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500011 röd WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500012 grön WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500013 blå WBL/WBS / WBLR/WBSR / DWBL/DWBS
28710500014 klar ABL/ABS
28710500015 vit ABL/ABS
28710500016 gul ABL/ABS
28710500017 orange ABL/ABS
28710500018 röd ABL/ABS
28710500019 grön ABL/ABS
28710500020 blå ABL/ABS
28710500021 klar PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500022 vit PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500023 gul PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500024 orange PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500025 röd PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500026 grön PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500027 blå PB 2005 / PB 2010 / PMB / PD
28710500028 klar PL 105
28710500029 vit PL 105
28710500030 gul PL 105
28710500031 orange PL 105
28710500032 röd PL 105
28710500033 grön PL 105
28710500034 blå PL 105
28710500035 klar PMF-serien
28710500036 orange PMF-serien
28710500037 röd PMF-serien
28710500038 grön PMF-serien
28710500039 blå PMF-serien
28710500045 klar P 100-serien / P 200-serien
28710500046 gul P 100-serien / P 200-serien
28710500047 orange P 100-serien / P 200-serien
28710500048 röd P 100-serien / P 200-serien
28710500049 grön P 100-serien / P 200-serien
28710500050 blå P 100-serien / P 200-serien
28710500051 klar P 300 RTH, slät kåpa
28710500052 gul P 300 RTH, slät kåpa
28710500053 orange P 300 RTH, slät kåpa
28710500054 röd P 300 RTH, slät kåpa
28710500055 grön P 300 RTH, slät kåpa
28710500056 blå P 300 RTH, slät kåpa
28710500057 klar P 300-serien1, prismatisk kåpa
28710500058 gul P 300-serien1, prismatisk kåpa
28710500059 orange P 300-serien1, prismatisk kåpa
28710500060 röd P 300-serien1, prismatisk kåpa
28710500061 grön P 300-serien1, prismatisk kåpa
28710500062 blå P 300-serien1, prismatisk kåpa
28710500063 klar P 400 RTH, slät kåpa
28710500064 gul P 400 RTH, slät kåpa
28710500065 orange P 400 RTH, slät kåpa
28710500066 röd P 400 RTH, slät kåpa
28710500067 grön P 400 RTH, slät kåpa
28710500068 blå P 400 RTH, slät kåpa
28710500069 klar P 400-serien1, prismatisk kåpa
28710500070 gul P 400-serien1, prismatisk kåpa
28710500071 orange P 400-serien1, prismatisk kåpa
28710500072 röd P 400-serien1, prismatisk kåpa
28710500073 grön P 400-serien1, prismatisk kåpa
28710500074 blå P 400-serien1, prismatisk kåpa

1 utan RTH version

• mycket hög signaleffekt tack vare användning
  av halogenlampor
• många olika monteringstyper

P 300 RTH 
Roterande spegelljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor halogenlampa G6,35 / GY6,35
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Varvtal ca. 180 varv/min. -1

Livslängd > 5.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 370 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
1 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21337103000 gul Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21337105000 röd Ø 100 x 150 mm 230 V AC
21337803000 gul Ø 100 x 150 mm 24 V DC
21337805000 röd Ø 100 x 150 mm 24 V DC
21392000000 tillbehör - väggfäste
21393000000 tillbehör - stativ 140 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

• mycket hög signaleffekt tack vare användning
  av halogenlampor
• många olika monteringstyper

P 400 RTH 
Roterande spegelljus

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Material polykarbonat (pc)
Ljuskällor halogenlampa G6,35 / GY6,35
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Varvtal ca. 180 varv/min. -1

Livslängd > 5.000 h
Konstruktion bajonettfattning med låsskruv
Montering ytmontage (väggfäste och stativ som tillbehör)
Vikt 578 g
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Kabelgenomföring 1 x 5-7 mm kabelgenomföring nedtill;
2 x M20 kabelgenomföring på sidan

Skyddsklass (EN 60529) IP 65
Godkännande på begäran GOST

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21347103000 gul Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21347105000 röd Ø 140 x 220 mm 230 V AC
21347803000 gul Ø 140 x 220 mm 24 V DC
21347805000 röd Ø 140 x 220 mm 24 V DC
21394000000 tillbehör - väggfäste
21395000000 tillbehör - stativ 145 mm
28250200000 tillbehör - vägghållare för stativ

Vikt ca. 750 g

Anslutningsplintar enpolig 0,5 - 2,5 mm2  - H05/07)V-U,
fi ntrådig 0,5 - 1,5 mm2,  - H05/07)V-K

Skyddsklass (EN 60529) IP 68
Godkännande AVV / ICAO

Artikelnr. Färg på kåpa Bredd x Höjd Utförande
21105681005 klar Ø 114 x 240 mm POL 32-M, 115/230 V AC
21105671005 klar Ø 114 x 240 mm POL 32-M, 12/24 V DC
21105641005 klar Ø 114 x 240 mm POL 10-M, 115/230 V AC
21105631005 klar Ø 114 x 240 mm POL 10-M, 12/24 V DC
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• modulkonstruktion med 6 olikfärgade komponenter
  samt ljudmodul
• för stativmontering
• ljuset förstärks genom invändiga prismor i de slagtåliga,
  värmebeständiga och dammtäta polykarbonatkåporna
  och är väl synligt från alla sidor

BR 35 Stativmontering
Signaltorn

• modulkonstruktion med 6 olikfärgade komponenter
  samt ljudmodul
• för golvmontering, kan även användas med vinkel
• ljuset förstärks genom invändiga prismor i de slagtåliga,
  värmebeständiga och dammtäta polykarbonatkåporna
  och är väl synligt från alla sidor

BR 35 Golvmontering
Signaltorn

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Material (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) acrylonitril butadien styrol (ABS)
Konstruktion (rör) rostfritt stål
Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 35 mm kvadratisk
Ljudtrycksnivå ljudmodul 75 dB (A)
Ljusstyrka 3 W max. 4 W

Anslutningsplintar enpolig: 1,5 mm2, 
fi ntrådig: 0,14 – 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

Signaltorn

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Material (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) acrylonitril butadien styrol (ABS)
Konstruktion (rör) rostfritt stål
Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 35 mm kvadratisk
Ljudtrycksnivå ljudmodul 75 dB (A)
Ljusstyrka 3 W max. 4 W

Anslutningsplintar enpolig: 1,5 mm2, 
fi ntrådig: 0,14 – 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd Utförande
22080101000 Ø 60 x 228 mm 230 V AC, med 1 nivå
22080102000 Ø 60 x 276 mm 230 V AC, med 2 nivåer
22080103000 Ø 60 x 324 mm 230 V AC, med 3 nivåer
22080104000 Ø 60 x 372 mm 230 V AC, med 4 nivåer
22080801000 Ø 60 x 228 mm 24 V DC, med 1 nivå
22080802000 Ø 60 x 276 mm 24 V DC, med 2 nivåer
22080803000 Ø 60 x 324 mm 24 V DC, med 3 nivåer
22080804000 Ø 60 x 372 mm 24 V DC, med 4 nivåer

22080100000 Ø 60 x 324 mm 230 V AC, med 3 nivåer fast färgföljd;
upptill: röd, mitten: gul, nedtill: grön

22080800000 Ø 60 x 324 mm 24 V DC, med 3 nivåer fast färgföljd;
upptill: röd, mitten: gul, nedtill: grön

28235808000 monteringsset ljudmodul
28235200020 monteringsvinkel av plast

Artikelnr. Bredd x Höjd Utförande
22081101000 Ø 60 x 228 mm 230 V AC, med 1 nivå
22081102000 Ø 60 x 276 mm 230 V AC, med 2 nivåer
22081103000 Ø 60 x 324 mm 230 V AC, med 3 nivåer
22081104000 Ø 60 x 372 mm 230 V AC, med 4 nivåer
22081801000 Ø 60 x 228 mm 24 V DC, med 1 nivå
22081802000 Ø 60 x 276 mm 24 V DC, med 2 nivåer
22081803000 Ø 60 x 324 mm 24 V DC, med 3 nivåer
22081804000 Ø 60 x 372 mm 24 V DC, med 4 nivåer
28235808000 monteringsset ljudmodul
28235200020 monteringsvinkel av plast

• modulkonstruktion med 6 olikfärgade komponenter
  samt ljudmodul
• för rörmontering, kan även användas med vinkel
• ljuset förstärks genom invändiga prismor i de slagtåliga,
  värmebeständiga och dammtäta polykarbonatkåporna
  och är väl synligt från alla sidor

BR 35 Rörmontering 
Signaltorn

Artikelnr. Bredd x Höjd Utförande
22082101000 Ø 35 x 228 mm 230 V AC, med 1 nivå
22082102000 Ø 35 x 276 mm 230 V AC, med 2 nivåer
22082103000 Ø 35 x 324 mm 230 V AC, med 3 nivåer
22082104000 Ø 35 x 372 mm 230 V AC, med 4 nivåer
22082801000 Ø 35 x 228 mm 24 V DC, med 1 nivå
22082802000 Ø 35 x 276 mm 24 V DC, med 2 nivåer
22082803000 Ø 35 x 324 mm 24 V DC, med 3 nivåer
22082804000 Ø 35 x 372 mm 24 V DC, med 4 nivåer
28235808000 monteringsset ljudmodul
28235200010 monteringsvinkel av metall

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Material (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) acrylonitril butadien styrol (ABS)
Konstruktion (rör) rostfritt stål
Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 35 mm kvadratisk
Ljudtrycksnivå ljudmodul 75 dB (A)
Ljusstyrka 3 W max. 4 W
Anslutningstyp kabel, längd 0,5 m
Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

• modulkonstruktion med 6 olikfärgade komponenter
  samt ljudmodul
• för Ø 20,5 mm monteringshål
• ljuset förstärks genom invändiga prismor i de slagtåliga,
  värmebeständiga och dammtäta polykarbonatkåporna
  och är väl synligt från alla sidor

BR 35 Inbyggnad
Signaltorn

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Material (kåpa) polykarbonat (pc)
Konstruktion (hölje) PA
Ljuskällor glödlampa BA9s
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 35 mm kvadratisk
Ljudtrycksnivå ljudmodul 75 dB (A) @ 1 m
Ljusstyrka 3 W max. 4 W
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Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Blinkserie 1,5 Hz
Material (kåpa) polykarbonat (pc)

Sockel BA15d för glödlampor eller LED 
(ljuskällor ingår inte)

Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 54 mm
Vikt 90 g
Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Färg på kåpa Utförande
28250051050 röd modul med blinkljus 230 V AC
28250051060 grön modul med blinkljus 230 V AC
28250051070 blå modul med blinkljus 230 V AC
28250058010 klar modul med blinkljus 24 V DC
28250058030 gul modul med blinkljus 24 V DC
28250058040 orange modul med blinkljus 24 V DC

kan endast användas i kombination med bas- och ändmodul

• signaltorn i modulkonstruktion med robusta höljen
  för användning inomhus och utomhus
• modul med blinkljus for fi lament lamps or LED

BR 50 Modul med blinkljus
för signaltorn

Reservdels ljuskällor
för BR 35
Glödlampor / LED

Artikelnr. Ljuskällor Utförande
28813000000 glödlampa 230 V AC 3 W, 5-pack
28813000001 glödlampa 115 V AC 3 W, 5-pack
28813000002 glödlampa 24 V DC 4 W, 5-pack
28813000003 glödlampa 12 V DC 4 W, 5-pack
28613000000 LED 12 V / 24 V DC, vit
28613000001 LED 12 V / 24 V DC, gul
28613000002 LED 12 V / 24 V DC, röd
28613000003 LED 12 V / 24 V DC, grön
28613000004 LED 12 V / 24 V DC, blå

Reservdels ljusfi lter 
för BR 35

Artikelnr. Färg Utförande
28810500000 klar ljusfi lter för BR 35
28810500001 gul ljusfi lter för BR 35
28810500002 orange ljusfi lter för BR 35
28810500003 röd ljusfi lter för BR 35
28810500004 grön ljusfi lter för BR 35
28810500005 blå ljusfi lter för BR 35

• signaltorn i modulkonstruktion med robusta höljen
  för användning inomhus och utomhus
• upp till 5 moduler med 6 färger på kåpan kan enkelt
  kombineras efter behag även i efterhand genom enkel
  snabbkoppling

BR 50 Bas- och ändmodul
för signaltorn

Konstruktion (hölje) acrylonitril butadien styrol (ABS)
Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Utförande
28250010000 bas- och ändmodul för signaltorn BR 50

moduler måste beställas separat

1

2

3

4

5

BR 50 Signaltorn
Modulkonstruktion

ändmodul

ljus- eller ljudmodul

ljusmoduler

basmodul

monteringstillbehör

Märkspänning 12 V - 253 V (ljuskällor ingår inte)
Strömförbrukning max. 7 W
Material (kåpa) polykarbonat (pc)
Sockel BA15d för glödlampor eller LED
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 54 mm
Vikt 80 g
Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

• signaltorn i modulkonstruktion med robusta höljen
  för användning inomhus och utomhus
• modul med fastsken för glödlampor eller LED
• upp till 5 moduler med 6 färger på kåpan kan enkelt
  kombineras efter behag även i efterhand genom enkel
  snabbkoppling

BR 50 Modul med fastsken
för signaltorn

Artikelnr. Bredd x Höjd Utförande
22083101000 Ø 35 x 228 mm 230 V AC, med 1 nivå
22083102000 Ø 35 x 276 mm 230 V AC, med 2 nivåer
22083103000 Ø 35 x 324 mm 230 V AC, med 3 nivåer
22083104000 Ø 35 x 372 mm 230 V AC, med 4 nivåer
22083801000 Ø 35 x 228 mm 24 V DC, med 1 nivå
22083802000 Ø 35 x 276 mm 24 V DC, med 2 nivåer
22083803000 Ø 35 x 324 mm 24 V DC, med 3 nivåer
22083804000 Ø 35 x 372 mm 24 V DC, med 4 nivåer
28235808000 monteringsset ljudmodul

Artikelnr. Färg på kåpa Utförande
28250040010 klar modul med fastsken
28250040030 gul modul med fastsken
28250040040 orange modul med fastsken
28250040050 röd modul med fastsken
28250040060 grön modul med fastsken
28250040070 blå modul med fastsken

kan endast användas i kombination med bas- och ändmodul

• ljuskällor med sockel BA9s 

Montering inbyggnad: Ø 20,5 mm
Anslutningstyp kabel, längd 0,5 m
Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)
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Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Ljudtrycksnivå 85 dB (A)
Konstruktion (hölje) polykarbonat (pc)
Montering måste användas som översta modul
Vikt 230 g
Skyddsklass (EN 60529) IP 43
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

Artikelnr. Höjd Utförande
28250150010 100 mm rör med fot
28250150020 250 mm rör med fot
28250150040 400 mm rör med fot
28250160010 100 mm gängat rör med vinkel 
28250160020 250 mm gängat rör med vinkel 
28250160040 400 mm gängat rör med vinkel 

28250220000 packning för ljusmodul + bas modul för IP 65
(1 x per ljusmodul + 1 x basmodul)

28250230000 rörpackning för IP 65
vid stativ- eller rörmontering

28250210000 packning för direktmontage IP 65
28250200000 väggfäste i plast med kåpa

• för många olika variationsmöjligheter: stativ-,
  rör- eller direktmontering möjlig
• enkelt handhavande

BR 50 Monteringstillbehör
för signaltorn

Ljuskällor för BR 50
Glödlampor / LED

Artikelnr. Ljuskällor Utförande
28213000004 glödlampa 230 V AC, 7 W
28213000000 glödlampa 24 V DC, 7 W
28213000005 glödlampa 230 V AC, 5 W
28213000001 glödlampa 24 V DC, 5 W
28213000013 LED standard plus 230 V AC, vit
28213000014 LED standard 230 V AC, vit
28213000015 LED standard 230 V AC, gul
28213000016 LED standard 230 V AC, röd
28213000017 LED standard plus 230 V AC, grön
28213000018 LED standard 230 V AC, grön
28213000019 LED standard plus 230 V AC, blå
28213000020 LED standard 230 V AC, blå
28213000006 LED standard 24 V AC/DC, vit
28213000007 LED standard plus 24 V AC/DC, gul
28213000008 LED standard 24 V AC/DC, gul
28213000009 LED standard plus 24 V AC/DC, röd
28213000010 LED standard 24 V AC/DC, röd
28213000011 LED standard 24 V AC/DC, grön
28213000012 LED standard 24 V AC/DC, blå

• glödlampor med lamphållare BA15d 
• LED med tillval „plus“ = extra ljus
• LED med extremt lång livslängd, stöt-,
  vibrations- och blinktåliga

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde - 15% / + 10% - 15% / + 20%
Blixtenergi 0,6 joule 1 joule
Material (kåpa) polykarbonat (pc)
Ljuskällor blixtrör
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Diameter kåpa 54 mm
Vikt 90 g
Skyddsklass (EN 60529) IP 54
Godkännande CE, UL, (på begäran: GOST)

• signaltorn i modulkonstruktion med robusta höljen
  för användning inomhus och utomhus
• blixtljusmodul med upp till 1 joule blixtenergi
• upp till 5 moduler med 6 färger på kåpan kan enkelt
  kombineras efter behag även i efterhand genom enkel
  snabbkoppling

BR 50 Modul med blixtljus
för signaltorn

• signaltorn i modulkonstruktion med robusta höljen
  för användning inomhus och utomhus
• ljudmodul med 85 dB(A) ljudtrycksnivå
• upp till 5 moduler med 6 färger på kåpan kan enkelt
  kombineras efter behag även i efterhand genom enkel
  snabbkoppling

BR 50 Ljudmodul
för signaltorn

Artikelnr. Färg på kåpa Utförande
28250071010 klar modul med blixtljus 230 V AC
28250071030 gul modul med blixtljus 230 V AC
28250071040 orange modul med blixtljus 230 V AC
28250078050 röd modul med blixtljus 24 V DC
28250078060 grön modul med blixtljus 24 V DC
28250078070 blå modul med blixtljus 24 V DC

kan endast användas i kombination med bas- och ändmodul

Artikelnr. Utförande
28250081000 ljudmodul 230 V AC
28250088000 ljudmodul 24 V DC

kan endast användas i kombination med bas- och ändmodul

Konstruktion stativmontering rörmontering direktmontering
Konstruktion (sockel) acrylonitril butadien styrol (ABS)
Konstruktion (rör) rostfritt stål
Gängat rör 30 mm, M16 x 1,5
Vikt ca. 220 g ca. 200 g ca. 180 g
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• integrerat skydd mot förväxling av poler
• automatisk synkronisering av fl era ljudlarm
• integrerad reglering av ljudstyrkan

SON 2 
Ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10 % ± 25%
Material UL 94 VO & 5VA klassifi cerat ABS
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 32 / 3 larm i tre nivåer
Vikt 400 g 300 g
Anslutningsplintar 0,5 – 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 / 4 uttag förberedda, på sidan och baktill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55
Godkännande (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23220100010 86 x 86 x 89,5 mm 230 V AC
23220800010 86 x 86 x 64,5 mm 24 V DC

• integrerat skydd mot förväxling av poler
• automatisk synkronisering av fl era ljudlarm
• integrerad reglering av ljudstyrkan

SON F1 
Ljudlarm

• för tuffa krav i industrimiljöer
• 31 olika toner kan väljas med intern omkopplare

DS 5 
Ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 19 V – 29 V
Material aluminium pressgods GD-Al Si12 CU
Ljudtrycksnivå 105 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 31
Vikt 2,15 kg 1,95 kg

• för tuffa krav i industrimiljöer
• 31 olika toner kan väljas med intern omkopplare

DS 10 
Ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 19 V – 29 V
Material aluminium pressgods GD-Al Si12 CU
Ljudtrycksnivå 110 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 31
Vikt 2,15 kg 1,95 kg
Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelförskruvningens 
spännområde 8 – 12 mm

Kabelgenomföring
2 x M20
1 x förkromad mässingsförskruvning, 
1 x förkromad mässingsplugg

Skyddsklass (EN 60529) IP 66, IP 67

Godkännande VdS, EN 54-3 / 
(på begäran: RMS, GL, UL, GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23111100000 133,5 x 133,5 x 143 mm 230 V AC
23111800000 133,5 x 133,5 x 143 mm 24 V DC

• extremt slagtålig plast
• obetydlig strömförbrukning vid höga ljudnivåer 
• breda användningsområden på sjukhus, i
  förvaltningsbyggnader och tekniska anläggningar

PA 100 
Ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10 % 10 V – 30 V
Material ABS, självsläckande
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 15 dB via potentiometer
Larmsignaler 32 / 3 larm i tre nivåer
Vikt 370 g 260 g
Kabelgenomföring M20-uttag
Skyddsklass (EN 60529) IP 56

Godkännande VdS, EN 54-3 / 
(på begäran: RMS, GL, UL, GOST)

Märkspänning 24 V DC
Driftspänningsområde 10 V – 30 V
Material UL 94 VO & 5VA klassifi cerat ABS
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 10 / 2 larm i tre nivåer
Vikt 260 g
Anslutningsplintar 0,5 – 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 / 4 uttag förberedda, på sidan och baktill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55
Godkännande (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23250800010 86 x 86 x 64,5 mm 24 V DC

Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelförskruvningens 
spännområde 8 – 12 mm

Kabelgenomföring
2 x M20
1 x förkromad mässingsförskruvning, 
1 x förkromad mässingsplugg

Skyddsklass (EN 60529) IP 66, IP 67

Godkännande VdS, EN 54-3 / 
(på begäran: RMS, GL, UL, GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23106100000 133,5 x 133,5 x 143 mm 230 V AC
23106800000 133,5 x 133,5 x 143 mm 24 V DC

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23010100000 87 x 87 x 79 mm 230 V AC
23010900000 87 x 87 x 79 mm 24 V DC
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• för 28,6 mm monteringshål
• garanterat hög skyddsklass (IP 65) för höljet

P 28 DMC 
Summer för inbyggnad

Utförande P 28 DMC948 P 28 DMC201 P 28 DMC301
Märkspänning 48 V DC 110 V AC 230 V AC
Driftspänningsområde 9 V – 48 V 30 V – 120 V 130 V – 230 V
Material plast "NORYL® N-190“, UL 49-VO, svart
Ljudtrycksnivå 91 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion upp till 20 dB
Drifttyper kontinuerlig ton
Vikt 40 g
Montering inbyggnad: Ø 28,6 mm
Anslutningstyp fl atstiftdon, 6,3 mm bred, 0,8 mm tjock
Skyddsklass (EN 60529) IP 65

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23260700000 Ø 35,8 x  38,2 mm P 28 DMC948
23260160000 Ø 35,8 x  38,2 mm P 28 DMC201
23260110000 Ø 35,8 x  38,2 mm P 28 DMC301

• för 28,6 mm monteringshål
• garanterat hög skyddsklass (IP 65) för höljet
• 2 olika signaltyper i en apparat

P 28 DMB530 
Summer för inbyggnad

Märkspänning 30 V DC
Driftspänningsområde 5 V – 30 V
Material plast „NORYL® N-190“, UL 49-VO, svart
Ljudtrycksnivå 91 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion upp till 20 dB
Drifttyper kontinuerlig ton / pulserande ton
Vikt 40 g
Montering inbyggnad: Ø 28,6 mm
Anslutningstyp fl atstiftdon, 6,3 mm bred, 0,8 mm tjock
Skyddsklass (EN 60529) IP 65

• extremt slagtålig plast
• obetydlig strömförbrukning vid höga ljudnivåer 
• breda användningsområden på sjukhus, i
  förvaltningsbyggnader och tekniska anläggningar

PA 110 
Ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10 % 10 V – 30 V
Material ABS, självsläckande
Ljudtrycksnivå 110 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 12 dB via potentiometer
Larmsignaler 45 / 3 larm i tre nivåer
Vikt 2,1 kg 1,8 kg
Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20-uttag
Skyddsklass (EN 60529) IP 66

Godkännande VdS, EN 54-3 / 
(på begäran: RMS, GL, UL, GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23020100000 168 x 168 x 156,5 mm 230 V AC
23020900000 168 x 168 x 156,5 mm 24 V DC

• extremt slagtålig plast
• obetydlig strömförbrukning vid höga ljudnivåer 
• breda användningsområden på sjukhus, i
  förvaltningsbyggnader och tekniska anläggningar

PA 120 
Ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10 % 10 V – 30 V
Material ABS, självsläckande
Ljudtrycksnivå 120 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 10 dB via potentiometer
Larmsignaler 45 / 3 larm i tre nivåer
Vikt 2,7 kg 2,1 kg
Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20-uttag
Skyddsklass (EN 60529) IP 66

Godkännande VdS, EN 54-3 / 
(på begäran: RMS, GL, UL, GOST)

• för 22,5 mm monteringshål
• garanterat hög skyddsklass (IP 65) för höljet

P 22 DBZ 
Summer för inbyggnad

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V AC/DC
Material polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 80 dB (A) @ 10 cm
Drifttyper pulserande ton
Vikt 30 g
Anslutningsplintar skruvklämmor 1,5 mm2

Montering inbyggnad: Ø 22,5 mm
Skyddsklass (EN 60529) IP 65

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23270100000 Ø 29 x 62 mm 230 V AC
23270800000 Ø 29 x 62 mm 24 V AC/DC
23292000000 tillbehör - märkfält 25 x 10 mm
23291000000 tillbehör - märkfält 25 x 18 mm

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23025100000 190 x 190 x 191,5 mm 230 V AC
23025900000 190 x 190 x 191,5 mm 24 V DC

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23265800000 Ø 35,8 x  38,2 mm P 28 DMB530

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10 % 10 V – 30 V
Material ABS, självsläckande
Ljudtrycksnivå 105 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 15 dB via potentiometer
Larmsignaler 32 / 3 larm i tre nivåer
Vikt 1 kg 0,75 kg
Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20-uttag
Skyddsklass (EN 60529) IP 66

Godkännande VdS, EN 54-3 / 
(på begäran: RMS, GL, UL, GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23016100000 130 x 130 x 132 mm 230 V AC
23016800000 130 x 130 x 132 mm 24 V DC

• extremt slagtålig plast
• obetydlig strömförbrukning vid höga ljudnivåer 
• breda användningsområden på sjukhus, i
  förvaltningsbyggnader och tekniska anläggningar

PA 106 
Ljudlarm
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• skyddad mot förväxling av poler
• automatisk synkronisering i systemdrift
• obetydlig strömförbrukning

SON FL1 
Blixt-ljudlarm

Märkspänning 24 V DC 12 V DC
Driftspänningsområde 20 V – 28 V 10 V – 14 V
Konstruktion (hölje) UL 94 VO & 5VA klassifi cerat ABS
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) ± 3 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 10 / 2 larm i tre nivåer

• hög tillförlitlighet och lång livslängd
• 31 olika ljudsignaler kan ställas in
• extremt ljus tack vare 13 joule blixtenergi

DSF 5 
Blixt-ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 19 V – 29 V
Material (housing sounder) aluminium pressgods GD-Al Si12 CU
Material (housing blixt) ABS, självsläckande
Material (lens blixt) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 105 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 31
Blixtenergi 13 joule
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 2,6 kg
Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelförskruvningens 
spännområde 8 – 12 mm

Kabelgenomföring
2 x M20
1 x förkromad mässingsförskruvning, 
1 x förkromad mässingsplugg

Skyddsklass (EN 60529) IP 66, IP 67
Godkännande (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23252804010 86 x 172 x 83 mm 24 V DC orange
23252805010 86 x 172 x 83 mm 24 V DC röd

Ljuskällor xenon blixtrör
Blixtenergi 5 joule
Blink frekvens 1 Hz
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 260 g
Anslutningsplintar 0,5 – 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 / 4 uttag förberedda, på sidan och baktill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55
Godkännande (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23107105000 133,5 x 263,5 x 143 mm 230 V AC, röd
23107805000 133,5 x 263,5 x 143 mm 24 V DC, röd

Ljuskällor xenon blixtrör
Blixtenergi 0,25 joule
Blixt frekvens 1 Hz
Färger på kåpa klar, orange, röd, grön, blå
Vikt 400 g 300 g
Anslutningsplintar 0,5 – 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 / 4 uttag förberedda, på sidan och baktill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55
Godkännande (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23240103010 86 x 86 x 102 mm 230 V AC gul
23240105010 86 x 86 x 102 mm 230 V AC röd
23240803010 86 x 86 x 77 mm 24 V DC gul
23240805010 86 x 86 x 77 mm 24 V DC röd

• skyddad mot förväxling av poler
• automatisk synkronisering i systemdrift
• obetydlig strömförbrukning

SON 4L 
Blixt-ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10% ± 25%
Konstruktion (hölje) UL 94 VO & 5VA klassifi cerat ABS
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 32 / 3 larm i tre nivåer

• skyddad mot förväxling av poler
• automatisk synkronisering i systemdrift
• obetydlig strömförbrukning

SON 4L
LED-blink-ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10% ± 25%
Konstruktion (hölje) UL 94 VO & 5VA klassifi cerat ABS
Konstruktion (kåpa) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 32 / 2 larm i tre nivåer
Ljuskällor 5 hög effekt LED
Blink frekvens 2 Hz
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 400 g 300 g
Anslutningsplintar 0,5 – 2,5 mm2

Kabelgenomföring M20 / 4 uttag förberedda, på sidan och baktill
Skyddsklass (EN 60529) IP 55
Godkännande (på begäran: GOST)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23241103010 86 x 86 x 102 mm 230 V AC orange
23241105010 86 x 86 x 102 mm 230 V AC röd
23241803010 86 x 86 x 77 mm 24 V DC orange
23241805010 86 x 86 x 77 mm 24 V DC röd

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23272105000 Ø 29 x 62 mm 230 V AC, röd
23272805000 Ø 29 x 62 mm 24 V DC, röd
23292000000 tillbehör - märkfält 25 x 10 mm
23291000000 tillbehör - märkfält 25 x 18 mm

• för 22,5 mm monteringshål
• utrymmesbesparande kombination av summer
  och LED-blinkljus
• enkel elanslutning

P 22 DBF LED-blinkljus för 
inbyggnad med summer

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Ljuskällor LED-uppsättning
Blink frekvens 1 Hz
Färg på kåpa röd
Ljudtrycksnivå 80 dB (A) @ 10 cm
Drifttyper pulserande ton
Vikt 90 g
Montering inbyggnad: Ø 22,5 mm
Anslutningstyp skruvklämmor 1,5 mm2

Skyddsklass (EN 60529) IP 65 (för höljet)

Optisk-akustiska signalgivare
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Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10% 20 V – 28 V
Material (housing sounder) ABS, självsläckande
Material (housing blixt) ABS, självsläckande
Material (lens blixt) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 110 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 12 dB via potentiometer
Larmsignaler 45 / 3 larm i tre nivåer
Blixtenergi 5 joule
Blixtserie 1 Hz
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 2,3 kg 2,0 kg
Kabelgenomföring M20
Skyddsklass (EN 60529) IP 56
Godkännande (på begäran: GOST, UL)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23060104000 168 x 252 x 168 mm 230 V AC, orange
23060105000 168 x 252 x 168 mm 230 V AC, röd
23060404000 168 x 252 x 168 mm 24 V DC, orange
23060805000 168 x 252 x 168 mm 24 V DC, röd

• blixtljus och ljudlarm kan anslutas separat
• 45 olika ljudsignaler

PAB 120 
Blixt-ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10% 20 V – 28 V
Material (housing sounder) ABS, självsläckande
Material (housing blixt) ABS, självsläckande
Material (lens blixt) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 120 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 10 dB via potentiometer
Larmsignaler 45 / 3 larm i tre nivåer
Blixtenergi 5 joule
Blixtserie 1 Hz
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 2,9 kg 2,3 kg
Kabelgenomföring M20
Skyddsklass (EN 60529) IP 56
Godkännande (på begäran: GOST, UL)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23065103000 190 x 273 x 191,5 mm 230 V AC, gul
23065105000 190 x 273 x 191,5 mm 230 V AC, röd
23065803000 190 x 273 x 191,5 mm 24 V DC, gul
23065805000 190 x 273 x 191,5 mm 24 V DC, röd

• blixtljus och ljudlarm kan anslutas separat
• 45 olika ljudsignaler

PAB 110 
Blixt-ljudlarm

• blixtljus och ljudlarm kan anslutas separat
• automatisk synkronisering vid reglering av
  fl era apparater

PAB 100 
Blixt-ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10 % 20 V – 28 V
Material (housing sounder) ABS, självsläckande
Material (housing blixt) ABS, självsläckande
Material (lens blixt) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 100 dB (A) @ 1 m
Ljudnivåreduktion med - 15 dB via potentiometer
Larmsignaler 32 / 3 larm i tre nivåer
Blixtenergi 5 joule
Blixtserie 1 Hz
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 570 g 460 g
Kabelgenomföring M20
Skyddsklass (EN 60529) IP 56
Godkännande (på begäran: GOST, UL)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23050103000 87 x 174 x 83 mm 230 V AC, gul
23050105000 87 x 174 x 83 mm 230 V AC, röd
23050803000 87 x 174 x 83 mm 24 V DC, gul
23050805000 87 x 174 x 83 mm 24 V DC, röd

• blixtljus och ljudlarm kan anslutas separat
• automatisk synkronisering vid reglering av
  fl era apparater

PAB 106 
Blixt-ljudlarm

Ljudnivåreduktion med - 15 dB via potentiometer
Larmsignaler 32 / 3 larm i tre nivåer
Blixtenergi 5 joule
Blixtserie 1 Hz
Färger på kåpa klar, vit, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 1200 g 460 g
Kabelgenomföring M20
Skyddsklass (EN 60529) IP 56
Godkännande (på begäran: GOST, UL)

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23056103000 130 x 213 x 132 mm 230 V AC, gul
23056104000 130 x 213 x 132 mm 230 V AC, orange
23065803000 130 x 213 x 132 mm 24 V DC, gul
23065804000 130 x 213 x 132 mm 24 V DC, orange

• hög tillförlitlighet och lång livslängd
• 31 olika ljudsignaler kan ställas in
• extremt ljus tack vare 13 joule blixtenergi

DSF 10 
Blixt-ljudlarm

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde ± 10% 20 V – 28 V
Material (housing sounder) ABS, självsläckande
Material (housing blixt) ABS, självsläckande
Material (lens blixt) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 105 dB (A) @ 1 m

Artikelnr. Bredd x Höjd x Djup Utförande
23112105000 133,5 x 263,5 x 143 mm 230 V AC, röd
23112805000 133,5 x 263,5 x 143 mm 24 V DC, röd

Märkspänning 230 V 50/60 Hz 24 V DC
Driftspänningsområde 195 V – 253 V 19 V – 29 V
Material (housing sounder) aluminium pressgods GD-Al Si12 CU
Material (housing blixt) ABS, självsläckande
Material (lens blixt) polykarbonat (pc)
Ljudtrycksnivå 110 dB (A) @ 1 m
Larmsignaler 31
Blixtenergi 13 joule
Färger på kåpa klar, gul, orange, röd, grön, blå
Vikt 2,6 kg
Anslutningsplintar max. 2,5 mm2

Kabelförskruvningens
spännområde 8 – 12 mm

Kabelgenomföring
2 x M20 
1 x förkromad mässingsförskruvning, 
1 x förkromad mässingsplugg

Skyddsklass (EN 60529) IP 66, IP 67
Godkännande (på begäran: GOST)
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Ytterligare höjdpunkter i den huvudkatalogenYtterligare höjdpunkter i den huvudkatalogen

Apparatskåpsklimatisering
• Kylaggregat

• Luft-/vatten-värmeväxlare

• Returkylaggregat

Signalteknik
• Ex-signalgivare

• Art illumintaion (Konstbelysning)

Använd er också av Pfannenbergs mångåriga erfarenhet när 
det gäller temperaturreglering av kopplingsskåp och signalte-
knik. Våra prisvärda lösningar kommer att övertyga er också.
Vi ser framemot erat samtal eller skicka gärna ett e-postmedde-
lande till sales.support@pfannenberg.com.
Beställ våran huvudkatalog redan idag.


