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DTFI/DTI 9021
CLIMATISEURS 230–340 W

ACCESSOIRES Pièce NUMÉRO D’ARTICLE

Système externe  
d’évaporation du condensat 1 18314000001

Bouteille de récupération de condensat 1 18314000100

D’autres versions de l’appareil et d’autres tensions électriques peuvent être trouvés à www.pfannenberg.fr et aussi sur demande.

• design compact, idéal pour armoires électriques,  
pupitres de commande et unités de commande plats

• message de diagnostic par affichage de service
• contact défaillances et porte, intégré
• en option disponible avec un système intégré d’évaporation du condensat

Variantes DTFI:

• montage simple et rapide sans percer
• petite hauteur de structure pour intégrer dans  

les armoires électriques de machine
•  découpe compatible avec la 3e et 4e génération  

de ventilateurs à filtre, taille 6

PRODUIT DTFI 9021 DTI 9021
NUMÉRO D’ARTICLE SC 13293149055 13293141055 13293144055 13293041055 13293044055 Unité

DONNÉES

Tension nominale ±10 %
AC 50 | 60 AC  60 AC 50 | 60 AC 60 Hz

400 2~1 230 115 230 115 V

Puissance frigorifique 
selon EN 14511

L35/L35 230 | 290 320 | 340 320 320 | 340 320

WL35/L45 220 | 280 300 | 330 250 300 | 330 250

Puissance absorbée L35/L35 200 | 200 230 | 240 240 230 | 240 240

Consommation de courant L35/L35 1 | 0.9 1.6 2.7 1.6 2.7
A

Courant de démarrage L35/L35 6.6 | 5.9 11.7 | 10.9 11.4 11.7  | 10.9 11.4

Débit d’air sans  
entraves

interne 282
m3/h

externe 282

Protection par fusibles T 2 4 4 4 4 A

Type de raccordement borne de connexion à ressorts avec fiche jointe

Niveau de bruit selon EN ISO 3741 < 62 dB (A)

Poids (sans emballage) 22 16 17 kg

Températures ambiantes +15 … +45 | + 59 … + 113
°C | °F

Plage de réglage (réglable) + 25 … + 45 | + 77 … + 113; réglage usine + 35 | + 95

Réfrigérant R134a 350 g

Facteur de marche 100 %

Gestion de condensat par drain; système intégré d‘évaporation du condensat optional

Indice de protection  
selon EN 60529

IP 54 envers l’armoire électrique, si utilisation conforme aux prescriptions fournies par le fabricant

IP 34 envers l’environnement, si utilisation conforme aux prescriptions fournies par le fabricant

Design
bâti tôle en acier galvanisée

capot galvanisé | revêtement par poudre électrostatique (200 °C) | acier inoxydable sur demande

Couleur RAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

1 adapté à diverse tension d’alimentation (voir fiche technique). 
Pour plus d’information sur le réglage du contacteur de protection moteur, merci de vous reporter à la fiche technique. Cette information est incluse 
dans la livraison ou peut-être trouvée sur www.pfannenberg.fr.
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DTFI/DTI 9021

Kälteleistung
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Températures ambiantes TA [°C]

Puissance frigorifique 
Q0 [W]

Température interne
de l’armoire électrique  Ti

Caractéristiques de puissance frigorifique

DTFI 9021 DTI 9021

DTFI X Y 115V | 230V Y 400V Z1 Z2 K L
mm 385 326 464 75 177 291 291

DTI X Y 115V | 230V Z1 Z2 A B C D E
mm 385 329 178 74 289 304 304 210 7.5

Découpes de montage Ø 8 mm et rayons de la découpe R20
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