DTS 3161 (NEMA 3R/4) | DTS 3181 (NEMA 4/4X)
CONDIZIONATORI 1140-1235 W

e Soluzione costruttiva compatta, ideale per armadi elettrici di
piccole e grandi dimensioni, per il raffreddamento di punti caldi
e Particolarmente adatto per I'industria alimentare
e per applicazioni outdoor
e Grado di protezione elevata IP 56, senza necessita di manutenzione
e Guarnizione NEMA tipo 3R/4 omologata UL integrata nell’alloggiamento
e Condensatore con passo alette 3 mm, protezione altamente
efficace contro I’aria ambiente fortemente contaminata
e Sistema di evaporazione condensa integrato

PRODOTTO DTS 3161 (NEMA 3R/4) DTS 3181 (NEmA 4/4x)

CODICE ARTICOLO SC | 13385436355 | 13385441355 | 13385444355 | 13385436158 | 13385441158 | 13385444158
CODICE ARTICOLO LAP' | 13385436375 | 13385441375 | 13385444375 | 13385436178 | 13385441178 | 13385444178

DATI
. . AC 50160 AC 60 AC 50| 60 AC 60 Hz
Tensione nominale =10 %
460 3~ 230 115 460 3~ 230 115 ')
secondo EN 14511 L35/L50 350 570 - 350 570 - w
Potenza assorbita L35/L35 1200 795 845 1200 795 845
Corrente assorbita L35/L35 2 4 7 2 4 7 A
Corrente di spunto L35/L35 15 10 15 15 10 15
Volume aria a interno 300 s
. m?/h
bocca libera externo 190
Protezione T 4 | 8 12| 4 | 8 12 A
Tipo di collegamento collegamento ad innesto incluso con spina
Rumorosita secondo EN IS0 3741 <70 dB (A)
Peso (senza imballo) 42 | 40 | 44 | 42 kg
. SC 0..4551+32... +131
Temperatura ambiente
LAP —-40 ... +55 / —40 ... + 131 °C1°F
Campo di regolazione (regolabile) +25...+451+ 77 ... + 113; settaggio di fabbrica + 35 | + 95
Refrigerante R134a 400 g
Ciclo di lavoro utile 100 %
Separazione condensa sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento
3R/4 verso I'armadio elettrico, B
Grado di protezione in se usato come da specifica
conformita alla norma 478X B verso I'armadio elettrico,
NEMA se usato come da specifica
1 verso I’'ambiente, se usato come da specifica
alloggiamento lamiera d’acciaio zincato lamiera d’acciaio zincato
Tipo di costruzione i ivesti i
p cover zincato | rivestimento elsttrostatlco a polvere T4 e o
(200 °C)
Colore RAL 7035 | altri colori a richiesta -

" LAP (Low Ambient Package): contiene un riscaldatore per armadi elettrici a 900 W e un termostato da collocare nell‘armadio elettrico
Per ulteriori informazioni circa la corretta regolazione del salvamotore si prega di consultare la scheda tecnica.
Esse sono contenute nella documentazione fornita all‘atto della consegna del dispositivo o visitando il sito: www.pfannenberg.it.
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Pfannenberg %’
ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY 4
Bottiglia raccogli condensa 1 18314000100
Inserto per filtro 1 18881500009

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all’indirizzo www.pfannenberg.it
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Fori di fissaggio @ 8 mm
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