
P R O D U C T S   C A L E N TA D O R E S ,  T E R M O S TAT O S  E  H I G R Ó S TAT O S

PRODUCTO FLH 020 LST FLH 030 LST FLH 050 LST
CÓDIGO ARTÍCULO con borne 17002105007 17003105007 17005105007

Unidad
CÓDIGO ARTÍCULO con cable de 

conexión 17002105017 17003105017 17005105017

DATOS

Potencia calorífica (Tamb = +20 °C) 20 30 50 W

Tensión nominal ±10 %
AC 50 | 60 Hz

230 V

Campo de funcionamiento 110–250 V  AC 50 | 60 Hz

Máx. corriente de arranque 1.1 1.2 2.3 A

Máx. temperatura de superficie 551

°C
Temperatura de empleo –40 … +70

Grado de protección 
si se usa según las especificaciones IP 44 (cable de conexión) e IP 20 (conexión con borne por encastre)

Clase de protección I

Estructura del dispositivo perfil de aluminio, anodizado de color claro

Tipo de montaje fijación a presión para un perfil de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715

Tipo de conexión cable de conexión (500 mm) o borne por encastre

Peso 320 450 770 g

ACCESORIOS CÓDIGO ARTÍCULO

Termostato 17111000000

Higróstato 17207000000
Ventilador en el interior del armario 
eléctrico 18110000000

Otras versiones del dispositivo y tensiones encontrarlos en www.pfannenberg.es y a solicitud.

FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST
CALENTADORES RADIALES CON 
TEMPERATURA DE SUPERFICIE LIMITADA 20−50 W

La serie de calentadores radiales FLH con temperatura de  
la superficie del cuerpo calentador comprende tres variantes 
con potencia calorífica de 10, 20 y 50 vatios. Las aplicaciones 
típicas se encuentran en las instalaciones de edificios, donde 
es posible que se produzca un contacto accidental con  
calentadores radiales situados dentro de armarios eléctricos,  
en zonas donde las disposiciones de seguridad no admiten  
el uso de fuentes de calor abiertas, o donde elementos  
estructurales adyacentes están sometidos a los efectos  
negativos de desarrollos de calor muy alto.

1 temperatura de superficie para la máx. temperatura interna de + 35 °C
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Medidas

mm FLH 020 LST FLH 030 LST FLH 050 LST
X 70 70 70

Y1 95 140 215

Y2 37 37 37

Z 50 50 50

L 500 500 500
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