RISCALDATORI, TERMOSTATI E IGROSTATI

PFH
RISCALDATORI COMPATTI 2001200 W

e Elevato rapporto potenza-volume = design compatto e di dimensioni ridotte
e Ampio range di potenza termica in un unico alloggiamento (200-1200 W)

e Riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC

* Montaggio a parete o su guida DIN

e Ridotta temperatura superficiale

e Protezione dita in corrispondenza dell’ingresso e uscita

CODICE ARTICOLO 230V 17020610030 17030610030 17040610030 17050610030 e
nita
CODICE ARTICOLO 115V 17020615030 17030615030 17040615030 17050615030

DATI

Potenzialita calorifica (Ta = +10 °C) 200 300 400 500 w
Mass. corrente di spunto 2 3 4 5 A
Mass. Protezione T 6 10

Mass. temperatura di superficie 55 °C
Volume aria 50 mé/h

CODICE ARTICOLO 230V 17065610030 17080610030 17099610030 17099910030 "
nita
CODICE ARTICOLO 115V 17065615030 17080615030 17099615030 | |

DATI

Potenzialita calorifica (Ta = +10 °C) 650 800 1000 1200 w
Mass. corrente di spunto 7 8 10 12
Mass. Protezione T 10 A
Mass. temperatura di superficie 70 °C
Volume aria 50 80 mé/h
Temperatura di impiego —40 ... +70 °C
Grado di protezione » P 20
se usato come da specifica
Tensione nominale =10 % ACS0 160z

230 v
Campo di funzionamento 104 — 127 V 0 207 — 258 V AC 50 | 60 Hz
Classe di protezione ]
Struttura del dispositivo plastica UL 94V-0, nero
Tipo di montaggio fissaggio a scatto per un profilo di 35 mm in conformita alla norma EN 60715 o viti 4 x M5 (non incluse)
Tipo di collegamento collegamento con morsetto a innesto
Peso 740 g

Igrostato

17207000000

Ventilatore interno armadio elettrico

18110000000

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all’indirizzo www.pfannenberg.it
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Schema elettrico

I E] M1: ventilatore

E1: elemento riscaldante PTC
N X1: collegamento
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