FILTERFANS 4.0

PF 66.000 EMC | PFA 60.000 EMC
ECOOL WENTYLATORY FILTRUJACE | FILTR WYLOTOWY 640-785 m3/h

e rozmiar montazowy 6, przeptyw powietrza do 785 m?/h

e trzy klasy efektywnosci, kompatybilne wyciecie

® bezpieczne potgczenie stykowe dzieki ulepszonym
sprezynom stykowym siatki ekranujace;j

e rodzaj ochrony IP 54 i IP 55, typ NEMA 12

e dopuszczenie UL, cUL

e odpornosc na dziatanie promieniowania UV (wariant IP 55)

e wyciecie kompatybilne z rozmiarem montazowym 6,

3-ciej i 4-tej generaciji

PRODUKTY PF 66.000 EMC I

NUMER ARTYKULU IP 54 11866022055 11866102055 11866152055 Jm—
edanostka
NUMER ARTYKULU IP 55 11866023055 11866103055 11866153055

DANE
L . AC 50 | 60 Hz

Napiecie znamionowe =10 %

400 3~ 1 460 3~ | 230 | 115 v
Swobodny przeptyw IP 54 640 | 653
powietrza IP 55 7701785 .

m®/h

Przeptyw powietrza w IP 54 445 | 445
potaczeniu IP 55 490 | 501
Pobér mocy 120 | 155 120 1 160 110 1 160 w
Pobor pradu 0.26 1 0.25 0.5310.72 0.9611.4 A
Poziom hatasu wedtug EN IS0 3741 63 | 64 dB (A)

Ciezar 3.43 kg
zacisk sprezynowy

Typ podtaczenia

Bezpiecznik 6 A
Rodzaj ochrony wedtug IP 54 Typ NEMA 12 - filtr standardowy
EN 60529 / UL 50 IP 55 Typ NEMA 12 - filtr harmonijkowy
L B IP 54 %
Stopien filtracji 91 E—
IP 55
Klasa jakosci maty IP 54
filtracyjnej G4
wedtug DIN EN 779 IP 55
Czas pracy 100 %
Rodzaj tozyska tozysko toczne
Zywotno$é L., (+ 40 °C)’ 40000 h

Zakres temperatury

—-40 ... +551-40 ... +131 °C I °F

Design (obudowa IP 54 wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego formowanego metodg wtryskowa,
i ochrona przed samogasngce UL 94 VO

przyp?dk.owym IP 55 dodatkowo: odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV)
dotknigciem)

Ostona EMC stal szlachetna

Kolor RAL 7035 | inne kolory dostepne na zyczenie

Filtr wylotowy 11960002055
Czesci maty filtracyjne ‘ 5 sztuk IP54: 18611600033; IP55: 18611600037
Termostat 17121000000
Hygrostat 17207000000
Pokrywy do ochrony przed negatywnym 18102000020

dziataniem warunkéw pogodowych

Dalsze informacje techniczne znajda Panistwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl

' Pojecie awarii wentylatora obowigzuje gdy dane pradu i predkosci sa odchylone od normy lub gdy pracujacy wentylator

wydaje nietypowe odgtosy.
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Wykresy charakterystyk mocy chiodzenia Wykres cisnienia statycznego :
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Wymiary
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