FILTERFANS 4.0

PTF 60.500 | PTF 60.700 | PTF 61.000 | PTFA 60.000
ECOOL Ventilatori con filtroS FOR ROOF MOUNTING |
ECOOL TOP Griglie con filtro FOR ROOF MOUNTING 350-1000 m%h

e 2 dimensioni, portata aria fino a 1000 m3/h

e Tre classi di potenza, dima compatibile

e Grado di protezione IP 33 e IP 54

e Condotto di aerazione ottimale e distribuzione uniforme della
temperatura (viene supportata la convezione naturale
dell’aria)

¢ Montaggio senza utensili, sistema di fissaggio rapido
brevettato

e Approvazione UL, cUL

PRODOTTO PTF 60.500 PTF 60.700 PTF 61.000 -

CODICE ARTICOLO IP54 | 11685101055 | 11685151055 | 11687102055 | 11687152055 | 11681102055 | 11681152055
CODICE ARTIGOLO IP 33 | 11685100055 | 11685150055 | 11687100055 | 11687150055 | 11681100055 | 11681150055

DATI
Tensione nominale =10 % ACSO 180
230 | 115 230 | 115 230 | 115 v

Portata aria a IP 54 350 600 880
bocca libera IP 33 500 800 1000
Portata aria in IP 54 242 400 570 m?/h
combinazione con griglie
con filtro IP 33 310 450 650
Potenza assorbita 4 x 28129 4x29124 801100 75190 1201 160 1101160
Corrente assorbita 4x0.210.2 4x0.310.3 0.3510.45 0.66 1 0.8 0.5310.72 0.96 1.4 A
Rumorosita secondo EN IS0 3741 67 69 77 dB (A)
Peso 4.8 4.1 4.3 kg
Tipo di collegamento morsettiera
Protezione 6 A
Grado di protezione EN 60529 / UL 50 IP 33 1IP 54

o o ) IP 54 81 %
Efficienza di filtrazione ;

IP 33 0 (nessun elemento filtrante)

Qualita dell’elemento IP 54 G4
filtrante secondo EN 779 IP 33 nessun elemento filtrante
Ciclo di lavoro utile 100 %
Tipo di cuscinetto cuscinetti a sfera
Durata utile L,, (+ 40 °C)’ approx. 500002 approx. 40000 h
Campo di temperatura -15 ... +55 | +5 ... +131 °C | °F
Design (housing and protection lamiera di acciaio, cover rivestito a polvere;
against accidental contact) alloggiamento a scatto in termoplastica a iniezione (ABS-FR), autoestinguente, UL 94 VO
Colore RAL 7035 | altri colori a richiesta
hooEssoR——————————oopeeamoo0——
Panni filtro | 20 pezzi 18611600124 | 18611600143 | 18611600039 |
Termostato 17121000000
Hygrostat 17207000000

Altre informazioni tecniche sono reperibili su Internet all’indirizzo www.pfannenberg.it

' si ha un guasto del ventilatore quando i dati relativi alla corrente e al numero di giri divergono
o in presenza di rumorosita sospetta durante il funzionamento.
2L, (+25 °C)
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ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY
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X 436 470 470 436
Y 436 470 470 436
Z1 72 95 95 72
Z2 34 57 57 34
Al 291 291 291 291
B? 291 291 291 291

" per materiale di spessore fino a 2 mm
+ 1 mm per materiale di spessore > 2 mm < 3 mm
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