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Электрические данные BExBG L1D
Номинальное напряжение 230 В AC

Номинальная частота 50 / 60 гц

Рабочий диапазон напряжения ± 10%

Номинальное потребление тока 70 ма

CветоДиоДная ламПа
BExBG L1D ATEX

светодиодная лампа идеально подходит для любых видов монтажа: 
на стену, на пол, на потолок.
• категории 2G (зоны 1 и 2), 2D (зоны 21 и 22)
• большая клеммная коробка для удобства монтажа
• также доступны версии с клеммной  

коробкой повышенной безопасности
• корпус выполнен из очень прочного, устойчивого к морской  

воде, алюминия, защитная сетка из нержавеющей стали
• может быть установлена в любые рабочие положения
• всего могут быть выбраны 9 различных режимов работы
• 2 дополнительных режима работы могут быть управляемы снаружи

Механические данные BExBG L1D
Система защиты Ex d IP 67

Маркировка 1
II 2G EEx d IIC T4 или T5

II 2G EEx de IIC T4 или T5
II 2D T135°C или T100°C

Категория (область использования) 2G (зона 1, 2)
2D (зона 21, 22)

Свидетельство о соответствии KEMA 01 ATEX 2006 X

Объем тестирования KEMA

Источник света 32 светодиода

Цвет линзы жёлтый, оранжевый, красный, зеленый, синий

Температурный класс T T4 / T135°C при Ta - 50 °C ... + 55 °C
T5 / T100°C при Ta - 50 °C ... + 40 °C

Температура хранения - 50 °C … + 70 °C

Относительная влажность 90%

Рабочий цикл 100%

Срок службы лампы > 50.000 часов

Материал

линзы стекло

корпус литой алюминий, устойчивый к соленой воде, морской класс LM6, красный (RAL 3000)

защитная сетка и скобка нержавеющая сталь

Тип соединения 1 x 4 мм2 или 2 x 2,5 мм2

Кабельный вход 1 2 x M20, один из которых открыт, опционально PG13,5 или 1/2“ NPT

Вес 2,75 кг
1 взрывобезопасный кабельный ввод не включен

IP 67

система 
защиты

+ 55 °C

- 50 °C

рабочая 
температура

r = 
5 м

Диапазон  
согласно EN 54

Размеры

Заказ оборудования
Артикулы BExBG L1D
Цвет линзы Номинальное напряжение 230 В AC

оранжевый 311 51 10 4 000

артикулы для других цветов линз и напряжений по запросу

Опции / Аксессуары

Декларация изготовителя

ГОСТ

настоящим заявляем, что взрывобезопасная светодиодная лампа  BExBG L1D ATEX 
была разработана и произведена в соответствии с разделом 5.1.2 EN 50014.
Эта декларация базируется на следующих инструкциях и стандартах:
94/9/EG соответствие европейским нормам
EN 50014 Электрическое оборудование для взрывоопасных сред – общие технические условия
EN 50018 негорючий корпус «d»
EN 50019 Повышенная безопасность «e»
EN 50281-1-1 Электрическое оборудование для использования в зонах с горючей пылью
EN 60529 степень защиты корпуса (IP код)
89/336/EWG «Электромагнитная совместимость»
Светодиодная лампа BExBG L1D ATEX одобрена для применения в потенциально взрывообпасных средах в зонах 1, 2, 21 и 22 согласно 94/9/EU.
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Режим
Внутренний Внешний

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3

1 все светодиоды включены 9 8

2 вращение 3 светодиоды быстрое “вкл“ 7 1

3 вращение 6 светодиоды быстрое “вкл“ 8 1

4 вращение 3 светодиоды медленное “вкл“ 9 1

5 вращение 6 светодиоды медленное “вкл“ 6 1

Режимы работы

Режим
Внутренний Внешний

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3

6 двойная вспышка 1 гц 9 1

7 одинарная вспышка 2 гц 3 1

8 двойная вспышка 2 гц 3 1

9 чередующаяся вспышка 1:1  2 гц 3 1


