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Электрические данные CWB-ATEX
Номинальное напряжение 230 В AC 110–127 В AC 24–42 В AC 60–80 В DC 12–48 В DC 24 В DC

Номинальная частота 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц

Рабочий диапазон напряжения ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10%

Номинальное потребление тока 0,08 A 0,11 A 0,5 – 0,3 A 0,11 – 0,13 A 0,5 – 0,3 A 0,4 A

Проблесковая лампа 5 Дж
CWB-ATEX

Взрывобезопасные проблесковые лампы серии CWB-ATEX могут 
применяться для визуальной сигнализации в потенциально 
взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22.
•	корпус изготовлен из алюминия, поэтому лампы пригодны  

для установки на химических и нефтехимических  
производствах, а также для морских применений

•	высокая степень защиты и прочная механическая конструкция 
позволяют применять в самых жестких условиях эксплуатации

•	различные варианты монтажных кронштейнов и  
защитных ограждений предлагаются как аксессуары

Механические данные CWB-ATEX
Система защиты устойчивая к давлению капсула для легкого корпуса «d»

увеличенная надежность для соединительной коробки «e»

Маркировка

II 2 G Ex d e IIC T6 Gb
II 2 G Ex d e IIC T5 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66 (T6)
II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db IP66 (T5)

Категория (область использования) 2G (Зона 1) / 3G (Зона 2)
2D (Зона 21) / 3D (Зона 22)

Свидетельство о соответствии LCIE 02 ATEX 6113

Объем тестирования LCIE

Энергия вспышки 5 Дж

Частота вспышки приблизительно 1 Гц

Цвет линзы прозрачный, жёлтый, оранжевый, красный, зеленый, синий

Температурный класс
T6 Tamb: - 40 °C ... + 40 °C

T5 Tamb: - 40 °C ... + 50 °C

Температура хранения - 20 °C ... + 80 °C

Относительная влажность 90%

Система защиты согласно EN 60529 IP 66 (когда используется для целей проектирования)

Рабочий цикл	 100%

Срок службы лампы после 8.000.000 вспышек не менее 70% эмиссии света

Материал

линзы поликарбонат (ПК)

защитная сетка нержавеющая сталь

корпус алюминиевый сплав, желтый; черное основание

Тип соединения
винтовые зажимы

зона соединения (макс.) 2 x 4 мм2 (одиночный провод), 2 x 2,5 мм2 (провод малого сечения)

Кабельный вход 1 х уплотнение кабеля M20 x 1,5, хромированное; диапазон размеров 6 - 13 мм, 1 х заглушка, М20 х 1,5

Вес приблизительно 1,24 кг

IP 66

Система 
защиты

+ 50 °C

- 40 °C

Рабочая 
температура

r = 
11 м

Диапазон  
согласно EN 54

Размеры

Заказ оборудования
Артикулы CWB-ATEX
Цвет линзы Номинальное напряжение 230 В AC 110–127 В AC 60–80 В DC 24–42 В AC / 12–48 В DC

жёлтый 310 06 10 3 000 310 06 13 3 000 310 06 58 3 000 310 06 90 3 000

оранжевый 310 06 10 4 000 310 06 13 4 000 310 06 58 4 000 310 06 90 4 000

красный 310 06 10 5 000 310 06 13 5 000 310 06 58 5 000 310 06 90 5 000

Артикулы для других цветов линз по запросу

Опции / Аксессуары

Декларация изготовителя

ГОСТ

Настоящим заявляем, что взрывобезопасная проблесковая лампа  Ex-CWB-ATEX была разработана и произведена в соответствии с EN 60079-0.
Эта декларация базируется на следующих инструкциях и стандартах:
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Монтажная пластина Трубный хомут Монтажный кронштейн

Нержавеющая сталь
Артикул:
R1 1/4“: 38108101000
R1 1/2“: 38108101200
R2“:       38108102000

Нержавеющая сталь
Артикул:
38108100100

Нержавеющая сталь
Артикул:
38108100000

Нержавеющая сталь
Артикул:
38108100150

Нержавеющая сталь
Артикул:
38108100200

Одобрено GL
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Набор 
для стан-
дартного 
монтажа

EN 60079-0	 Электрическое оборудование для взрывоопасных сред 
	 – Общие технические условия
EN 61241-0	 Электрическое оборудование для использования  
	 в зонах с горючей пылью
EN 60529	С тепень защиты корпуса (IP код)
2004/108/EG	 «Электромагнитная совместимость»
Проблесковая лампа одобрена для использования в потенциально взрывоопасных средах в зонах 1,2,21 и 22 согласно 94/9/EU.

94/9/EG	С оответствие европейским нормам
EN 60079-1	Н егорючий корпус «d»
EN 60079-7	 Повышенная безопасность «e»
EN 60598	Л ампы
EN 60400 / IEC 61	 Патроны ламп дневного света 
	 и разъемы стартеров


