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OPTYCZNE URZADZENIA SYGNALIZUJACE

LAMPY SYGNALIZACJI RUCHU SPECTRA
P 450 TSB /P 450 TDB (& 140 MM) / P 350 TSB (@ 100 MM)

Lampy sygnalizacji swietlnej ruchu

* tatwo adaptowalne do usytuowania poziomego i pionowego

* réwniez do zastosowania w systemach bezpieczenstwa,
dzieki dwom zaréwkom (TDB)

« stabilny katownik mocujacy do elastycznego
pozycjonowania i montazu (opcja)

+ zywotna, solidnie wykonana i zapewniajgca bezpieczenstwo dziatania,
dzieki zastosowaniu wysokogatunkowego tworzywa sztucznego

» wysoka skutecznos¢ oddziatywania sygnalizacji dzieki

P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB

Q00

pryzmatycznie uksztattowanemu kloszowi pokrywy

* ochrona przed oslepieniem regulowana do warunkéw miejscowych
» wysoka klasa ochrony IP w kazdej pozycji montazowe;j
» czes$c¢ fgczaca dla zestawu lamp sygnalizacji Swietlnej, zawarta w dostawie
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Zasieg sygnalizacji wedtug EN 54 Rodzaj Temperatura

ochrony robocza

Dane elektryczne | P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB
Napiecie znamionowe 12-250V* 12-250V* 12-250V*
Pobor mocy 25W 2x15W 15W

* Zarowki brak w programie dostawy

Dane mechaniczne P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB

Rodzaj pracy

Swiatto ciggte

$wiatto ciagte (redundancyjne)

Swiatto ciggte

Zaréwki lampa zarowa E27 2 x lampa zarowa E14 lampa zarowa E14
Kolor pokrywy pomaranczowy, czerwony, zielony

Temperatura robocza -25°C..+50°C

Wilgotnos¢ wzgledna 90% @ + 20 °C

Rodzaj ochrony wedtug EN 60529 IP 65

Materiat

poliweglan (PC), UL 94 VO f1

Rodzaj konstrukcji

zamknigcie bagnetowe ze Srubg bezpieczenstwa

(wraz z ksztattkg tgczacy)

Montaz montaz nascienny (katownik nascienny, jako osprzet)
przepust kablowy 1 x 5-7; przepust kablowy 1 x 5-7 mm dolne; przepust kablowy 1 x 5-7;
Przepust kablowy przepust kablowy 1 x M20 przepust kablowy 2 x M20 boczne przepust kablowy 1 x M20

(wraz z ksztattkg taczacy)

(wraz z ksztattkg faczaca)

Zaciski przytaczeniowe

zaciski $rubowe 1,5 mm?

Masa

3959

38049

2109

Wymiary

@R K

przepust kablowy

otwory montazowe
3x@ 54 mm

120°

Dane do zamoéwienia

2 xM20

przepust kablowy
@ 5-7 mm

Pfannenberg %:"

ELEKTROTECHNIKA DLA PRZEMYSLU
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przepust kablowy

otwory montazowe /
2x 354 mm

M20

przepust kablowy
@ 5-7 mm

Numery artykutéw P 450 TSB P 450 TDB P 350 TSB
Kolor pokrywy Napiecie znamionowe 12-250V* 12-250V * 12-250V *

pomaranczowy 21354 65 4 000 21353 62 4 000 2135162 4 000
czerwony 213 54 65 5 000 213 53 62 5000 2135162 5000
zielony 213 54 65 6 000 21353 62 6 000 2135162 6 000

* Zaréwke prosimy zaméwié osobno

Opcje / Osprzet
Katow. do montazu
= | pojedynczego
@ nik na-| p isoy 9
$cienny
GOST Numer artykutu:
213 99 00 0 000

Zgodnos¢ z normami

do montazu

do kombinacji do kombinac;ji

K_qtow- pojedynczego k';?;w:,lfkta 2/3 uktadu k’:&Tﬂﬁ\tﬂ 2/3 uktadu
'nl!( na-| p 350 nascien- | lamp P 450 nascien- | lamp P 350
scienny nego nego
Numer artykutu: Numer artykutu: Numer artykutu:
213 98 00 0 000 213 97 00 0 000 213 96 00 0 000

| Dalsze informacje
H‘LQ:"{ na stronie 107/108

Zaréwki

Lampy $wiatta ciggtego odpowiadajg swymi wiasciwosciami optycznymi normie europejskiej DIN EN 842 pod tytutem “Bezpieczenstwo maszyn — sygnalizacja
optyczna zagrozen“. Mozliwo$¢ opcjonalnego spetnienia wymagan normy DIN EN 981 po tytutem “Bezpieczenstwo maszyn — sygnalizacja optyczno-akustyczna

zagrozen i sygnaty informacyjne“.

Czerwony kolor $wiatet jest sygnatem awaryjnym, a zotty sygnatem ostrzegawczym, co odpowiada wymaganiom normy IEC 73 / DIN EN 60073 / VDE 0199 pod
tytutem “Kodowanie urzadzen sygnalizacyjnych i elementow obstugi za pomoca koloréow i pozostatych metod“.

Informacje na temat optycznych sygnalizatoréw zagrozenia znajdujg si¢ w normach:

EN 60825-1
DIN EN 54
DIN 54113-2

Bezpieczenstwo przed promieniowaniem pochodzgcym od urzadzen laserowych, identyczne IEC 825 i DIN-VDE 0837
Instalacje sygnalizacji pozarowe;j
Zasady ochrony przed promieniowaniem w zastosowaniach technicznych w urzadzeniach rentgenowskich do 500 kV

www.pfannenberg.pl

Dalsze informacje techniczne znajdg Panstwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl
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