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Nennspannung / Nominal voltage 24V DC 

Funktionsbereich/  21,6V – 26,4V 

Nennstrom/ nominal current  35 mA 

Alarmausgang/ Fault contact 
 

230V AC/DC / 80mA 

RON max 35 
geschlossen by fehlerfreiem Betrieb/ closed when error-free operation 

Anzahl der Stufen/ number of stages 
max. 3 

BR50-LED-M immer oben/ always on top 

Einschaltdauer/ Duty Cycle 100% 

Betriebstemperatur/ operating temperature -25°C ... +50°C 

Lagertemperatur/ storage temperature -40°C ... +70°C 

Rel. Luftfeuchte/ rel. humidity 90% 

Schutzart/ protective system IP 54 (EN 60529) 
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